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Pano sistemleri

TS 8 modüler pano sistemleri
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Not: 
– Yan paneller monte edildiğinde 

toplam genişlik (B1) 9 mm 
yükselir 

– Conta için modüler panolar 
arasında 3 mm bırakılmalıdır 

� TS 8880.500/TS modelinde 
bulunmaz 8881.500 

� TS 8084.500 modelinde de 
bölünmüş döşeme boşluğu 
(tek kapılı)

� Yan kapı kilidi alanında T6 
45 mm azalır 

i.L. = İç kullanım genişliği

İki kapılı 

Model no. TS Genişlik ölçüleri mm Yükseklik ölçüleri mm Derinlik ölçüleri mm
Montaj 

plakaları 
mm

Boyalı Paslanmaz 
çelik B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8215.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1096
8245.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1296
8080.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8284.500 8456.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1696
8880.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8285.500 8453.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1696
8881.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8286.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1696
8004.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1896
8204.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1896
8005.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 899 1896
8205.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1896
8006.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 899 1896
8206.500 8451.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1896
8208.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 1099 1896
8226.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 2096
8265.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1496
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Pano sistemleri

TS 8 modüler pano sistemleri
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Dikey profil kesiti Pano

Montaj plakası 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =

B5 =
B6 =

B7 =
B8 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =

H7 =
H8 =

H9 =

T1 =
T2 =

T3 =
T4 =
T5 = 
T6 = 

T7 =

Toplam genişlik 
Kapı genişliği 
Pano çerçevesi iç kullanım alanı
Sistem delikleri aralığı/baza bağlantısı delik 
mesafesi 
Boru biçimli kapı çerçevesi iç kullanım alanı 
Boru biçimli kapı çerçevesi delikleri ile 
eksenler arası mesafe 
Kaldırma mapaları arasındaki mesafe 
Taban açıklığındaki iç kullanım alanı 

Toplam yükseklik
Arka panel yüksekliği 
Pano çerçevesi iç kullanım alanı
Kapı yüksekliği 
Sistem delikleri aralığı
Boru biçimli kapı çerçevesi delikleri ile 
eksenler arası mesafe
Boru biçimli kapı çerçevesinin iç kullanım alanı 
Sıkıştırma vidaları-kapı çerçevesi mesafesi 

Taban-kilit merkezi mesafesi 

Toplam derinlik 
Sistem delikleri aralığı/baza bağlantısı delik 
mesafesi 
Pano çerçevesi iç kullanım alanı 
Taban çerçevesi derinliği 
Taban açıklığı iç kullanım alanı
25 mm 'lik şablon içinde ayarlanabilen montaj 
derinliği (montaj plakası montajı) 
Kaldırma mapaları merkezleri arasındaki mesafe  

F = 
G =

Toplam genişlik 
Toplam yükseklik

yatay

Tek kapılı 

Model no. TS Genişlik ölçüleri mm Yükseklik ölçüleri mm Derinlik ölçüleri mm
Montaj 

plakaları 
mm

Boyalı Paslanmaz 
çelik B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8615.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1096
8815.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1096
8645.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8845.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8684.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1696
8884.500 8454.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1696
8084.500 – 997 992 912 875 855 875 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8485.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8685.500 8457.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1696
8885.500 8455.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8486.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8686.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1696
8886.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8604.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1896
8804.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1896
8405.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8605.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1896
8805.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1896
8406.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8606.500 8452.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1896
8806.500 8450.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1896
8608.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 499 1896
8808.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 699 1896
8626.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 2096
8826.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 2096
8665.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1496
8865.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1496

Montaj plakası

i.L. = İç kullanım genişliği
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TS 8 modüler pano sistemleri
IP 66/NEMA 4, IP 66/NEMA 4X
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Tek kapılı 

Model no. TS Genişlik ölçüleri mm Yükseklik ölçüleri mm Derinlik ölçüleri mm
Montaj 

plakaları 
mm

IP 66
NEMA 4

IP 66
NEMA 4X B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 F G

8806.580 8450.680 797 792 712 806 655 675 735 2009,3 1997 1912 1977,5 1850 1850 1830 1800 1011 605 512 568 126,5 – 556,5 535 699 1896
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Dikey profil kesiti

yatay

i.L. = İç kullanım genişliği

Pano

Montaj plakası 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =
B6 =

B7 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =

H7 =
H8 =
H9 =

T1 =
T2 =
T3 =
T4 = 

T5 =

Yan paneller hariç toplam genişlik
Kapı genişliği 
Pano çerçevesi iç kullanım alanı
Yan paneller dahil toplam genişlik
Boru biçimli kapı çerçevesi iç kullanım alanı 
Boru biçimli kapı çerçevesi-eksenler arası 
mesafe 
Taşıma mapaları arasındaki mesafe 

Toplam yükseklik 
Arka panel yüksekliği 
Pano çerçevesi iç kullanım alanı
Kapı yüksekliği 
Sistem delikleri aralığı
Boru biçimli kapı çerçevesi delikleri ile 
eksenler arası mesafe 
Boru biçimli kapı çerçevesi iç kullanım alanı 
Sıkıştırma vidaları-kapı çerçevesi mesafesi 
Taban-kilit merkezi mesafesi 

Toplam derinlik 
Pano çerçevesi iç kullanım alanı
Taban çerçevesi derinliği 
25 mm 'lik şablon içinde ayarlanabilen montaj 
derinliği (montaj plakası montajı) 
Taşıma mapaları arasındaki mesafe 

F = 
G =

Toplam genişlik 
Toplam yükseklik


