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플라스틱 인클로저 KS

플라스틱 인클로저 KS 는 매우 다양하게 사용할 수 있음 . 높은 보호 등급 , 부식 위험 없음 , 높은 화학
적 내구성 및 절연 사양 등으로 종래의 강판 인클로저를 사용할 수 없는 다양한 분야에서 사용할 수 있

게 되었음 .

� 공압출 PVC 실링 립이 있는 경질 PVC 소재 빗
물 차단 스트립으로 모든 인클로저에서 도어 

상단과 하단 가장자리에 이중 실링

� 도어의 U 섹션에서 주위에 발포 처리된 PU 실
링으로 인클로저 내부 공간을 안전하게 보호

� 절연 사양 
� 장착 플레이트 깊이를 자유롭게 조절할 수 있

는 인클로저의 C 섹션으로 다양한 장착 레벨 

구성

� 케이블 가이드와 다른 개별 장착 구성품을 고

정하기 위한 도어의 고정용 주물 돌출부를 통

해 유연한 도어 내부 설치

� 유리섬유 강화 플라스틱을 통한 높은 안정성 
� " 돌출부 " 와 나사형 슬리브를 이용하여 내부 설
치 

1

1

3

2

4

6

5

6

7



3리탈 기술 시스템 카탈로그 / 플라스틱 인클로저 KS

플라스틱 인클로저 KS

국제적으로 공인된 인증과 승인
리탈 제품은 국제 공인 인증과 승인을 다수 보유하고 있으
며 최고 수준의 국제 공인 품질 기준을 충족함 .

◾ 모든 구성품은 매우 엄격한 국제 기준 및 규정에 따름
◾ 광범위한 품질 관리로 항상 제품의 고품질을 유지
◾ 또한 외부 시험 기관의 정기적인 생산 점검으로 세계 표준
을 준수

현재 모든 인증과 승인은 리탈 웹사이트를 참조 .

CAD 데이터
온라인으로 이용할 수 있는 CAD 부품 라이브러리 RiCAD-
3D 로 리탈은 매우 다양한 인클로저와 사용 분야를 위한 기
계 , 공조 , IT, 파워 솔루션을 한 번에 제공함 . 
모든 CAD 시스템을 위한 전문적인 데이터로 설비 구조의 효
율성을 높이고 조립 시간을 줄임 .

◾ 이동 중에 앱으로 또는 리탈 웹사이트를 통해 CAD 파일 
이용 가능

◾ 이메일 주소로 데이터 요청 가능
◾ 70 개 이상의 CAD 형식 중에서 선택
◾ 최신 리탈 카탈로그 페이지에 직접 링크 , " 통합 서비스 "
◾ 세부 사항이 정확하고 검증된 도면으로 최적의 설계 안전
성

◾ 소모적인 리모델링이 필요 없어 시간 절약



리탈 기술 시스템 카탈로그 / 플라스틱 인클로저 KS4

플라스틱 인클로저 KS

PU 발포 실링
◾ 도어의 보호형 U 섹션 내에 이음매 없이 발포 처리된 PU 
발포 실링

◾ 안전하고 지속적인 보호 등급 보장
◾ 내열 범위 -20°C ~ +80°C
◾ 재도장 및 최대 180°C 까지 일시적으로 내화 에나멜 처리 
가능

빗물 차단 스트립
◾ 공압출 PVC 실링 립이 있는 경질 PVC 소재의 빗물 차단 
스트립이 내장되어 먼지와 빗물로부터 실링 보호

◾ 모든 인클로저에서 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실
링

교체 가능 도어 경첩
◾ 인클로저의 기능 대칭적 구조, 이로 인해 인클로저 회전을 
통해 단일 도어 인클로저에서 도어 경첩 교체 가능
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플라스틱 인클로저 KS

다양한 버전
◾ 모니터링 창 , 이중 도어 또는 폐쇄형 도어로 제공 가능

내부 설치
◾ 인클로저 후면 패널 (25mm 피치 패턴 ) 과 도어에서 쓰레디
드 인서트용 주물 돌출부 , 이로 인해 유연한 내부 설치 가
능

◾ 장착 플레이트 및 /또는 C 레일용 쓰레디드 인서트가 내장
된 주물 돌출부

◾ 장착 플레이트 깊이를 자유롭게 조절할 수 있도록 측면에 
C 레일 장착

벽면 장착
◾ 중심 점이 사전 천공되어 있어 전방에서 인클로저를 직접 
체결할 때 흔적 없이 구멍을 뚫을 수 있음

장착 플레이트
◾ 아연 도금 강판
◾ 모든 용도에 맞는 범용 가공을 위한 안정적인 장착 플레이
트

◾ M8 x 12.5mm 쓰레디드 인서트에 돌려서 끼울 수 있는 스
터드 볼트에 간단한 고정
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액세서리

벽면 장착 브래킷
◾ 유리섬유 강화 플라스틱 , 이로써 일정한 디자인 
◾ 바깥에서 후면 패널에 간단히 고정
◾ 인클로저 후면 패널에 몰딩을 통한 보호 등급 유지 , 따라
서 인클로저에 천공 불필요

◾ 내하력 최대 150kg( 벽면 브래킷 4 개의 사용 시 )

장착 플레이트 깊이 조절 브래킷
◾ 자유롭게 조절 가능
◾ 여러 장착 레벨의 설치 가능
◾ 깊이 조절 브래킷에 레일 설치 가능

폴 클램프
◾ 원형 또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 체결

잠금장치
◾ 잠금장치 시스템의 매우 다양한 선택 범위
◾ 캠을 다음으로 교환 가능 :
– 인체 공학적 S 자형 손잡이
– 플라스틱 손잡이
– 매입형 잠금장치



◾ 인클로저
◾ 배전
◾ 공조
◾ IT 인프라
◾ 소프트웨어 및 서비스
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