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Vyrobky Rittal maji fadu mezinarodné uznavanych certifikat a atestl a spliuji

Vv

predpist a norem

m Konstantné vysokou kvalitu vyrobkd zajistuje komplexni systém fizeni kvality

m Pravidelné kontroly vyroby provadéné externimi zkusebnimi Ustavy zarucuji
dodrzovani celosvétové platnych norem a standardu

m TS 8 splfiuje vSechny pozadavky na rozvadécoveé skfiné podle norem
IEC 61439-1 (2011), IEC 61439-2 (2011), EN 61439-1 (2011), EN 61439-2 (2011),
DIN EN 61439-1 (2012), DIN EN 61439-2 (2012)
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Projektovani

Vyhody pro Vas:

m EPLAN Data Portal - vice nez
350 000 datovych zaznamu elektrickych
komponent potrebnych pfi projektovani

m EPLAN Electric P8 a EPLAN Pro Panel -
neomezené moznosti pro projektovani,
dokumentaci a fizeni projektd

]

Systém

Vyhody pro Vas:

m inovativni stavebnicovy systém
®m odzkou$ena kvalita

m optimalni efektivita nakladl

®m ihned k dodani po celém svété
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Vyssi produktivita
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Automatizace

Vyhody pro Vas:

® plné automatizované obrabéni skrini
a montaznich desek

B plné automatizované prodratovani
montaznich desek

® vyrobni podpora v oblastech vyrezd,
osazovani a manipulace
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Servisni
sluzby

Flexibilni servisni smlouvy:
spravné reseni pro Vase individualni pozadavky
Prehled vyhod servisnich balick( Rittal:

Dostupnost: v pracovni dobé

Reakéni doba: nasleduijici pracovni den
Dostupnost nahradnich dilG: standardni
Udrzba: 1x ro¢né

+ reakéni doba: nasledujici den
+ prodlouzeni zaruky

+ dostupnost: 24 hodin / 365 dni v roce
+ dostupnost nahradnich dilG: 24 hodin
+ prodlouzeni zaruky

+ reakéni doba: 8 hodin (pfijezd technika na misto)

+ dostupnost nahradnich dilG: individualni koncepce
+ udrzba: individualni (alespori 2x ro¢né)

+ prodlouzeni zaruky

+ reakéni doba: 4 hodiny
(pfijezd technika na misto) na prani
+ prodlouzeni zaruky

Vyhody pro Vas:
m kratka reakéni doba
m zachovani hodnoty 5 let

Va$eho zafizeni zaruka vyrobce
m prodlouzena zaruka az
na 5 let ve spojeni s uzavienou servisni smlouvou
sklad nahradnich dil&i
transparentni naklady

Snazime se o dokonalost v kazdé fazi

Pomiizeme Vam Jsme Vam nablizku Nezfikame se
s rozhodnutim. pfi hledani feseni. odpovédnosti.
Analyza potreb Instalace/integrace Udrzba/instalace

+ zatézové testy + uvedeni do provozu + opravy 7
+ termovizni diagnostika + zaskoleni + sprava nahradnich dild
+ simulace a vypodty + certifikace + Skoleni

+ servisni smlouvy

Nahradni dily - kdykoli a kdekoli

Nadstandardni sluzby diky globalni dostupnosti nahradnich dilG

Profesionalni management nahradnich diléi zarucuje Vyhody pro Vas:

jejich maximalni globaini dostupnost a individualni m udrZovani zasoby zakazkovych komponent(
poZadavky pokryji riizné stupné servisnich smiuv. na zakladé prislusné servisni smlouvy

To vSe Vam nabizi Rittal International Service. m decentralizované skladové zasoby pro rychly
Servisni smlouvou méZzete upravit mnoho detaildl, a flexibilni pfistup k nahradnim diltim
napiiklad dostupnost nédhradnich dilll speciéiné ® originalni nahradni dily schvalené vyrobcem

pro VasSe zarizeni & systém. Mezinarodni servis:
k Vasim sluzbam, kdykoliv a kdekoliv.

Adresy servisnich stredisek Rittal

najdete na internetovych strankach.
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TS 8 - typova rozmanitost

TS 8 predstavuje svétovy standard systému fadové spojitelnych rozvadécovych skfini. Diky genialnimu
principu konstrukce dokaze tento systém dokonale splnit témér vSechny pozadavky riznych aplikaci
napfi¢ trhy. Navic bez dlouhych dodacich Ih(t je pfipravena ihned k dodani ze skladu.

Systémy rfadovych
skfini TS 8

Ocelovy plech
strukturova

mm mm mm

[1200 |500 | 8615.500
1200 [500 | 8815.500
200 8215.500
600 |1400 [500 | 8645.500
800 |1400 |500 | 8845.500
1200 | 1400 [500 | 8245.500
600 8665.500
800 |1600 [500 | 8865.500
1200 | 1600 |500 | 8265.500
600 |1800 [400 | 8684.500
800 8884.500
1000 | 1800 [400 | 8080.500
1000 | 1800 [400 | 8084.500
1200 | 1800 [400 | 8284.500
400 |1800 [500 | 8485510
600 |1800 [500 | 8685.500
800 |1800 |500 | 8880.500
800 |1800 [500 | 8885.500
1200 | 1800 [500 | 8285.500
400 |1800 [600 | 8486510
600 |1800 |600 | 8686.500
800 |1800 |600 | 8881.500
800 |1800 |600 | 8886.500
1200 | 1800 [600 | 8286.500
600 |2000 |400 | 8604.500
800 |2000 [400 | 8804.500
1000 [2000 [400 | 8004.500
1200 [2000 [400 | 8204.500
400 |2000 [500 | 8405510
600 |2000 |500 | 8605.500
800 |2000 [500 | 8805.500
1000 [2000 [500 | 8005.500
1200 [2000 |500 | 8205500
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2000 | 600 8606.500
800 2000 | 600 8806.500

1000 | 2000 |600 8006.500

800 2000 | 800 8808.500

Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)

Sitka | Wyska | Hloubka .
mm mm mm Obj. &.

800 8454.600
600 8457.600

| 8451.600

1200 | 2000 | 600

600 2000 |600 8452.600
Skfiné pro elektroniku

Sitka | Vyska | Hloubka .
mm ‘mm mm Obj. &.

(oo | 1600 oo | satosto

I

EMC skfiné

Sitka | Wyska | Hloubka .
mm mm mm Obj. &.

800 2000 | 600
800 2000 | 800

8806.750
8808.750

IP 66/NEMA 4/4X

IP 66/NEMA 4X,
nerezova ocel 1.4301 (AISI 304)

Sitka | Vyska | Hloubka .
mm mm mm Obj. &.

800 2000 | 600 8450.680

www.rittal.com/02ts8
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Instalaéni rozvadéce

Sitka | Vy8ka | Hioubka .
mm mm mm Obj. &.
850 2000 | 400 9666.955
850 2 000 | 600 9666.915

1100 | 2000 |400
1100 | 2000 | 600

9666.965
9666.925

Modularni rozvadéce

600 2 000 | 600 9670.606
800 2 000 | 600 9670.806

400 | 2000 |800
600 | 2000 | 800
800 | 2000 | 800
400 | 2200 | 600
600 | 2200 | 600
800 |2200 | 600
400 | 2200 | 800
600 | 2200 | 800
800 | 2200 |800

| 9670.408
9670.608
9670.808
9670.426
9670.626
9670.826
9670.428
9670.628

| 9670.828

Rozvadécové s| é pro lisStové

a Y
mm mm

1000 | 2000 |600 9670.006

1200 | 2000 |600 9670.106
1200 | 2000 |800 9670.108

200
200
200

2000 | 600
2200 | 600
2000 | 800

9670.206
9670.226
9670.208




... take pro IT

TS IT predstavuje investici do systémové platformy, kterou mlzete jesté celou radu let rozsifovat
a ménit podle Vasi aktualni potfeby. A to nejen u rozvadécu, ale také v oblasti chlazeni, napajeni
a monitoringu.

Vice informaci k TS IT najdete v brozure IT infrastruktura nebo na adrese www.rittal.com/02tsit.

Skriné pro datové sité / serverové skriné TS IT

s prosklenymi dveimi,
s 197 profilovymi listami

s prosklenymi dvermi,
s 19" montaznim ramem

s predmontovanymi prosklenymi s prosklenymi dvermi, IP 55,
dvefmi, s 19" montaznim ramem s 19" montaznim ramem

Sitka | Vy&ka | Hloubka - Sitka | Vy8ka | Hioubka .
mm mm mm Obj. €. mm mm mm Obj. &.

600 |800 |600 [5525.120 MM 600 [1200 |600  |5526.141
600 |1200 [600 [5526.120 [l 800 | 1200 [800 | 5503.141
800 |1200 [800  [5503.120 [ 800 [1200 | 1000 |5504.141
800 |1200 [1000 |5504.120 [l 600 [1800 |600 | 5527.141
600 |1800 [600 | 5527.120 [ 600 |1800 |800 | 5528.141
600 |1800 |800 |5528.120 Ml 800 | 1800 800 | 5505.141
800 [1800 [800  [5505.120 MM 600 [2000 |600  |5529.141
600 [2000 |600  [5529.120 MM 600 [2000 [800  |5530.141
600 |2000 [800  [5530.120 [ 600 [2000 | 1000 |5508.141
600 [2000 [1000 |5508.120 M 600 [2000 | 1200 |5510.141
600 2000 [1200 |5510.120 [ 800 [2000 |600 | 5506.141
800 |2000 [600 | 5506.120 [ 800 [2000 [800 | 5507.141
800 |2000 [800 | 5507.120 [ 800 [2000 | 1000 |5509.141
800 |2000 |1000 |5500.120 Ml 800 |2000 |1200 |5511.141
800 [2000 [1200 [5511.120 600 [2200 [800  |5531.141
600 [2200 [800  [5531.120 M 600 [2200 | 1000 |5513.141
600 [2200 [1000 |5513.120 600 [2200 | 1200 |5515.141
600 [2200 [1200 |5515.120 @800 [2200 |800  |5512.141
800 2200 [800 | 5512.120 [ 800 [2200 [ 1000 |5514.141
800 2200 [1000 |5514.120 [l 800 [2200 | 1200 |5516.141
800 |2200 |1200 |5516.120

Sitka | Vygka | Hloubka - Sitka | Vy&ka | Hioubka .
mm mm mm Obj. &. mm mm mm Obj. &.

600 |1200 [600 [5526.151 [ 600 |1200 600  |5526.131
800 |1200 [800  |5503.151 [l 800 | 1200 [800 | 5508.131
800 [1200 [1000 [5504.151 [ 800 [1200 [1000 |5504.131
600 |1800 |600 | 5527.151 [ 600 | 1800 [600 | 5527.131
600 |1800 |800 | 5528.151 [ 600 | 1800 [800 | 5528.131
800 |1800 |800  |5505.151 [l 800 | 1800 |800 | 5505.131
600 [2000 [600 [5529.151 [ 600 [2000 [600 | 5529.131
600 [2000 (800  [5530.151 [ 600 [2000 [800  |5530.131
600 [2000 [1000 [5508.151 [ 600 [2000 [1000 |5508.131
600 |2000 [1200 [5510.151 [ 600 [2000 [1200 |5510.131
800 |2000 |600 | 5506.151 [l 800 |2000 [600 | 5506.131
800 |2000 |800 | 5507.151 [l 800 |2000 [800 | 5507.131
800 |2000 [1000 |5500.151 [l 800 |2000 [1000 |5500.131
800 |2000 [1200 |5511.151 [l 800 [2000 | 1200 |5511.131
600 [2200 (800  [5531.151 [ 600 [2200 [800  |5531.131

600 2200 | 1000 5513.151 600 2200 | 1000 5513.131
600 2200 | 1200 5515.151 600 2200 | 1200 5515.131
800 2200 | 800 5512.151
800 2200 | 1000 5514.151
800 2200 | 1200 5516.151

800 2200 | 800 5512.131
800 2200 | 1000 5514.131
800 2200 | 1200 5516.131

s dvefmi s ventilaénimi otvory, s dvefmi s ventilaénimi otvory, s predmontovanymi dvermi s prosklenymi dvermi, IP 55,
s 19" profilovymi listami s 19" montaznim ramem s ventila¢nimi otvory, prazdna skfin

Sitka | Vyska | Houbka | gp: & Sitka | Vyska | Hloubka | op: & SR ot 6 Il e T Sitka | Vyska | Hloubka |
mm mm mm ). C. mm mm mm - C. mm mm mm

Sitka | Vydka | Hloubka .

600 [1200 |600 |5526.110 [ 600 [1200 |600  |5526.181
800 [1200 |800  |5503.110 [ 800 | 1200 [800 | 5503.181
800 [1200 [1000 |5504.110 [ 800 [1200 | 1000 |5504.181
600 |1800 |600 |5527.110 M 600 [1800 |600  |5527.181
600 |1800 |800  |5528.110 MM 600 |1800 |800  |5528.181
800 [1800 |8o0  |5505.110 M 800 | 1800 800 | 5505.181
600 |2000 |600 |5529.110 MM 600 [2000 |600  |5529.181 800 [1800 [800  |5505.790
600 [2000 [800  [5530.110 [ 600 [2000 [800  |5530.181 600 [2000 [600 |5529.790
600 [2000 [1000 [5508.110 [ 600 2000 [ 1000 |5508.181 AV NAVEC C oo TteVetat RSNt 600 [2000 [800  |5530.790
600 |2000 | 1200 |5510.110 [ 600 [2000 | 1200 |5510.181 SRV L RelEL 600 |2000 |1000 |5508.790
800 |2000 |600 | 5506.110 [ 800 [2000 |600 |5506.181 ggsélrfiig;ﬁitggghap“ SR 00 (2000 [1200 | 5510.790
800 |2000 |800  |5507.110 [ 800 [2000 |800  |5507.181 800 [2000 |600 | 5506.790
800 |2000 |1000 |5509.110 [ 800 [2000 | 1000 |5509.181
800 |2000 |1200 |5511.110 [l 800 |2000 |1200 |5511.181
600 [2200 [800  [5531.110
600 [2200 [1000 |5513.110 @600 [2200 [1000 |5513.181
600 [2200 [1200 |5515.110 @600 [2200 | 1200 |5515.181 600 [2200 [1000 |5513.790
800 [2200 [800  [5612.110 [ 800 [2200 |800  |5512.181 600 [2200 |1200 |5515.790
800 [2200 [1000 |5514.110 @800 [2200 | 1000 |5514.181 af = i 800 [2200 [800  |5512.790
800 [2200 |1200 |5516.110 [ 800 [2200 | 1200 |5516.181 800 [2200 |1000 |5514.790

www.rittal.com/02tsit 800 2200 | 1200 |5516.790

600 |800 |600 |5525.790
600 |1200 |600 | 5526.790
800 |1200 |800 |5503.790
800 | 1200 |1000 |5504.790
600 | 1800 |600 |5527.790
600 |1800 |800 |5528.790

S
mm mm mm
800 | 2000 |800 5507.170

800 |2000 [800 |5507.790
800 |2000 |1000 |5509.790
600 |2200 [800 | 5531.181 O 0 800 |2000 [1200 |5511.790

600 2200 |800 5531.790




Rittal - The System.

Faster — better - everywhere.

®m Rozvadzace

® Rozvod prudu

m Klimatizacné systémy
m |T infraStruktura

m Softvér a sluzby

TS 8 — vSechny informace na adrese:

www.rittal.com/02ts8

>> ENCLOSURES >> POWER DISTRIBUTIOI>> CLIMATE CONTROL >> IT INFRASTRUGTURE>> SOFTWARE & SERVICE>>

FRIEDHELM LOH GROUP

XWW00034SL.1508
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