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IT-Schranksysteme

Netzwerkschränke TE 8000
mit Sichttür, Breite 600/800 mm

Vorderansicht Rückansicht

Draufsicht 

 Schnitt A – AVorderansicht 
ohne Flachteile

Schnitt B – B Draufsicht, 
Breite 600 mm/Tiefe 600 mm

Schrank

B1 = Breite Fronttür
B2 = Gesamtbreite Rahmen
B3 = Bodenausschnitt
B4 = Abstand Dachbefestigung 
B5 = Abstand Bodenzusatz-

befestigung 
B6 = Gesamtbreite

H1 = Schrankhöhe ohne Füße
H2 = Gesamthöhe

T1 = Tiefenabstand ohne Griffe 
T2 = Gesamttiefe
T3 = Abstand Vorderkante Boden-

wanne zu 19˝-Ebenen
T4 = Bodenausschnitt
T5 = Abstand Dachbefestigung 
T6 = Abstand Bodenzusatz-

befestigung
T7 = Abstand 19˝-Ebenen

� Ohne Abdeckplatte

Hinweis:
– Bei zwei angereihten Schränken 

ergibt sich eine Breite von 2 x B1 
+ 20 mm 

Best.-Nr. 
DK HE

Breitenmaße 
mm

Höhenmaße 
mm

Tiefenmaße 
mm

B1 B2 B3 B4 B5 B6 H1 H2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
7888.390 11 596 557 385 532 475 608 563 585 608,5 640 30,5 485 520 475 495
7888.410 11 596 557 385 532 475 608 563 585 808,5 840 130,5 685 520 675 495
7888.430 24 596 557 385 532 475 608 1163 1185 608,5 640 30,5 485 520 475 495
7888.440 24 596 557 385 532 475 608 1163 1185 808,5 840 130,5 685 520 675 495
7888.500 42 596 557 385 532 475 608 1963 1985 608,5 640 30,5 485 520 475 495
7888.510 42 596 557 385 532 475 608 1963 1985 808,5 840 130,5 685 520 675 495
7888.460 24 796 757 585 732 675 808 1163 1185 808,5 840 130,5 685 720 675 495
7888.520 42 796 757 585 732 675 808 1963 1985 608,5 640 30,5 485 720 475 495
7888.530 42 796 757 585 732 675 808 1963 1985 808,5 840 130,5 685 720 675 495
7888.532 42 796 757 585 732 675 796 1963 1985 808,5 840 130,5 685 720 675 495
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Draufsicht, 
Breite 800 mm/Tiefe 800 mm


