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Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31 -....

Data druku: 13.01.2026 Numer wersji 17 (zastepuje wersje 16) Aktualizacja: 13.01.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: Rittal Decklack

- UFI: PNU7-VMGX-U102-XSV0

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Lakier

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
RITTAL GmbH & Co.KG
Auf dem Stiitzelberg
D-35745 Herborn
Phone: +49 2772 505 0
e-mail: info@rittal.de
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn
Tel.: +49 228/19240 (emergency)
+49 228/287-3-3480 (office)
Fax: +49 228/287-3-3278

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS02 plomier

Flam. Liq. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

STOTRE 2 H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgd stuchu poprzez dtugotrwate
lub powtarzane narazenie.

GHS09 srodowisko

Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skoére.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

STOT SE 3 H335-H336 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Moze

wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gfowy.
(cigg dalszy na stronie 2)
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- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
- Hasto ostrzegawcze Uwaga

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
Weglowodory C9, aromatéow
Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenébw
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skoére.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H335-H336 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Moze wywotfywac uczucie sennosci
lub zawroty gfowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzad stuchu poprzez dtugotrwate lub powtarzane
narazenie.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.
P260 Nie wdychac pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy/

ochrone stuchu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé¢
catg zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skére pod strumieniem wody [lub
prysznicem].

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzic¢
lub wynies$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjgc¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc. Nadal
ptukac.

- Dane dodatkowe:
EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skfadnikach

- 3.2 Mieszaniny

- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.
(cigg dalszy na stronie 3)
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- Skfadniki niebezpieczne:
CAS: 64742-95-6 Weglowodory C9, aromatéw 25-50%

Numer WE: 918-668-5 & Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Reg.nr.: 01-2119455851-35 | Chronic 2, H411; 4 STOT SE 3, H335-H336, EUH066

Numer WE: 905-588-0 Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenébw >10-<25%

Reg.nr.: 01-2119488216-32|® Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
1, H304; > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye

Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3,

H412
CAS: 108-65-6 |octan 2-metoksy-1-metyloetylu 2,5-<10%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 112-07-2 \octan 2-butoksyetylu 1-<2,5%
EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119475112-47| 4, H332
CAS: 108-88-3 towen <1%
EINECS: 203-625-9 & Flam. Lig. 2, H225; & Repr. 2, H361d; STOT RE 2,
Reg.nr.: 01-2119471310-51|H373; Asp. Tox. 1, H304; &> Skin Irrit. 2, H315; STOT

SE 3, H336
CAS: 1675-54-3 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylojpropan 20,25-<1%
EINECS: 216-823-5 <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye

Reg.nr.: 01-2119456619-26 | Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH205
Okreslone granice stezen: Eye Irrit. 2; H319: C >5 %
Skin Irrit. 2; H315: C >5 %

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy

- Wskazowki ogdine: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.

- Po wdychaniu: Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwo$ci wezwac lekarza.

- Po stycznos$ci ze skérg: Natychmiast zmy¢ wodg.

- Po stycznos$ci z okiem:
Ptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezagcg wodg. W przypadku utrzymujgcej sie
dolegliwo$ci zasiegng¢ porady lekarza.

- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwos$ciach porozumie¢ sie z lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki narazenia: Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia opisane sg na
etykiecie (patrz sekcja 2) i/lub sekcja 11.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
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(cigg dalszy na stronie 4)



=1

strona: 4/13 RI T ML

Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31 -....
Data druku: 13.01.2026 Numer wersji 17 (zastepuje wersje 16) Aktualizacja: 13.01.2026

Nazwa handlowa: Rittal Decklack

(ciag dalszy od strony 3)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczac strumieniem wody lub piang
odporng na dziatanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczeristwa: Woda petnym strumieniem

- 5.2 Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie trujgcych gazow.

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Zatozyc urzgdzenie ochrony drog oddechowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska

- 6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikobw wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wiasciwe wtadze.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac rozpylania.

- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Mie¢ w pogotowiu przyrzady do ochrony drég oddechowych.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

- Skfadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikow:

Brak szczegblnych wymagan.
(cigg dalszy na stronie 5)
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- Wskazéwki odnosnie wspélnego skfadowania:
Nie sktadowac w stycznosci ze sSrodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkdw skfadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
- Klasa skfadowania: 3
- 7.3 Szczegdine zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

NDS |NDSCh: 520 mg/m?
NDS: 260 mg/m?®
skoéra

112-07-2 octan 2-butoksyetylu

NDS | NDSCh: 300 mg/m?
NDS: 100 mg/m?®
skoéra

108-88-3 toluen

NDS|NDSCh: 200 mg/m®

NDS: 100 mg/m?

Skora

- Wartosci DNEL
Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenéw
Skérne DNEL | 212 mg/kg (Arbeiter)
Wdechowe | DNEL | 221 mg/m® (Arbeiter)
112-07-2 octan 2-butoksyetylu
Skoérne DNEL | 169 mg/kg (Arbeiter)
Wdechowe | DNEL | 133 mg/m® (Arbeiter)

- Wskazowki dodatkowe:
Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy. (Dz.U.2014.817 z pozn. zmianami)

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne $rodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:

Trzymac z dala od Srodkdéw spozywczych napojow i pasz.

Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

Myc¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Oddzielne przechowywanie odziezy ochronnej.

Unikac stycznos$ci z oczami.

Unikac¢ styczno$ci z oczami i skora.
- Ochrone drég oddechowych

oddychania; w przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzgdzenie do

@ W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do
ochrony drég oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.

(cigg dalszy na stronie 6)
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- Ochrona rak:
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania
i degradaciji.

Rekawice ochronne

Materiat, z ktbrego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

- Materiaf, z ktorego wykonane sa rekawice
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajgcym sie z
kilku substancji, to odpornos$ci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej
wyliczy¢ i dlatego tez musi byc¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat dokfadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Wtlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: Zgodnie z nazwg produktu

- Zapach: Charakterystyczny

- Prég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreSlony.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia 136 °C (Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i

ksylenow)

- Palnos¢é materiatow Produkt tatwopalny.

-Dolna i gérna granica wybuchowosci

- Dolna: 0,6 Vol % (64742-95-6 Weglowodory C9,
aromatow)

- Gérna: 7,5 Vol % (64742-95-6 Weglowodory C9,
aromatow)

- Temperatura zapfonu: 24 °C (DIN EN ISO 1523:2002)

- Temperatura samozapfonu: >400 °C (DIN 51794, 64742-95-6 Weglowodory
C9, aromatéw)

- Temperatura rozkfadu: Nieokreslone.

-pH Nieokreslone.

- Lepkosé:

- Lepkos¢ kinematyczna w 20 °C 160-180 s (DIN 563211/4)

- Dynamiczna: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 7)
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* Rozpuszczalnosé
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspobtczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos$é wspéiczynnika log) Nieokreslone.
- Preznos$é pary w 20 °C 10 hPa (Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i
ksylenéw)
- Gestos¢ lub gesto$¢ wzgledna
- Gestos¢ w 20 °C: 1,037 g/cm® (DIN EN ISO 2811-1)
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos$¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Forma: Ptynny

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.
- Zawartosc¢ rozpuszczalnikow:
-VOC (EC) 55,37 %
- Zawartosc¢ ciat statych: 44,3 %
- Zmiana stanu
- Szybko$¢ parowania Nieokreslone.
-Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy fatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny fatwopalne tatwopalna ciecz i pary.
- tatwopalne ciata state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekie piroforyczne brak
- Substancje stafe piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodg emitujg gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje stafe utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 8)
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- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
- Rozkfad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikaé:

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢ Patrz sekcja 7.1
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu:

Mozliwy $ladowo.

Gazy nitrozowe

Chlorowodor (HCI)

Tlenek wegla

Tlenki azotu (NOx)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksyczno$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64742-95-6 Weglowodory C9, aromatow
Ustne LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Skoérne LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenow
Ustne LD50 3.500 mg/kg (rat)
Skoérne LD50 15.400 mg/kg (rat)
Wdechowe | LC50/4 h| 17,6 mg/l (rat)
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Ustne ‘ LD50 8.532 mg/kg (rat)
112-07-2 octan 2-butoksyetylu
Ustne LD50 1.880 mg/kg (rat)

Skoérne LD50 1.480 mg/kg (rabbit)
108-88-3 toluen
Ustne LD50 >5.300 mg/kg (rat)
Skoérne LD50 12.124 mg/kg (rabbit)
Wdechowe | LC50/4 h| 28,1 mg/l (rat)

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zrgce/draznigce na skore Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Dziata draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(cigg dalszy na stronie 9)
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- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Moze wywotywac uczucie senno$ci lub zawroty
gfowy.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzgd stuchu poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé
- Toksycznos¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwatosé i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje na temat wifasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Uwaga: Trujgcy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazéwki ogdline:
Klasa szkodliwo$ci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podfoza.
W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.
trujgcy dla organizméw wodnych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadoéw
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrébce wspdinie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
- Europejski Katalog Odpadoéw
08 01 11* |odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac tak jak materiat.

PL—
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN ] .

-ADR UN1263 FARBA, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU
-IMDG PAINT (Solvent naphtha), MARINE POLLUTANT
-IATA PAINT

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

@©

- Klasa 3 (F1) Materiaty zapalne ciekte
Nalepka 3
IMDG
- Class 3 Materiaty zapalne ciekte
Label 3
IATA
- Class 3 Materiaty zapalne ciekfe
- Label 3
- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA I
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Produkt zawiera materiaty zagrazajgce srodowisku:
Weglowodory C9, aromatéw
- Zanieczyszczenia morskie: Symbol (ryby i drzewa)
- Szczegodlne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
- 14.6 Szczegdblne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Uwaga: Materiaty zapalne ciekte
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera): 30
*Numer EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 11)
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- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- llosci ograniczone (LQ) 5L

- Kategoria transportowa 3

- Kodéw zakazu przewozu przez tunele D/E

- Uwagi: <51:2.2.3.1.5 ADR

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Uwagi: <51:2.3.2.5 IMDG

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBA, 3, Ill, ZAGRA ZAJACY
SRODOWISKU

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

» Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 r.,
Nr 63, poz. 322 z pézn. zm.). * Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012
r., poz. 1018).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla $srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie
maksymalnych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych w $srodowisku pracy (Dz.
U. L. 2018, poz. 1286)

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin
(Dz. U. 2012 r., poz. 445).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r., Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 r., Nr 33, poz. 166).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. 1998 r., Nr
145, poz. 942) i zmiang z 5 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 251) w sprawie
szczegotowych zasad usuwania, wykorzystywania | unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych.

» Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.2013 r., poz. 21).

» Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 r., Nr
63, p0z.638 z pézn. zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddw (Dz. U. 2001 r., Nr 112, poz.1206).

* ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il
do rozporzgadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

» Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z O$wiadczeniem Rzgdowym z dnia 28
maja 2013 r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy europejskiej
dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 815) oraz Ustawg z

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. nr 86, poz. 789 z
poézn. zm.).

(cigg dalszy na stronie 12)
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* Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer (REACH),
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku z pézn. zm.

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancjii mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 z pozn. zm.

* Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w zakresie chemikaliow (REACH).

» Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy z pézn. zm.

* Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w
sprawie opakowarn i odpadéw opakowaniowych z pézn.zm.

Elementy etykiety GHS

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
- Kategorie Seveso
E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego
P5c CIECZE tATWOPALNE
-llosci progowe (w tonach) wiazgce sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadéw o
zwiekszonym ryzyku
200t
-llosci progowe (w tonach) wigzgce sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadéw o
duzym ryzyku
500t
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 48

-Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegoélnych krajow:
- Dodatkowa klasyfikacja wedfug Rozporzgdzenia o materiatach niebezpiecznych zatacznik II:
Klasa | udziat w %
/ <1
NK 50-100

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre$lajg jednak w sposob ostateczny
wtasciwo$ci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.

- Odnos$ne zwroty
H225  Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H226  tatwopalna ciecz i pary.
H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

(cigg dalszy na stronie 13)
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H304  Potkniecie i dostanie sige przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H312  Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.
H315  Dziata draznigco na skore.
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335  Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H373  Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez dfugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411  Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera sie na metodzie
obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.
- Data poprzedniej wersji: 30.08.2024
- Numer poprzedniej wersji: 16
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1
Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢ — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dfugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dfugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 3
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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