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oldalszam: 1/12 RI T ML

Biztonsagi adatlap

Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint -....
A nyomtatas kelte 13.01.2026 Verziészam 17 (el6zé verzié: 16) Felliilvizsgélat 13.01.2026

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

- 1.1 Termékazonosito

- Kereskedelmi megnevezés: Rittal Decklack
- UFI: PNU7-VMGX-U102-XSV0

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt

felhasznalasai
Tovabbi Iényeges informéciok nem élinak rendelkezésre.
- Anyag/készitmény hasznalata Lakk

- 1.3 A biztonsdgi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyartd/szallito:
RITTAL GmbH & Co.KG
Auf dem Stiitzelberg
D-35745 Herborn
Phone: +49 2772 505 0
e-mail: info@rittal.de
- 1.4 Siirg6sségi telefonszam:
Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn
Tel.: +49 228/19240 (emergency)
+49 228/287-3-3480 (office)
Fax: +49 228/287-3-3278

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

@ GHS02 lang

Flam. Liq. 3 H226 Tlizveszélyes folyadék és g6z.

GHSO08 egészségi veszély

STOTRE 2 H373 Hosszabb idejii vagy ismételt expozicié esetén karosithatja a
halloszervet.

GHS09 kémyezet

Aquatic Chronic 2 H411 Meérgezé a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Bérirritalo hatasa.

Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

STOT SE 3 H335-H336 Léguti irritaciot okozhat. Almossagot vagy szédiilést okozhat.

' .2.2 Cimkézésielemek
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarél, Cimkézésérdl és

Csomagolasarol sz6l6 rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

(folytatas a 2. oldalon)
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(folytatas az 1. oldalrol)
- Veszélyt jelz6 piktogramok GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
- Figyelmeztetés Figyelem

- Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9, aromasok
Etilbenzolbdl és xilolbdl all6 reakcidelegy
2-Metoxi-1-metiletil-acetat

- Figyelmezteté6 mondatok

H226 Tiizveszélyes folyadék és gbz.
H315 Bérirritalé hatasa.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H335-H336 Léguiti irritaciot okozhat. Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
H373 Hosszabb idejii vagy ismételt expozicio esetén karosithatja a hallészervet.
H411 Mérgezé a vizi él6vilagra, hosszan tarté kdrosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P210 H6tél, forrd feliiletektél, szikratdl, nyilt langtél és mas gyujtéforrastél tavol
tartandé. Tilos a dohanyzas.
P260 A por/fiist/gaz/kéd/gb6zbk/permet belélegzése tilos.
P280 Védbkesztyli/védbruha/szemvédd/ arcvédd/ hallasvédelem hasznalata kételezé.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az ésszes szennyezett ruhadarabot azonnal le
kell vetni. A bért le kell ébliteni vizzel [vagy zuhanyozas].
P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitdésa, ha kbnnyen megoldhaté. Az 6blités
folytatasa.
- Pétlélagos adatok:
EUH205 Epoxid tartalmu vegyilileteket tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhaté
- vPvB: Nem alkalmazhaté

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevbkre vonatkozo informaciok

- 3.2 Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl allo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 64742-95-6 | Szénhidrogének, C9, aromasok 25-50%
EK-szam: 918-668-5 & Flam. Liq. 3, H226; <& Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic

Reg.nr.: 01-2119455851-35| Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H335-H336, EUH066

EK-szam: 905-588-0 Etilbenzolbdl és xilolbdl allé reakcidelegy >10-<25%

Reg.nr.: 01-2119488216-32 | <& Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
1, H304; > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3,

H412
CAS: 108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat 2,5-<10%
EINECS: 203-603-9 '@ Flam. Liq. 3, H226; > STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 112-07-2 2-butoxietil-acetat 1-<2,5%
EINECS: 203-933-3 |&> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.

Reg.nr.: 01-2119475112-47| 4, H332

(folytatas a 3. oldalon)
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CAS: 108-88-3 Toluol <1%
EINECS: 203-625-9 @ Flam. Liq. 2, H225; & Repr. 2, H361d; STOT RE 2,
Reg.nr.: 01-2119471310-51 | H373; Asp. Tox. 1, H304; Gy Skin lrrit. 2, H315; STOT

SE 3, H336
CAS: 1675-54-3 2,2"-[(1-Metil-etilidén)bisz(4, 1-fenilén-oxi-metilén)]bisz- | >0,25-<1%
EINECS: 216-823-5 oxirén C>5%

Reg.nr.: 01-2119456619-26 | & Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH205
Specifikus koncentracio-hatarértékek:

Eye Irrit. 2; H319:C >5 %

Skin Irrit. 2; H315: C >5 %

- Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Elsésegély-nydujtasi intézkedések

- 4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altaldnos informdciok: A termék &ltal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
- Belélegzés utdn: Gondoskodjunk friss levegbrél; panaszok esetén keresslik fel az orvost.
- Bérrel valé érintkezés utan: Azonnal mossuk le vizzel.
- A szemmel valé érintkezés utan:
A szemet folyé viz alatt néhany percen at 6blitsiik le, mikbzben a szemhéjat nyitva tartjiuk. Tartés
panaszok esetén kérjlink orvosi tanacsot.
- Lenyelés utan: Tartés panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tovabbi Iényeges informéciok nem élinak rendelkezésre.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilbnleges ellatas jelzése
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag

- Megfelel6 tiizoltoszerek:
CO2, porolté vagy vizpermet. A nagyobb tlizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenall6 habbal
oltsuk.

- Biztonsdgi okokbdl nem megfelel6 tiizoltészerek: Erds vizsugar

- 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Hevitéskor vagy tlizeset soran mérgezd gazok keletkezhetnek.

- 5.3 Tiizoltéknak sz0616 javaslat

- Kiilonleges védéfelszerelés: Hasznaljunk védGbalarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

- 6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Hasznaljunk véddéalarcot.
Viseljiink véddfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
- 6.2 Kérnyezetvédelmi ovintézkedések:
Ne engedjlik bele a csatornaba, vagy a kbérnyezeti vizekbe.
A kérnyezeti vizekbe vagy csatornaba valo behatoléas esetén értesitsiik az illetékes hatdéségokat.
Ne hagyjuk bekertilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.
(folytatas a 4. oldalon)
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- 6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai:

Folyadékot megkdété anyaggal (homok, kovaféld, savmegk6ts anyag, univerzélis megkétd anyag)

itassuk fel.

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.

Gondoskodjunk megfelel6 szell6ztetésrél.
- 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

A biztonségos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben k6z6lt informéciokat.

A személyes véddbfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben k6z6lt informacidkat.

Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kézélt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulé évintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel6 szell6zésrél és elszivasrol.
Kerdiljiik az aerosol képzddést.

- Tliz- és robbandsvédelmi informaciok:

Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohényozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltblt6dés ellen.
Tartsuk készenlétben a védbalarcokat.

- 7.2 A biztonsdgos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktdrozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kbvetelmény:
Nincsenek kiilbnleges kbvetelmények.
- Egyiittes taroldssal kapcsolatos informdciok: Elelmiszerektdl elkiilénitve téroljuk.
- Tovabbi adatok a raktarozasi kériilményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jOl lezart allapotban tartsuk.
- Tarolasi osztaly: 3
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

- 8.1 Ellenbrzési paraméterek

- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat
OELV | CK-érték: 550 mg/m?, 100 ppm

AK-érték: 275 mg/m®, 50 ppm

112-07-2 2-butoxietil-acetat

OELV|CK-érték: 333 mg/m®, 50 ppm

AK-érték: 133 mg/m°, 20 ppm

b

108-88-3 Toluol

OELV|CK-érték: 384 mg/m*, 100 ppm

AK-érték: 192 mg/m?®, 50 ppm

b, i, BEM

(folytatas az 5. oldalon)
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- DNEL (-ek)
Etilbenzolbdl és xilolbdl allé reakciéelegy
Borén at DNEL| 212 mg/kg (munkavallald)
Belégzésnél | DNEL | 221 mg/m® (munkavallalo)
112-07-2 2-butoxietil-acetat
Borén at DNEL | 169 mg/kg (munkavallald)
Belégzésnél| DNEL | 133 mg/m® (munkavallalo)

- Biolégiai expoziciés mutatok megengedheté hatarértékei
108-88-3 Toluol
BEM| 1 mg/g kreatinin

Vizsgalati anyag: vizelet

Mintavétel ideje: miszak végén

Biolégiai expoziciés (hatas) mutaté: o-krezol

1 mikromol/mmol kreatinin

Vizsgalati anyag: vizelet

Mintavétel ideje: miszak végén

Biologiai expozicioés (hatas) mutato: o-krezol

- Pétlélagos informacidk: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

- 8.2 Az expozicio ellenérzése
- Megfelelé miiszaki ellenérzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbeszk6zok
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktol és takarméanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegylik le.
Munkahelyi sziinetek elbtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
A védbruhazatot kiilén taroljuk.
Kertiljiik a szembe valo bejutast.
Kerliljiik a szemmel és bdrrel valo érintkezést.
- A légutak védelme

intenziv vagy hosszu ideig tarté expozicié esetén kérnyezeti levegétdl fiiggetlen

@ Révid ideig tarté vagy csekély terhelés esetén légzési sziirokésziiléket alkalmazzunk,
védBalarc sziikséges.

- Kézvédelem:
A kesztyli anyaganak kivalasztasa az attérési id6, permeacios sebesség és a bomlas
figyelembevételével tortént.

Védbkesztyd.

A kesztyli anyaganak at nem ereszté képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel
szemben ellenéllonak kell lennie.
- Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata elbtt vizoldékony bérvéds szert
(zsirmentes rétegképzét vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbdl
osszeadllitott készitményt jelent, a kesztyli anyaganak tartésséga elére nem szamithato ki, ezért a
hasznalat elbtt ezt ellendrizni kell.

(folytatas a 6. oldalon)
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- Athatolési id6 a kesztyiianyagon

(folytatas az 5. oldalrol)

A pontos behatolasi idét a keszty(i gyartéjatél kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- Szem-/arcvédelem

Jol zar6 védbszemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

- 9.1 Az alapvetb6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informéacidok

- Altalanos adatok

- Halmazallapot

- Szin:

- Szag:

- Szagkiiszobérték:

- Olvadaspont/fagyaspont:

- Forraspont vagy kezdé forraspont és
forrasponttartomany

- Tlizveszélyesség

- Felsé és als6 robbandsi hatarértékek

- Alsé:

- Felso:

- Lobbanaspont:
- Ongyulladadsi hémérséklet:

- Bomlasi hémérséklet:

-pH

- Viszkozitas:

- Kinematikus viszkozitas 20 °C-nal
- dinamikai:

- Oldhatésag

- Viz:

- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log
érték)

- G6éznyomas 20 °C-nal:

- Sliriiség és/vagy relativ siiriiség

- Siiriiség 20 °C-nal:

Folyékony

a termék megjelélés szerint.
jellegzetes

Nincs meghatarozva.

nem meghatarozhaté

136 °C (Etilbenzolbdl és xilolbol allo reakcidelegy)
Kis mértékben tlizveszélyes.

0,6 Vol % (64742-95-6 Szénhidrogének, C9,
aromasok)

7,56 Vol % (64742-95-6 Szénhidrogének, C9,
aromasok)

24 °C (DIN EN ISO 1523:2002)

>400 °C (DIN 51794, 64742-95-6 Szénhidrogének,
C9, aromasok)

Nincs meghatéarozva.

Nincs meghatéarozva.

160-180 s (DIN 53211/4)
Nincs meghatéarozva.

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben
keverhet6.

Nincs meghatarozva.
10 hPa (Etilbenzolbdl és xilolbol allo reakciéelegy)

1,037 g/cm® (DIN EN ISO 2811-1)

- Relativ siiriiség Nincs meghatarozva.
- Gézsliriliség Nincs meghatarozva.
- 9.2 Egyéb informdciok

- Kiils6 jellemz6k:

- Forma: Folyékony

(folytatas a 7. oldalon)
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adatok
- Gyulladasi hémérséklet:
- Robbanasveszélyesség:

- Oldészer tartalom:
-VOC (EC)

- Szilardanyag tartalom:
- Allapotvaltozas

- Parolgasi arany

Az egészség- és kdrnyezetvédelemre,
valamint a biztonsdgra vonatkozé fontos

Az anyag magatdl nem gyullad.

Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban
robbanasveszélyes gbzbk és levegb keverékének
képzbdése lehetséges.

55,37 %
44,3 %

Nincs meghatéarozva.

informdciok

- Robbanéanyagok

- Tlizveszélyes gazok

- Aeroszolok

- Oxidalé gazok

- Nyomas alatt lévé gazok

- Tlizveszélyes folyadékok

- Tlizveszélyes szilard anyagok

- Onreaktiv anyagok és keverékek

- Ongyulladé folyadékok

- Ongyulladé szilard anyagok

- Onmelegedé anyagok és keverékek

- Vizzel érintkezve tiizveszélyes gazokat
kibocsaté anyagok és keverékek

- Oxidalé folyadékok

- Oxidalé szilard anyagok

- Szerves peroxidok

- Fémekre korroziv hatasu anyagok

- Deszenzibilizalt robbanéanyagok

- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

Tlizveszélyes folyadék és gbz.

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakcidkészség Tovabbi lényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok lehet6sége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilend6 kériilmények Tovabbi lényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.
-10.5 Nem 6sszeférheté anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- 10.6 Veszélyes bomlastermékek:
Nyomokban eléfordulhatnak.
Nitrézus gazok.
hidrogén-klorid (HCL)
Szénmonoxid
Nitrogénoxidok (NOx)

H—
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciék

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo
informaciok
- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek.
- Besorolas relevans LD/L C50-értékek:
64742-95-6 Szénhidrogének, C9, aromasok
Szajon at | LD50 >2.000 mg/kg (patkany)
Bérén at LD50 >2.000 mg/kg (nyul)
Etilbenzolbdl és xilolbdl allé reakcidelegy
Szajon at  |LD50 3.500 mg/kg (patkany)
Bérén at LD50 15.400 mg/kg (patkany)
Belégzésnél | LC50/4 h| 17,6 mg/l (patkany)
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat
Szajon at  |LD50 8.532 mg/kg (patkany)
112-07-2 2-butoxietil-acetat
Szajon at  |LD50 1.880 mg/kg (patkany)
Bérén at LD50 1.480 mg/kg (nyul)
108-88-3 Toluol
Szajon at  |LD50 >5.300 mg/kg (patkany)
Boérén at LD50 12.124 mg/kg (nyul)
Belégzésnél | LC50/4 h| 28,1 mg/l (patkany)
- Primer ingerhatas:
- BOrkorrozié/bdrirritacié Bdrirritalod hatasd.
- Sulyos szemkdrosodas/szemirritacié Stlyos szemirritaciot okoz.
- Légzdbszervi vagy bérszenzibilizacio
A rendelkezésre all6é adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Csirasejt-mutagenitas
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Rakkelt6 hatas A rendelkezésre all6 adatok alapjén az osztélyozés kritériumai nem teljesiilnek.
- Reprodukcio6s toxicitas
A rendelkezésre all6é adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT)
Léguti irritaciét okozhat. Almosségot vagy szédliilést okozhat.
- Ismétlé6dé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
Hosszabb idejli vagy ismételt expozicié esetén karosithatja a hallészervet.

- Aspiraciés veszély A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

- Endokrin karosité tulajdonsagok
egyik alkotéanyag sincs listazva

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

-12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas: Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Tovabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.
(folytatas a 9. oldalon)

H—



=1

oldalszam: 9/12 RI T ML

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 13.01.2026 Verziészam 17 (el6zé verzié: 16) Felliilvizsgélat 13.01.2026

Kereskedelmi megnevezés: Rittal Decklack

(folytatas a 8. oldalrol)

- 12.3 Bioakkumulaciés képesség Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban valé mobilitds Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
- vPvB: Nem alkalmazhat6
- 12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Az endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.
-12.7 Egyéb karos hatasok
- Megjegyzés: Halakra mérgezé hatasu.
- Tovabbi 6koldégiai informaciok:
- Altaldanos informéciék:

2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket veszélyezteti.

Ne engedjiik bele a talajvizbe, a kbrnyezeti vizekbe, vagy a csatornahaldzatba.

Csekély mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.

A vizekben mérgezd hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési médszerek

- Ajanlas: Nem keverhetd hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalézatba.

- Eurépai Hulladék Katalégus

08 01 11* | Szerves oldbszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- és lakk-
hulladék

- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas: A nem tisztithaté csomagoléanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

- 14.1 UN-szam vagy azonosité szam

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 széllitasi megnevezés . .
-ADR UN1263 FESTEK, KORNYEZETRE VESZELYES
-IMDG PAINT (Solvent naphtha), MARINE POLLUTANT
-IATA PAINT

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 3 (F1) Gyulékony folyékony anyagok

(folytatas a 10. oldalon)
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3 Gyulékony folyékony anyagok

- Class 3 Gyulékony folyékony anyagok
- Label 3

- 14.4 Csomagolasi csoport

-ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Koérnyezeti veszélyek:

- Marine pollutant:
- Kiilonleges jelélésére (ADR):

A termék tartalmaz kérnyezetre veszélyes anyagok:
Szénhidrogének, C9, aromasok

Jelkép (hal és fa)

Jelkép (hal és fa)

- 14.6 A felhasznalét érinté kiilonleges
ovintézkedések

- Veszélyt jel6l6 szamok (Kemler-szam):

- EMS-szam:

- Stowage Category

Figyelem: Gyulékony folyékony anyagok
30

F-E,S-E

A

-14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri
o6mlesztett szallitdas

Nem alkalmazhatoé

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR

- Korlatozott mennyiség (LQ)
- Szallitasi kategoria

- Alagutkorlatozasi kod:

- Megjegyzések:

-IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Megjegyzések:

5L

3

D/E
<561:2.2.3.1.5ADR

5L
<61:2.3.2.5 IMDG

- UN "Model Regulation”:

UN 1263 FESTEK, 3, lll, KORNYEZETRE VESZELYES

H—]
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsadgi, egészségligyi és
koérnyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok

-Iranyelv 2012/18/EU
- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listazva
- Seveso-kategoriat
E2 A vizi kbrnyezetre veszélyes
P5c TUZVESZELYES FOLYADEKOK
- Kiiszobértékek (tonna): Also kiiszobérték 200 t
- Kiiszobértékek (tonna): Fels6 kiiszobérték 500 t
- Tandcs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3, 48

- 2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
valé alkalmazasdnak korlatozasarél - Il. Melléklet

egyik alkotéanyag sincs listazva

- Orszagos elbirasok:
Vonatkoz6 hazai térvények és rendeletek
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabélyozés:
- 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
- 44/2000. (XII. 27.) EGM. rendelet a veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljarasok ill.
tevékenységek részletes szabalyairdl, anyagok kezelésérdl , és mindenkor érvényes modositasai
- 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényez8k hatasanak kitett munkavallalék
egészségének és biztonsaganak védelmérdl
- 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolasok forgalmazasanak
kévetelményeirdl
Veszélyes hulladékra vonatkoz6 szabalyozas:
- 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél
Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
- 220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet
- 28/2004.(X11.5) KvVm rendelet
Munkavédelemre vonatkozé szabalyozas:
- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl.
Tiizvédelemre vonatkoz6 rendelet
- 54/2014.(X11.5.) BM rendelet
Széllitasra vonatkozé szabalyozas:
- 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet.
- Pétldlagos besorolas a GefStoffV Il. Melléklete szerint:

Osztaly | Szdazalékos részarany

/ <1
NK 50-100

- 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak

garanciajat és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.
(folytatas a 12. oldalon)
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- Lényeges mondatok
H225  Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H226  Tiizveszélyes folyadék és gbz.
H302  Lenyelve artalmas.
H304  Lenyelve és a légutakba keriilve halélos lehet.
H312  Bérrel érintkezve artalmas.
H315  Bérirritald hatasu.
H317  Allergias bérreakciot valthat ki.
H319  Sdlyos szemirritaciot okoz.
H332  Belélegezve artalmas.
H335  Légutiirritaciot okozhat.
H336  Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
H361d Feltehetben karositja a sziiletendé gyermeket.
H373  Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
H411  Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H412  Artalmas a vizi él6vilégra, hosszan tarté kédrosodést okoz.
EUHO066 Ismétiédd expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
EUH205 Epoxid tartalmu vegyiileteket tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas
A keverék besorolasa a 1272/2008 sz. (EC) rendelet szerinti termékadatokat alkalmazé szamitasi
modszeren alapszik.
- Korabbi valtozat datuma: 30.08.2024
- Korabbi valtozat szama: 16

- Réviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Tlizveszélyes folyadékok — 2. kategodria
Flam. Liq. 3: Tlizveszélyes folyadékok — 3. kategodria
Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategoria
Skin Irrit. 2: Bérmaras/bdrirritacié — 2. kategoria
Eye Irrit. 2: Stlyos szemkarosodas/szemirritacio — 2. kategoéria
Skin Sens. 1: Bérszenzibilizacié — 1. kategoria
Repr. 2: Reprodukciés toxicitas — 2. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) — 3. kategoéria
STOT RE 2: Célszervi toxicitas (ismétl6dé expozicio) — 2. kategéria
Asp. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategoria
Aquatic Chronic 2: A vizi kbrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 2. kategoria
Aquatic Chronic 3: A vizi kbrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 3. kategoria

- * Az adatok az el6z6 verzibhoz képest megvaltoztak




