Rittal - The System.

Faster - better — everywhere.

Regulator otacek EC

3235.450

Navod k montazi a udrzbé

- ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE&SERVICES RITTAL -
—

FRIEDHELM LOH GROUP [ [ [[]]



1 Aplikace

Regulator 3235.540 umozriuje regulaci
otacek EC ventilatord Rittal v zavislosti na
teploté vzduchu. To pfinasi usporu energie
a snizeni hluénosti. Regulator je vhodny
pro fizeni jednoho EC ventilatoru Rittal s
fidicim rozhranim (obj. &isla: 3240.500,
3241.500, 3243.500, 3244.500, 3245.xxx).

2 Funkce

Aktudini teplota vzduchu v rozvadéci je
mérena teplotnim Cidlem a porovnavana s
nastavenou hodnotou (35°C - nelze
zmeénit). Rychlost ventilatoru je poté podle
zjisténého rozdilu teplot upravena v
souladu s preddefinovanou regulaéni
charakteristikou.

3 Bezpecnostni pokyny

- Pouzivejte pouze v uzavieném
rozvadéci.

- PFi instalaci jednotky dodrzujte
bezpecénostni opatfeni podle EN 60 335.
- Stupné kryti Il mize byt dosazeno pouze
profesionalni instalaci.

- Musi byt dodrzen Navod k pouziti.

- Prosim neukladejte teplotni €idlo a Fidici
kabel paralelné s jinymi kabely, které jsou
pad napétim.

- Berte v Gvahu technické parametry (viz
tab. 2).

4 Rozsah dodavky

5 Montaz a pripojeni

Pro zajisténi souladu s EMC direktivou
2004/108/EC, stejné jako s normami EN
61000-6-2, EN 55011 tfida B a EN
61000-3-x musi byt kabel regulatoru veden
skrz prilozené feritové jadro, jak je
znazornéno na obr. 1. Feritové jadro by
meélo byt umisténo v blizkosti pfipojeni k
ventilatoru.

Feritové jadro

Kabel ¢idla

Obr. 1: Feritové jadro

Pfipevnéte dodanou montazni destiCku k
regulatoru pomoci plastového Sroubu.
Nasledné umistéte tuto sestavu v teplotné
kritickém misté v rozvadéci. Maze byt
pfipnuta k horizontalni list€. Pro montaz
na vertikalni liStu je nutné pouZit pfilozeny
Sroub se zapustnou hlavou. Elektrické
pfipojeni viz obr. 2.

Svorky
EC ventilatoru

Jednotlivé vodice
EC regulatoru

Mn. Popis Zerveny Zluty modry
1 EC regulator (délka 3 m) Obr. 2: Elektrické pfipojeni
1 Montazni desti¢ka . ,
: 6 Technické parametry
1 Navod k pouziti
1 Plastovy &roub Obj. &. 3235.450
1 Zapustny $roub Praconi teplota Pevna, 35°C (95°F)
1 Feritové jadro Jmenovité napéti 10...12 vV (DC)
Tab.1:  Rozsah dodévky Vstupni proud 1mA
Vystupni proud 0,1 mA
Rozsah provoznich teplot -25°C...+80°C
Stupen kryti IP IP 40
podle IEC 60 529

Tab. 2:  Technické parametry

EC regulator otacek
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