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Schranksysteme

Anreih-Schranksystem VX25
Modulschrank
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Schnitt A – A Schnitt B – B

B1 = Gesamtbreite
B2 = Lichtes Rahmeninnenmaß 
B3 = Lochabstand Boden-/Sockelbefestigung
B4 = Abstand Gewinde für Kranösen/

Dachbefestigungsschraube
B5 = Lichtes Innenmaß Bodenöffnung

H1 = Gesamthöhe 
H2 = Höhe der Rückwand
H3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
H4 = Strecke der Systemlochung

T1 = Gesamttiefe 
T2 = Strecke der Systemlochung 

Lochabstand Boden-/Sockelbefestigung
T3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
T4 = Lichtes Innenmaß Bodenöffnung
T5 = Abstand Gewinde für Kranösen/

Dachbefestigungsschraube

Best.-Nr.
Breitenmaße mm Höhenmaße mm Tiefenmaße mm

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 T5
9680.406 399 311 375 335 252 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.408 399 311 375 335 252 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.426 399 311 375 335 252 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.428 399 311 375 335 252 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.606 599 511 575 535 452 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.608 599 511 575 535 452 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.626 599 511 575 535 452 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.628 599 511 575 535 452 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.806 799 711 775 735 652 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.808 799 711 775 735 652 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.826 799 711 775 735 652 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.828 799 711 775 735 652 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735


