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Kastsystemen

Aanbouwkasten VX25
Installatiestandverdelers
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Bestelnr.
Breedtematen mm Dieptematen mm

B1 B2 B3 B4 B5 B6 T1 T2
9666.916 849 842 761 856 725 702 608 511
9666.926 1099 1092 1011 1106 975 952 608 511
9666.956 849 842 761 856 725 702 408 311
9666.966 1099 1092 1011 1106 975 952 408 311

B1 = Totale breedte
B2 = Breedte van de achterwand 
B3 = Binnenwerkse maat kastframe
B4 = Breedte met zijwanden
B5 = Gatenafstand bodem-sokkelbevestiging 
B6 = Binnenwerkse maat bodemopening

T1 = Totale diepte met achter- en zijwand
T2 = Binnenwerkse maat kastframe
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