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Systémy skříní

Systém řadových skříní VX25
Skříň na elektroniku
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Pohled zpředu bez čelního 
rámu

Řez A–A Detail X

Detail Y

Řez B–B

Obj. č.
Výškové rozměry Hloubkové rozměry

H1
mm

H2 H3
mm

H4 H5
mm

T1
mm

T2
mmmm VJ mm VJ

8410.000 1608 1466,6 33 i.L. 1511 1422,4 32 1375 619,5 i.L. 511
8418.000 1608 1466,6 33 i.L. 1511 1422,4 32 1375 819,5 i.L. 711
8430.000 2008 1866,9 42 i.L. 1911 1822,45 41 1625 619,5 i.L. 511
8438.000 2008 1866,9 42 i.L. 1911 1822,45 41 1625 819,5 i.L. 711

i.L. = světlý rozměr


