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Systémy skříní

Systém řadových skříní VX25
Modulární skříň
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Řez A–A Řez B–B

B1 = celková šířka
B2 = světlý vnitřní rozměr rámu 
B3 = rozteč otvorů pro upevnění podlahy/

podstavce
B4 = vzdálenost závitu pro jeřábová oka / šroub 

pro upevnění střechy
B5 = světlý vnitřní rozměr podlahového otvoru

H1 = celková výška 
H2 = výška zadní stěny
H3 = světlý vnitřní rozměr rámu
H4 = délka systémového děrování

T1 = celková hloubka 
T2 = délka systémového děrování 

rozteč otvorů pro upevnění podlahy/
podstavce

T3 = světlý vnitřní rozměr rámu
T4 = světlý vnitřní rozměr podlahového otvoru
T5 = vzdálenost závitu pro jeřábová oka / šroub 

pro upevnění střechy

Obj. č.
Šířkové rozměry mm Výškové rozměry mm Hloubkové rozměry mm

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 T5
9680.406 399 311 275 335 252 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.408 399 311 275 335 252 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.426 399 311 275 335 252 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.428 399 311 275 335 252 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.606 599 511 475 535 452 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.608 599 511 475 535 452 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.626 599 511 475 535 452 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.628 599 511 475 535 452 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.806 799 711 675 735 652 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.808 799 711 675 735 652 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.826 799 711 675 735 652 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.828 799 711 675 735 652 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735


