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Szekrényrendszerek

VX25 sorolható szekrényrendszer
Elektronikaszekrény
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Elölnézet elülső keret nélkül A – A metszet X részlet

Y részlet

B – B metszet

Cikkszám
Magasság méretek Mélység méretek

H1 
mm

H2 H3
mm

H4 H5
mm

T1
mm

T2
mmmm U mm U

8410.000 1608 1466,6 33 i. L. 1511 1422,4 32 1375 619,5 i. L. 511
8418.000 1608 1466,6 33 i. L. 1511 1422,4 32 1375 819,5 i. L. 711
8430.000 2008 1866,9 42 i. L. 1911 1822,45 41 1625 619,5 i. L. 511
8438.000 2008 1866,9 42 i. L. 1911 1822,45 41 1625 819,5 i. L. 711

i. L. = hasznos méret


