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Skapsystemer

Gulvskap rekkemontert VX25
Modulskap
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Snitt A – A Snitt B – B

B1 = Total bredde
B2 = Innvendig lysåpning, ramme 
B3 = Hullavstad bunn-/sokkelfeste
B4 =  Avstand gjenge til kranøyebolter/takmonte-

ringsskrue
B5 = Innvendig lysåpning, gulvåpning

H1 = Total høyde 
H2 = Bakveggens høyde
H3 = Innvendig lysåpning, ramme
H4 = Avstand systemhulling

T1 = Total dybde 
T2 = Lengde systemhulling

Hullavstand bunn-sokkelfeste
T3 = Innvendig lysåpning, ramme
T4 = Innvendig lysåpning, gulvåpning
T5 =  Avstand gjenge til kranøyebolter/

takmonteringsskrue

Best.nr.
Breddemål mm Høydemål mm Dybdemål mm

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 T5
9680.406 399 311 275 335 252 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.408 399 311 275 335 252 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.426 399 311 275 335 252 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.428 399 311 275 335 252 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.606 599 511 475 535 452 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.608 599 511 475 535 452 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.626 599 511 475 535 452 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.628 599 511 475 535 452 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.806 799 711 675 735 652 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.808 799 711 675 735 652 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.826 799 711 675 735 652 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.828 799 711 675 735 652 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735


