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Tragarmsysteme
Maschinen-/Wand-/Bodenbefestigung

Aufsatzgelenk CP 40, Stahl
CP 6501.160
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Montageausschnitt

Sicherungsschraube

Justierschraube

Schraube zur Einstellung der Drehbarkeit
(4] Abnehmbare Platte

Wandgelenk CP 40, Stahl
CP 6501.150
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Montageausschnitt
90°

Sicherungsschraube

Justierschraube

Schraube zur Einstellung der Drehbarkeit
(4] Abnehmbare Platte
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Maschinen-/Wand-/Bodenbefestigung

Wand-/Bodenbefestigung CP 40, Stahl
CP 6501.110

Montageausschnitt
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Tragarmsysteme

Maschinen-/Wand-/Bodenbefestigung

Aufsatzgelenk CP 60/120/180

Abgang horizontal
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Montageausschnitt

Montageausschnitt

Deckel abnehmbar
Schraube zur Einstellung der Drehbarkeit

Aufsatzgelenk CP 120
Abgang vertikal

CP 6212.720
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Montageausschnitt

Schraube zur Einstellung der Drehbarkeit
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Standsysteme

StandfuB3, komplett
CP 6106.300, CP 6141.200

CP 6106.300 fir Command Panel
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Kabelschlauchadapter

Abdeckung mit Kabel-
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CP 6141.200 fur IW Arbeitsplatten
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Vorbereitung

flr Arbeitsplatte
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(4] Vorbereitung fur Blende

CP 6144.100

Vorbereitung fir Doppel-

Lenkrollen CP 6148.000
oder Bodenbefestigung
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Standsysteme

StandfuB, offen

CP 6106.500
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Schnitt A- A
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Einzelheit X
Anschlussplatte, oben
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Standsaule, klein
CP 6112.500
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Einzelheit X

Anschlussplatte, oben

Anbau von CP 6212.300, 6212.320 ist moglich
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