Physikalisch-Technische Bundesanstalt ISI_B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemanien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 03 ATEX 1013 U

(4) Komponente: Leergehause Typ KEL 93XX.YYY
(5) Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
(6) Anschrift: Auf dem Stutzelberg, 35745 Herborn, Deutschiand

(7) Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zuigssigen Ausflihrungen sind in der Anlage und
den darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstait bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europ&ischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflilung der
grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen flr die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prufbericht PTB Ex 03-13001 festgehalten.

(9) Die grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiliilt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1+ A2 EN 50019:2000

(10) Das Zeichen "U" hinter der Zertifikatsnummer gibt an, dal dieses Zertifikat nicht mit einem fiir ein Gerat
oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf nur
als Basis fiir die Bescheinigung eines Gerates oder Schutzsystems verwendet werden.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung der festgelegten
Komponente gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die
Herstellung und das Inverkehrbringen dieser Komponente. Diese Anforderungen werden nicht durch
diese Bescheinigung abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung der Komponente mufé die folgenden Angaben enthalten:

& H2G6 EExell
Zertifizierungsstelie Explosionsschutz Braunschweig, 26. Marz 2003
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschriit und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 1013 U

(15) Beschreibung der Komponente
Leergehause Typ KEL 93XX.YYY aus Edelstahi.

Technische Daten

Baugrofien: Lange Breite Tiefe
kleinste 150 mm 150 mm 80 mm
grofte 400 mm 300 mm 300 mm

Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Berlihrungs-, Fremdkérper- und Wasserschutz: mind. IP54 nach EN 60529

(16) Prifbericht PTB Ex 03-13001

(17) Besondere Bedingungen
Keine,

Hinweise fir Herstellung und Betrieb

Die EG-Baumusterprufbescheinigung und kiinftige Nacnirage gelten gleichzeitig als Nachtrage
zur Teilbescheinigung PTB Nr. Ex-93.C.3103 U

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die durchgefuhrten Priifungen und deren positive Ergebnisse zeigen, dass das Leergehause
Typ KEL 93XX.YYY die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG und der auf dem Deckblatt
angegebenen Normen erfilllt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 26. Marz 2003
Im Auftrag 3
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1. ERGANZUNG
gemadR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 1013 U

Gerat: Leergehduse Typ KEL 93XX.YYY
Kennzeichnung: @ 112G EExell
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Anschrift: Auf dem Stitzelberg, 35745 Herborn, Deutschland

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen
Das Leergehduse Typ KEL 93XX.YYY wird um den KEL 9307.YYY erganzt.
Technische Daten

BaugréRen: Lange Breite Tiefe

600 mm 200 mm 120 mm
Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis +80 °C
Berlihrungs-, Fremdkérper- und Wasserschutz: IP66 nach EN 60529

Angewandte Normen

EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50019:2000

Priufberichnt: PTB Ex 06-16070

Braunschweig, 20. Juni 2006
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2. ERGANZUNG
gemdR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 1013 U

Gerat: Leergehduse Typ KEL 93XX.YYY
Kennzeichnung: €9 112 G EExe Il
Hersteller: Rittal-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Anschrift: Auf dem Stltzelberg , 35745 Herborn, Deutschland

Beschreibung der Ergdnzungen und Anderungen

Das Leergehduse Typ KEL 93XX.YYY wird in folgenden Punkten erganzt:

1) Das Leergehduse kann auch in Bereichen eingesetzt werden, in dener damit zu rechnen ist, dass
eine explosionsfahige Atmosphére aus Staub/Luft-Gemischen gelegentlich auftritt.

2) Das Leergehduse wurde nach den Normen EN 60079-0 und EN 60079-7 neu geprift.

3) Der Umgebungstemperaturbereich erweitert sich auf -30 °C bis +80 °C flur Gehause, die mit einer
Silikon-Dichtung ausgestattet sind.

4) Das Kennzeichen &ndert sich in:
€& 126 Exell
& 112D ExtD A21 P66

Technische Daten

BaugréRen: Lange Breite Tiefe
kleinste 150 mm 150 mm - 80 mm
groRte 600 mm 200 mm 120 mm
Umgebungstemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C (mit Silikondichtung)
-20 °C bis +80 °C (andere Dichtungen)
Beruhrungs-, Fremdkdérper- und Wasserschutz: IP66 nach EN 60529
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2. Ergianzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 1013 U

Angewandte Normen

EN 60079-0:2006 EN 60079-7:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004

Bewertungs- und Priifbericht: PTB Ex 09-19087
Zertifizierungssektor Explosionsschutz Braunschweig, 27. August 2009
Im Auftrag

/ v ; S
Dr.-Ing. M. Thedens;
LOberregierungsrat

Seite 2/2

EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverédndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 * 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND



01d.dot

ZSEx101

Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-rB

Braunschweig und Berlin

3. ERGANZUNG
gemdR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 1013 U

Gerét: Leergehduse Typ KEL 93XX.YYY

Kennzeichnung: @ N2GExell
12D Ex tD A21 IP66

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Anschrift: Auf dem Stitzelberg , 35745 Herborn, Deutschland

Beschreibung der Ergédnzungen und Anderungen

Das Leergehduse Typ KEL 93XX.YYY wird in folgenden Punkten ergénzt:

1) Das Leergeh&duse wurde nach den Normen EN 60079-0 und EN 60079-31 neu gepriift.
2) Die maximale Breite wird auf 300 mm geédndert.
3) Das Kennzeichen andert sich in:

& 112G Exe lIC Gb oder Ex eb IIC
& 12D ExtblliC DbIP66 oder Ex tb IlIC IP66

Technische Daten

Baugrofien: Lange Breite Tiefe
kleinste 150 mm 150 mm 80 mm
groRte 600 mm 300 mm 120 mm
Umgebungstemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C (mit Silikondichtung)
Beriihrungs-, Fremdkérper- und Wasserschutz: IP66 nach EN 60529

Angewandte Normen
EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009

Bewertungs- und Prifbericht: PTB Ex 11-10328

ngssektor Explosionsschutz Braunschweig, 4. April 2011

ng\U. 'Klg;eé’n&iycr

Direktor und Professor

o
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4. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 1013 U

Gerat: Leergehduse Typ KEL 93XX.YYY

Kennzeichnung: € 112G Exe IIC Gb oder Ex eb IIC
€& 12D ExtblliCDbIPE6 oder Ex th IlIC IP66

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Anschrift: Auf dem Stiitzelberg , 35745 Herborn, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Das Leergehduse Typ KEL 93XX.YYY kann wahlweise auch mit der Dichtung
Typ Silikon 2 ausgestattet werden.

Technische Daten

PIB

Baugréfien: Lange Breite Tiefe

kleinste 150 mm 150 mm 80 mm

grolte 600 mm 300 mm 120 mm
Umgebungstemperaturbereich:..............cccoevvveeeeen. -30 °C bis +80 °C (mit Silikondichtung)

Beriihrungs-, Fremdkérper- und Wasserschutz: .... IP66 nach EN 60529

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009

Prifbericht: PTB Ex 12-12189

Braunschweig, 27. August 2012
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