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Vorwort
Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich flur eine CMC Il LTE-Unit (im
Folgenden als ,LTE-Unit“ bezeichnet) aus unserem Hau-
se entschieden haben!

Viel Erfolg wunscht Ihnen

lhre
Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stitzelberg

35745 Herborn
Germany

Tel.: +49(0)2772 505-0
Fax: +49(0)2772 505-2319

E-Mail: info@rittal.de
www.rittal.com
www.rittal.de

Wir stehen Ihnen zu technischen Fragen rund um unser
Produktspektrum zur Verfligung.
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1 Hinweise zur Dokumentation

1.1 CE-Kennzeichnung

Rittal GmbH & Co. KG bestatigt die Konformitat der
CMC IIl LTE-Unit zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Eine
entsprechende Konformitatserklarung wurde ausge-
stellt. Sie kann auf Anforderung vorgelegt werden.

C€

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Die Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung
sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind ein integraler
Bestandteil des Produkts. Sie missen den mit dem Ge-
rat befassten Personen ausgehandigt werden und mus-
sen stets griffoereit und flr das Bedienungs- und War-
tungspersonal jederzeit verflgbar sein!

1.3 Symbole in dieser Betriebsanleitung
Folgende Symbole finden Sie in dieser Dokumentation:

Gefahr!

Gefahrliche Situation, die bei Nichtbe-
achtung des Hinweises unmittelbar zu
Tod oder schwerer Verletzung fiihrt.

Warnung!

Gefahrliche Situation, die bei Nichtbe-
achtung des Hinweises unmittelbar zu
Tod oder schwerer Verletzung fiihren
kann.

Vorsicht!

Gefahrliche Situation, die bei Nichtbe-
achtung des Hinweises zu (leichten) Ver-
letzungen fihren kann.

Hinweis:
Kennzeichnung von Situationen, die zu
Sachschaden fUhren kénnen.

(

m Dieses Symbol kennzeichnet einen ,Aktionspunkt”
und zeigt an, dass Sie eine Handlung bzw. einen Ar-
beitsschritt durchfiihren sollen.

1.4 Mitgeltende Unterlagen

— Installationsanleitung und Kurz-Bedienungsanleitung

— Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung
CMC Il Processing Unit/CMC Il Processing Unit
Compact

1.5 Geltungsbereich

Diese Anleitung bezieht sich auf die Softwareversion
V3.15.20.

In der vorliegenden Dokumentation werden durchgén-
gig englische Screenshots gezeigt. Auch in den Be-
schreibungen zu den einzelnen Parametern auf der
Website der CMC Il PU werden die englischen Begriffe
verwendet. Je nach eingestellter Sprache kénnen die
Anzeigen auf der Website der CMC Il PU hiervon abwei-
chen (siehe Montage-, Installations- und Bedienungsan-
leitung CMC Il Processing Unit).

Rittal CMC IIl LTE-Unit



2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemein giiltige Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Si-
cherheitshinweise bei Installation und Betrieb des Sys-
tems:

— Verwenden Sie im Zusammenhang mit der LTE-Unit
ausschlieBlich Original-Rittal oder von Rittal empfohle-
ne Produkte.

— Bitte nehmen Sie an der LTE-Unit keine Anderungen
vor, die nicht in dieser oder in den mitgeltenden Mon-
tage- und Bedienungsanleitungen beschrieben sind.

— Die Betriebssicherheit der LTE-Unit ist nur bei bestim-
mungsgemanter Verwendung gewahrleistet. Die tech-
nischen Daten und angegebenen Grenzwerte dirfen
auf keinen Fall Uberschritten werden. Dies gilt insbe-
sondere fUr die spezifizierte Umgebungstemperatur
und IP-Schutzart.

— Die LTE-Unit darf nicht gedffnet werden. Es sind keine
Teile enthalten, die gewartet werden mussen.

— Das Betreiben des Systems in direktem Kontakt mit
Wasser, aggressiven Stoffen oder entzindlichen Ga-
sen und Dampfen ist untersagt.

— Bitte beachten Sie auBer diesen allgemeinen Sicher-
heitshinweisen unbedingt auch die spezifischen Si-
cherheitshinweise im Zusammenhang mit den in den
folgenden Kapiteln aufgefuhrten Tatigkeiten.

2.2 Bedien- und Fachpersonal

— Die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung
und Instandsetzung dieses Gerates darf nur von qua-
lifizierten Fachleuten durchgefuhrt werden.

— Die Geratebedienung im laufenden Betrieb darf nur
eine eingewiesene Person durchflhren.

Rittal CMC Ill LTE-Unit



3 Produktbeschreibung

3.1 Funktionsbeschreibung und Bestand-
teile

3.1.1 Funktion

Uber die LTE-Unit kdnnen SMS-Nachrichten versendet
werden, falls an der CMC Il Processing Unit bzw. einem
angeschlossenen Sensor eine Statusdnderung eintritt.
Hierzu muss kundenseitig eine handelstibliche SIM-Kar-
te beigestellt werden.

(o

Hinweis:

Im Folgenden gilt die Bezeichnung ,CMC I
Processing Unit* sowohl flr die Gerateaus-
fGhrungen ,CMC Il Processing Unit” als
auch ,CMC Il Processing Unit Compact”.
Alle Textstellen, die nur fUr eine der beiden
Ausflhrungen gelten, sind entsprechend ge-
kennzeichnet.

3.1.2 Bestandteile
Das Geréat besteht aus einem kompakten Kunststoffge-
hause in RAL 7035 mit belUfteter Front in RAL 9005.

3.2 BestimmungsgemaBe Verwendung, vor-
hersehbarer Fehlgebrauch

Die CMC Il LTE-Unit dient ausschlieBlich zum Versen-
den von SMS-Nachrichten bei Status&nderungen an der
CMC Il Processing Unit bzw. einem angeschlossenen
Sensor. Sie darf nur zusammen mit der CMC Il PU ver-
wendet werden. Eine andere Verwendung ist nicht be-
stimmungsgema.

Das Gerat ist nach dem Stand der Technik und den an-
erkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Den-

noch kénnen bei nicht ordnungsgemaler Verwendung

Gefahren flir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen der Anlage und anderer Sach-
werte entstehen.

Das Geréat ist daher nur bestimmungsgeman in tech-
nisch einwandfreiem Zustand zu benutzen! Stérungen,
die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, sollten Sie
umgehend beseitigen (lassen)! Betriebsanleitung beach-
ten!

Zur bestimmungsgemalBen Verwendung gehdren auch
das Beachten der vorliegenden Dokumentation und die
Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

FUr Schaden, die durch Nichtbeachtung der vorliegen-

den Dokumentation entstehen, Gbernimmt Rittal GmbH
& Co. KG keine Haftung. Dies gilt auch flir das Nichtbe-
achten der gultigen Dokumentationen des verwendeten
Zubehors.

Bei nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch kénnen Ge-

fahren auftreten. Solch nicht bestimmungsgeméaBer Ge-

brauch kann z. B. sein:

— Verwendung von unzuldssigen Werkzeugen.

— UnsachgemaBe Bedienung.

— UnsachgeméaBe Behebung von Stérungen.

— Verwendung von nicht durch Rittal GmbH & Co. KG
freigegebenem Zubehor.

3.3 Lieferumfang

— CMC Il LTE-Unit

— Beigelegtes Zubehdr (Abb. 1)

— Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung
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Abb. 1:  Beigelegtes Zubehdr
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4  Transport und Handhabung

41 Transport
Das Gerat wird in einem Karton geliefert.

4.2 Auspacken
m Entfernen Sie die Verpackung des Gerétes.

Hinweis:

G Die Verpackung muss nach dem Auspacken
umweltgerecht entsorgt werden. Sie besteht
aus folgenden Materialien:
Poly-Ethylen-Folie (PE-Folie), Karton.

m Priifen Sie das Gerat auf Transportschaden.

Hinweis:

((\/—:P Schaden und sonstige Méangel, z. B. Unvoll-
standigkeit, sind der Spedition und der Fa.
Rittal GmbH & Co. KG unverzliglich schrift-
lich mitzuteilen.

® Entnehmen Sie das Gerat aus der PE-Folie.
m Entfernen Sie die Schutzfolie von der Frontblende des
Gerates.

Rittal CMC Ill LTE-Unit



5 Installation

5 Installation

5.1 Sicherheitshinweise

m Bitte beachten Sie die zur Installation guiltigen Vor-
schriften des Landes, in dem die LTE-Unit installiert
und betrieben wird, sowie dessen nationale Vorschrif-
ten zur Unfallverhitung. Bitte beachten Sie auBerdem
betriebsinterne Vorschriften wie Arbeits-, Betriebs-
und Sicherheitsvorschriften.

m Die technischen Daten und angegebenen Grenzwerte
durfen auf keinen Fall Uberschritten werden. Dies gilt
insbesondere fUr die spezifizierte Umgebungstempe-
ratur und IP-Schutzart.

m \Wenn fUr die spezielle Anwendung eine héhere |P-
Schutzart gefordert ist, muss die LTE-Unit in ein ent-
sprechendes Gehause bzw. einen entsprechenden
Schrank mit der geforderten IP-Schutzart eingebaut
werden.

5.2 Anforderungen an den Installationsort
Um eine einwandfreie Funktion des Geréats zu gewahr-
leisten, sind die im Abschnitt 8 ,Technische Daten” ge-
nannten Bedingungen fUr den Installationsort des Gerats
zu beachten.

Elektromagnetische Beeinflussung
— Stérende Elektroinstallationen (Hochfrequenz) mus-
sen vermieden werden.

5.3 Montageablauf

Generell bestehen drei verschiedene Moglichkeiten, die

LTE-Unit in einem IT-Schrank zu montieren:

1. Montage mit den beigelegten Montageclips, ggf. zu-
satzlich mit Federclips zur Hutschienenmontage.

2. Montage mit der CMC Il Montageeinheit
(7030.071).

3. Montage mit der CMC Il Montageeinheit, 1 HE
(7030.088).

5.3.1 Hinweise zur Montage

m Befestigen Sie die LTE-Unit mit den beigelegten Mon-
tageclips niemals nur an einer Seite des Gerats! Dies
fOhrt im laufenden Betrieb zu unerwlnschten Schwin-
gungen des Gerats.

Abb. 2:

Fehlerhafte Montage im Schrank

®m Montieren Sie die LTE-Unit so, dass sie ausreichend
gut mit Luft durchstrémt wird und die LUftungsschlitze
nicht verdeckt werden.

5.3.2 Montage mit den beigelegten Montageclips
Eine Montage mit den im Lieferumfang beigelegten
Montageclips erfolgt sinnvollerweise auf einer Montage-
platte bzw. mit Hilfe der ebenfalls beigelegten Federclips
auf einer Hutschiene (vgl. Abschnitt 5.3.4 ,Montage auf
einer Hutschiene®).
m Schieben Sie jeweils zwei Montageclips auf die seitli-
chen Fuhrungsleisten der LTE-Unit auf.

Rittal CMC IIl LTE-Unit



5 Installation

Abb. 3:  Aufschieben der Montageclips

m Befestigen Sie die LTE-Unit mit den Schrauben aus
dem Lieferumfang z. B. auf einer Montageplatte im IT-
Schrank.

5.3.3 Montage mit der CMC Illl Montageeinheit

Die CMC Il Montageeinheit gibt es in zwei AusfUhrun-

gen:

— Zur Montage der LTE-Unit am Schrankrahmen oder
auf einer Montageplatte (7030.071).

— Als 19"-Ausflhrung (1 HE) zur Aufnahme der LTE-Unit
und zwei weiterer Geréate (7030.088).

Die Montage der LTE-Unit in beiden Montageeinheiten

ist identisch:

W Schieben Sie die LTE-Unit so weit in die Montageein-
heit ein, bis sie einrastet.

Rittal CMC Il LTE-Unit

Abb. 4:

m Befestigen Sie die Montageeinheit (7030.071) mit den
Schrauben aus dem Lieferumfang am Schrankrahmen
bzw. auf einer Montageplatte.

Einschieben der LTE-Unit in die Montageeinheit

Abb. 5:  Befestigen der Montageeinheit am Schrankrahmen

Abb. 6:

m Befestigen Sie die Montageeinheit (7030.088) mit den
Schrauben aus dem Lieferumfang in einem freien Ein-
schub (1 HE) des IT-Schranks.

Befestigen der Montageeinheit auf einer Montageplatte




5 Installation
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Abb. 7:  Befestigen der Montageeinheit in einem Einschub

5.3.4 Montage auf einer Hutschiene

Die Hutschienenmontage erfolgt mit Hilfe der im Liefer-

umfang beigelegten Montageclips und den ebenfalls

beigelegten Federclips.

m Schieben Sie jeweils links und rechts einen Monta-
geclip auf die seitlichen Fuhrungsleisten der LTE-Unit
auf.

m Schrauben Sie jeweils einen Federclip zur Hutschie-
nenmontage auf die Montageclips.

m Setzen Sie die LTE-Unit mit den Federclips auf die
Hutschiene auf.

Abb. 8:  Hutschienenmontage der LTE-Unit

5.4 Grundlegende Einstellungen

Uber die Website der CMC Il PU miissen vor dem An-

schlieBen der LTE-Unit einige Einstellungen zur SIM-

Karte durchgefuhrt werden.

m Geben Sie im Browser die IP-Adresse der CMC Il PU
im Netzwerk ein. Es wird der Anmeldedialog zur An-
meldung am Gerat angezeigt.

m Melden Sie sich als Benutzer admin mit dem Kenn-
wort admin an.

m Klicken Sie im linken Teilbereich des Ubersichtsfens-
ters (Navigationsbereich) auf den Eintrag Processing

10

Unit und im rechten Teilbereich (Konfigurationsbe-
reich) auf die Registerkarte Configuration.

m Klicken Sie im Gruppenrahmen Network auf die
Schaltflache SMS.

m Tragen Sie im Fenster SMS Configuration im Grup-
penrahmen Service Parameters im Feld SIM-Pin
die vierstellige PIN-Nummer der SIM-Karte ein.

m Tragen Sie ebenfalls in diesem Gruppenrahmen im
Feld Service Number die SMS-Servicenummer des
Providers ein (je nach gewahlter SIM-Karte/Provider).
Beispiel Deutsche Telekom D1: +491710760000.

m Tragen Sie im Fenster SMS Configuration im Grup-
penrahmen Known Receivers im Feld Phone Num-
ber die Empfanger-Telefonnummer mit Landerkenn-
ziffer ein.

Beispiel fur Deutschland: ,+49..
,+491701234567¢.

m Klicken Sie auf die Schaltflache Save, um die Einstel-

lungen zu speichern.

. bzw.

5.5 Anschluss der LTE-Unit

Die LTE-Unit wird Uber den RJ 12-Anschluss mit der
notwendigen Betriebsspannung versorgt. Der An-
schluss eines separaten Netzteils ist nicht notwendig.

(

Hinweis:

Die LTE-Unit wird von der CMC Il PU erst ab
Firmware 3.15.70.2 unterstitzt. Flihren Sie
ggf. ein Firmware Update Uber die Website
der CMC Il PU durch (siehe Abschnitt ,,Firm-

ware Update“ in der Montage-, Installations-
und Bedienungsanleitung).
6 —_—

2 3 45 7
| |

PV

10101
Ruckseite der LTE-Unit

Abb. 9:

Legende

2 Anschluss CMC Il Processing Unit RJ 12/RS 232,
24V ===, 500 mA (alternativ zu Pos. 7)

Einschub SIM-Karte

Taster zum Auswerfen der SIM-Karte

Anschluss Antenne

Antenne

Anschluss CMC Il Processing Unit RJ 12/RS 232,
24V ===, 500 mA (alternativ zu Pos. 2)

~NOo O~ W

m Dricken Sie den Taster zum Auswerfen der SIM-Karte
(Abb. 9, Pos. 4). Die SIM-Kartenhalterung wird aus
dem Einschub ausgeworfen (Abb. 9, Pos. 3).
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m Setzen Sie lhre SIM-Karte in die Halterung ein und
schieben Sie sie inkl. SIM-Karte vollstandig in den Ein-
schub ein.

m Schrauben Sie die Antenne am entsprechenden An-
schluss hinten an der LTE-Unit auf (Abb. 9, Pos. 5).

m Stellen Sie die Antenne an einem Ort auf, an dem je-
derzeit eine ausreichende Signalqualitat des Netzbe-
treibers der SIM-Karte vorhanden ist. Ggf. muss hierzu
eine langere Anschlussleitung fur die Antenne verwen-
det werden.

m Verbinden Sie die LTE-Unit Gber ein RJ 12-Verbin-
dungskabel mit der CMC Il Processing Unit (Abb. 9,
Pos. 2 oder Pos. 7).

Rittal CMC Ill LTE-Unit
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6 Bedienung

6.1 Einschalten der LTE-Unit

Nach dem AnschlieBen der LTE-Unit an der CMC Il Pro-
cessing Unit Uber ein RJ 12-Verbindungskabel startet
die LTE-Unit automatisch (vgl. Abschnitt 5.5 ,Anschluss
der LTE-Unit"). Ein separates Einschalten ist nicht erfor-
derlich.

6.2 Bedien- und Anzeigeelemente

1

CMC Il LTE|Unit

Abb. 10: Frontseite der LTE-Unit

Legende
1 Multi-LED zur Statusanzeige

2 3 7
| |
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Abb. 11:

Legende

2 Anschluss CMC Il Processing Unit RJ 12/RS 232,
24V ===, 500 mA (alternativ zu Pos. 7)

Einschub SIM-Karte

Taster zum Auswerfen der SIM-Karte

Anschluss Antenne

Antenne

Anschluss CMC Il Processing Unit RJ 12/RS 232,
24V ===, 500 mA (alternativ zu Pos. 2)

Ruckseite der LTE-Unit

~NOo O~ W

6.3 Anzeigen der LEDs
In der Front der LTE-Unit ist eine Multi-LED zur Status-
anzeige integriert (Abb. 10, Pos. 1).

6.3.1 Anzeigen der Multi-LED
An der Multi-LED kann der Status der LTE-Unit abgele-
sen werden.

Dauerlicht
Farbe Status
Grln Eine Wahlverbindung ist aufgebaut.
Orange Eine SMS wird Ubertragen.

Tab. 1:  Dauerlicht der Multi-LED

12

Farbe Status
Rot Es liegt ein Initialisierungsfehler vor.
Tab. 1: Dauerlicht der Multi-LED
Blinkcodes
Farbe Rhythmus Status
(an/aus) [s]

Blau 0,1/2,9 Die LTE-Unit ist einge-
bucht (Roaming).

Blau 1 x blinken Die LTE-Unit ist im GSM-/
UMTS-Netz eingebucht
(Heimatnetzwerk).

Blau 2 x blinken Die LTE-Unit ist im LTE-
Netz eingebucht (Heimat-
netzwerk).

Blau 0,2/0,2 Das Einbuchen wurde ab-
gelehnt oder die SIM-Kar-
te wurde nicht erkannt.

Blau 0,35/0,35 Die SIM-Karte wurde noch
nicht mit der PIN ent-
sperrt.

Blau 0,5/0,5 Die LTE-Unit ist nicht ein-
gebucht.

Rot 0,5/0,5 Unbekannter Betriebszu-
stand.

Tab. 2: Blinkcodes der Multi-LED

6.4 Bedienung liber die Website der CMC Il
Processing Unit

Nach der Installation kénnen Sie den Status der LTE-

Unit auf der Website der CMC Ill Processing Unit Gber-

prufen und Empfanger fur SMS-Nachrichten konfigurie-

ren.

6.4.1 Uberpriifen des Status der LTE-Unit

m \Wahlen Sie im Navigationsbereich den Eintrag
,CMCIII-PU* an.

m \Wahlen Sie im Konfigurationsbereich die Registerkarte
Observation aus.

m Klappen Sie nacheinander die Eintrage ,CMCIII-PU",
»System” und V24 Unit (V24 Port) aus, indem Sie auf
das ,Plus“-Zeichen vor dem Eintrag klicken.

Hier werden generelle Einstellungen zu einer ange-

schlossenen LTE-Unit durchgefuhrt.

Parameter Erlauterung

DescName Individuelle Beschreibung der angeschlos-

senen Unit.

Tab. 3: Einstellungen in der Unterebene ,V24 Unit (V24 Port)"

Des Weiteren werden fur die LTE-Unit noch folgende
Parameter angezeigt:

Rittal CMC IIl LTE-Unit



Parameter Erlduterung Parameter Erlduterung

Message Aktueller Zustand der Unit. Hier wird je SIM-Pin Vierstellige PIN-Nummer der SIM-Karte.
nach Zustand der Unit eine der untenste- - - . .
henden Meldungen angezeigt. Service SMS-Servicenummer des Providers (je

Number nach gewahlter SIM-Karte/Provider). Bei-
Signal Aktuelle Signalstarke. spiel Deutsche Telekom D1:
+491710760000
Status Aktueller Status der LTE-Unit (,OK*“ oder

,n.a.“, wenn keine Unit angeschlossen ist).
Bei Anderung dieser Variablen (Abziehen
einer angeschlossenen LTE-Unit) kann
Uber einen Task eine entsprechende Mel-
dung verschickt werden (z. B. per E-Mall
oder SNMP).

Tab. 4: Anzeigen in der Unterebene ,V24 Unit (V24 Port)"

Der Parameter ,Message” in der Unterebene ,V24 Unit
(V24 Port)" kann folgende Werte annehmen:

Parameter Erlauterung

no SMS unit | Keine Unit angeschlossen.

found

SMS unit LTE-Unit angeschlossen, Unit wird im Netz
found angemeldet.

SMS unit LTE-Unit bereit.

o.k.

sending SMS wird gesendet.

SMS

SMS unit Timeout der LTE-Unit, keine Verbindung
timeout moglich.

SMS unit: Keine PIN eingegeben.

PIN is mis-

sing

SMS unit: Keine Service Nummer eingegeben.
Service

number mis-

sing

SMS unit: Falsche PIN eingegeben.

wrong PIN

SMS unit: PUK muss eingegeben werden.
PUK needed

SMS unit: LTE-Unit ist nicht im Netz registriert.
not registe-

red

Tab. 5: Status in der Unterebene ,V24 Unit (V24 Port)*

6.4.2 SMS Configuration
Im Dialog ,,SMS Configuration“ werden grundlegende
Einstellungen flir den Versand von SMS-Nachrichten

durchgeflihrt.

Rittal CMC Ill LTE-Unit

Tab. 6: Gruppenrahmen Service Parameters

Im Gruppenrahmen Known Receivers werden alle
Empfanger von SMS-Nachrichten eingetragen und ge-
nerell fUr das Versenden freigeschaltet.

(—

Hinweis:
— Alle SMS-Empfanger, die in diesem Grup-

penrahmen nicht aktiviert sind (Spalte
,=Use"), erhalten trotz einer Aktivierung in
der Alarm Configuration keine SMS Nach-
richten.

— Alle SMS-Empfanger, die in diesem Grup-
penrahmen aktiviert sind, mussen zusatz-
lich noch in der Alarm Configuration akti-
viert werden (vgl. Abschnitt 6.4.3 ,SMS

Receivers").
Parameter Erlauterung
Send device | Einstellung, ob Status&nderungen wie
messages LLost, ,Detected"”, ,Changed” usw. als
SMS-Nachricht versendet werden sollen.
,Disable“: Kein SMS-Versand bei Status-
anderungen.
»Alarms Only*: SMS-Versand nur bei den
kritischen Anderungen ,Detected” und
,Lost".
LAY SMS-Versand bei allen Statusande-
rungen.
Phone Num- | Bis zu 16 Telefonnummern als mégliche
ber Empfanger von SMS-Mitteilungen der
CMC Il PU. Hierbei muss das jeweilige
Eingabeformat beachtet werden.
Use Aktivieren bzw. deaktivieren einzelner
Empfanger.
Forward IP-Adressen bzw. Namen der Trap-Sen-
Trap Sen- der, deren Traps ebenfalls an den jeweili-
ders gen Empfanger von SMS-Mitteilungen

weitergeleitet werden sollen. In der Drop-
down-Liste konnen die Adressen bzw. Na-
men ausgewahlt werden, die zuvor im
Gruppenrahmen Allowed Trap Senders
eingetragen wurden. Durch Drlcken der
~otrg“-Taste kdnnen mehrere Trap-Sender
ausgewahlt werden, die dann durch Kom-
ma getrennt aufgelistet werden.

Tab. 7:  Gruppenrahmen Known Receivers
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Hinweis:

Wird im Feld ,Send device message” der Ein-
trag ,All“ ausgewanhlt, entstehen u. U. hohe
Kosten, da fUr jede Status&nderung eine ein-
zelne SMS versendet wird.

(

Eine CMC Il PU kann Traps von anderen CMC Ill PUs
empfangen und diese dann Uber die LTE-Unit als SMS
weiterleiten. Dies hat den Vorteil, dass nicht an jeder
CMC Il PU eine LTE-Unit bendtigt wird. Welche Traps
weitergeleitet werden sollen, wird im Gruppenrahmen
Allowed Trap Senders angegeben.

Parameter Erlduterung

Host Bis zu 5 IP-Adressen oder Hostnamen von
CMC Il PUs, deren Traps weitergeleitet
werden sollen

Tab. 8: Gruppenrahmen Allowed Trap Senders

Zusatzlich muss die SNMP Konfiguration der

CMC Il PU, deren Traps weitergeleitet werden sollen,
angepasst werden (siehe Montage-, Installations- und
Bedienungsanleitung CMC Il Processing Unit).

Hinweis:

Der Status der LTE-Unit kann auf der Websi-
te in der Unterebene ,V24 Unit (V24 Port)*
(vgl. Abschnitt 6.4.1 ,Uberpriifen des Status
der LTE-Unit*) bzw. Uber Telnet/SSH/USB
auf der ,Info Page” abgelesen werden.

(o

6.4.3 SMS Receivers

Hinweis:

WeiterfUhrende Hinweise zur generellen
Alarmkonfiguration finden Sie in der Monta-
ge-, Installations- und Bedienungsanleitung
der CMC Il Processing Unit/CMC Il Proces-
sing Unit Compact.

&

Im Navigationsbereich werden unter ,Real Device* alle
Sensoren bzw. Units aufgelistet, die an der CMC Ill PU
angeschlossen sind. Nach Auswahl eines Geréates kann
auf der Registerkarte Configuration die Alarmbenach-
richtigung fUr verschiedene Variablen des entsprechen-
den Geréates konfiguriert werden.

m \Wahlen Sie im Navigationsbereich den Sensor bzw.
die Unit an, flr die Sie die Alarmbenachrichtigung kon-
figurieren mochten.

m \Wahlen Sie im rechten Teil der Bildschirmseite die Re-
gisterkarte Configuration an.

m Klicken Sie auf das ,,Alarm Configuration“-Symbol.

Es erscheint der Dialog ,Alarm Configuration®.

m Klicken Sie in der Auflistung in die Zeile des Sensors,

fr den Sie die Alarmierung festlegen médchten.
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m Klicken Sie auf die Schaltflache Edit.

Es erscheint der Dialog ,,Alarm Configuration®.
Im Gruppenrahmen SMS Receivers kdnnen Sie Ein-
stellungen durchfthren, an welche Empfanger eine
SMS-Nachricht versendet werden soll.
Es werden hier alle Empfanger angezeigt, die zuvor ent-
sprechend angelegt wurden (vgl. Abschnitt 6.4.2 ,SMS
Configuration®). Diese Empfanger sind standardmaBig
deaktiviert.

Parameter Erlauterung

SMS Phone | Telefonnummern, die in der Konfiguration

Number der CMC Il PU angelegt wurden.

Use Aktivieren bzw. Deaktivieren des jeweiligen
Empfangers.

Tab. 9: Gruppenrahmen SMS Receivers

(o

Hinweis:

Wenn ein SMS-Empfanger zuvor generell de-
aktiviert wurde, kann er zwar flr einzelne
Alarmmeldungen aktiviert werden, es werden
jedoch dennoch keine SMS Nachrichten an
diesen Empfanger versendet (vgl.

Abschnitt 6.4.2 ,SMS Configuration®).

6.4.4 Analyse liber Logging-Daten

Auf der Registerkarte Logging konnen Log-Informatio-
nen zur LTE-Unit eingesehen werden.

Die Ausgabe der LTE-Unit auf den Befehl ,AT+COPS?*
erfolgt in folgendem Format:

- ,+COPS:<mode>,<format>,<opName>,<AcT>"

(o

Hinweis:

Der Befehl ,AT+COPS?“ wird einmalig aus-

gefluhrt,

— nachdem die Verbindung von der LTE-Unit
zur CMC Il Processing Unit hergestellt
wurde sowie

— nachdem das komplette System neu ge-
startet wurde.

In der folgenden Tabelle sind die méglichen Werte der
einzelnen Parameter beschrieben.

Rittal CMC IIl LTE-Unit



Parameter Erlduterung

mode Dieser Parameter gibt an, wie die Netzaus-

wahl erfolgt:

— 0: automatische Netzwahl, der Parame-
ter ,opName* wird ignoriert.

— 1: manuelle Netzwahl, Parameter ,for-
mat® und ,opName" missen angegeben
werden.

— 2: ausbuchen aus dem gewahlten Netz.

— 3. festlegen des Parameters ,format*” fur
die Ausgabe von ,AT+COPS?".

— 4: automatische bzw. manuelle Netz-
wahl. Wenn die manuelle Netzwahl nicht
mdglich ist, erfolgt eine automatische
Netzwahl.

format Dieser Parameter gibt an, in welchem For-
mat der Parameter ,opName* geliefert
wird:

— 0: Zeichenkette, lange Form

— 1: Zeichenkette, kurze Form

— 2: numerisches Format, etwa ,26202"

opName Operator Name, also der Name des Provi-
ders im Format entsprechend dem Para-
meter ,format®.

AcT Verwendete Mobilfunktechnologie:
- 0: GSM
— 7: E-UTRAN (=LTE)

Tab. 10: Parameter

— Beispiel: ,+COPS: 0,0,"Telekom.de", 7"

Dieser Logging-Eintrag besagt Folgendes:

— mode = 0: das Netz wurde automatisch ausgewahlt.

— format = 0: die Anzeige des Providers erfolgt als (lan-
ge) Zeichenkette.

— opName = , Telekom.de": Der Provider ist die deut-
sche Telekom.

— AcT = 7: Die Mobilfunktechnologie ist LTE.

Des Weiteren kann noch ein Eintrag in der Form ,V24
unit: OK (SMS-Einheit 0.k., 19 %)“ ausgegeben werden.
Dieser besagt, dass das LTE-Modem eine Signalqualitat
von 19% besitzt.

Rittal CMC Ill LTE-Unit
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7 Lagerung und Entsorgung

7.1 Lagerung

Wenn das Gerat Uber einen langeren Zeitraum nicht im
Einsatz ist, empfiehlt Rittal das Gerat spannungsfrei zu
schalten und vor Feuchtigkeit und Staub zu schitzen.

7.2 Entsorgung

Da die LTE-Unit hauptséachlich aus den Bestandteilen
,Gehause" und ,Leiterplatte” besteht, ist das Gerat zur
Entsorgung der Elektronikverwertung zuzufGhren.

16

Rittal CMC IIl LTE-Unit



8 Technische

Daten

Technische Daten

CMC Il LTE-Unit

Best.-Nr.

7030.571

BxHxT (mm)

138 x40 x 132

Temperatureinsatzbereich

0°C...+565°C

Lagertemperatur

-45°C...+85 °C

Feuchtigkeitseinsatzbereich

5 %...95 % relative Feuchte, nicht kondensierend

Schutzart IP 30 nach IEC 60 529

Eingange RJ 12 2 X

Mobilfunk-Netze und Frequenzbereiche

Frequenzbereich 4G Upload-Band [Mhz] Download-Band [Mhz]
LTE-Band 1 (2100 MHz) 1920...1980 2110...2170
LTE-Band 3 (1800 MHz) 1710...1785 1805...1880
LTE-Band 8 (900 MHz) 880...915 926...960
LTE-Band 20 (800 MHz) 832...862 791...821
LTE-Band 28 (700 MHz) 7083...748 758...803

Frequenzbereich 3G

3G-Band | (2100 MHz)

3G-Band VIIl (900 MHz)

Frequenzbereich 2G

2G-Band D (900 MHz)

2G-Band E (1800 MHz)

Tab. 11: Technische Daten

Rittal CMC Ill LTE-Unit
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9 Kundendienstadressen

Zu technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:
Tel.: +49(0)2772 505-9052

E-Mail: info@rittal.de

Homepage: www.rittal.de

Bei Reklamationen oder Servicebedarf wenden Sie sich
bitte an:

Tel.: +49(0)2772 505-1855

E-Mail: service@rittal.de

Flr eine optimale Servicequalitat senden Sie bitte die
Datei ,SMS.log“ mit Ihrer Anfrage an uns. In dieser Datei
werden Fehlermeldungen gelistet, die von unseren Ex-
perten beurteilt werden kénnen. Die Datei kbnnen Sie
Uber FTP oder SFTP vom der CMC Ill Processing Unit la-
den.

18
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