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Esipuhe

Hyva asiakas!

Kiitos, etté olet valinnut Rittalin tuotteen. Lue nama kayttdohjeet huolellisesti la-
pi ennen uuden laitteen ensimmaista kayttokertaa ja pida saamasi Product
Control Card tallessa, jotta voit tarvittaessa tarkastaa tietoja.

Toivotamme sinulle paljon menestysta!

Ystavallisin terveisin,
Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stutzelberg

35745 Herborn
Saksa

Puh.: +49(0)2772 505-0
Faksi: +49(0)2772 505-2319

Séhkdposti: info@rittal.com
www.rittal.com

Kaanny puoleemme, mikéli sinulla tulee kysyttavaa mihin tahansa tuottee-
seemme liittyen.
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1 CE-merkinta

Rittal GmbH & Co. KG vahvistaa, ettd "hydraulisylinteri, jossa on hydrauliikka-
letku” vastaa konedirektiivin 2006/42/EY vaatimuksia. Direktiiveja vastaava vaa-
timustenmukaisuusvakuutus on laadittu. Vakuutus 10ytyy tdman asiakirjan lo-
pusta, Rittalin kotisivuilta seka erillisena asiakirjana, joka toimitetaan laitteen
mukana.

2 Turvallisuusohjeet

2.1 Kayttéohjeissa olevat symbolit
Kéayttohjeissa kaytetdan seuraavia symboleita:

. Varoitus!
Vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vaka-
vaan loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.

Varo!
A Vaarallinen tilanne, joka voi johtaa (lievaan) loukkaantu-
miseen, jos ohjeita ei noudateta.

(7 Onie:
Tarkeita ohjeita ja huomioita tilanteista, jotka voivat johtaa esineva-
hinkoihin.

m Tama symboli kuvaa "toimenpidetta” ja tarkoittaa, etta kayttajan tulee suorit-
taa jokin toiminta tai tydvaihe.

2.2 Laitteessa olevat symbolit
Laitteeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit.

‘2 Puristumis- ja leikkautumisriski, joka aiheutuu likkuvista laiteosista.

Vaurioitumisvaara: Alé aseta meistia stanssaamisen yhteydessé
matriisin pohjalle.

Noudata kayttdohjeita.

AN Kayta suojalaseja.
\ yt& suojalasej
A\ 4

2.3 Yleisesti sovellettavat turvallisuusohjeet

Korkeapaineisten hydraulilaitteiden parissa tydskenneltdessa varomaton kasit-
tely ja/tai huono huolto voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa vakavia loukkaan-
tumisia. Tasta syysta kaikkia seuraavia turvallisuusohjeita tulee noudattaa ja
tarvittaessa ottaa yhteytta huoltopalveluumme.
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Ole varovainen ...

— ... hydraulitliya kasitellessasi. Oljy voi kuumentua voimakkaasti pitkéssa kay-

t6ssad. Sen myota aiheutuu loukkaantumisvaaral

— Suuret rei’itystydkalut ovat hyvin painavia. Varmista kaatumisen varalta yh-
dessé hydraulisylinterin CW 120 kanssa. Tapaturmavaaral

— Jotta laitteen kayttoika pitenisi, ei hydraulisylintereité saa ohjata taydella pai-
neella reunukseen saakka.

Muista aina ...

... tydstéaa vain soveltuvaa peltia. Ota huomioon maksimihalkaisija.

... poistaa kaikki esineet ja vieraat kappaleet tydskentelytilasta.

... ruuvata vetoankkuri kokonaan kiinni sylinteriin.

... ottaa huomioon tydkappaleiden sallitut enimmaismitat.

... tarkastaa sahkoaiset ja hydrauliset litannat vikojen varalta ennen laitteen
kayttoa.

— ... varmistaa, etta laite seisoo tukevalla alustalla.

— ... noudattaa kayttdohjeita.

— ... opastaa laitteen uusia kayttgjia laitteen turvallisessa kaytdssa.

— ... k&yttaa suojalaseja tydskennellessasi laitteella.

— ... houdattaa paikallisia, maakohtaisia séantdja.

— ... sdilyttda ja varastoida laitetta kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa.

Ala koskaan ...

— ... kéyta laitetta, jos se on viallinen tai siita puuttuu osia.

— ... tee muutoksia laitteeseen tai poista siitd merkintoja.

— ... koske tydkalujen toiminta-alueelle.

— ... avaa paineistettuja liittimia.

— ... paineista irrallisia letkuliittimia.

— ... ylitd enimmaiskayttépainetta.

— ... anna laitteen olla kdynnissa valvomatta.

— ... k&sittele laitetta syovyttavien aineiden kanssa.

— ... k&yta laitetta, jos et ole lukenut ja ymmartanyt kayttdohjeita kokonaisuu-
dessaan.

— ... varastoi &laka kayta laitetta yli 45 °C:n lampdtiloissa.

— ... kéyta laitetta tiloissa, joissa on rdjahdysvaara.

2.4 Henkilokohtaiset suojavarusteet

Kaytto- ja huoltohenkildkunnan tulee kayttaa henkildkohtaisia suojavarusteita
aina laitteen parissa tydskennellessaan. Henkilbkohtaiset suojavarusteet sisal-
tévat vahintdan seuraavat varusteet:

— Turvakengat: Aina laitteen parissa tydskenneltaessa

— Suojalasit: Aina laitteen parissa tydskenneltdessa

— Kasineet: Aina laitteen parissa tydskenneltdessa

2.5 Muut laitteen kayttéo6n liittyvat riskit

Kaytdn aikana on vaarana, etta hydrauliletku halkeaa tai litos vuotaa, kun laite

otetaan kayttdon. Tallaisessa tapauksessa 0Oljy voi vuotaa, kun laitetta kayte-

tédan kovalla paineella.

m Kayta aina laitteella tydskennellessasi henkildkohtaisia suojavarusteita (vrt.
kappale 2.4 "Henkilbkohtaiset suojavarusteet”).
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3 Kayttotarkoitus

Rittal-hydraulisylinteri CW 120 (tuotenro 4055.806) on liikkuva tybasema, jossa
on yksinkertaisesti toimiva korkeapainehydraulisylinteri reikien stanssaamiseksi
enintaan 3 mm paksuiseen terdkseen (S235) tai enintddn 2 mm paksuiseen
ruostumattomaan terdkseen (V2A/V4A). Hydraulisylinterin CW 120 voimanlah-
teend saa kayttaa ainoastaan likkuvaa virtakiskojen tydstdasemaa CW 120-M
(tuotenro 4055.800) tai s&hkdhydraulipumppua CW 120-S (tuotenumero
4055.720), kumpaakin yhdessé jalkakytkimen kanssa.

4 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tuotenumero ja -kuvaus 4055.806 hydraulisylinteri CW 120
Maksimipaine 700 bar (10150 psi)
Maksimipuristusvoima 232,2 kN (52200 lbs)
Maksimituotantomaara 0,95 I/min (0,25 gal/min)

Sallitut materiaalit Teré&s, ruostumaton teras

Suurin halkaisija noin 152 mm (5,98")

Suurin hyllyn pituus 138 mm x 138 mm (5,43" x 5,43")
Suurin vetovoima 111t (107,84 kN)

Suurin iskupituus 26 mm (1,02")

Paino 2,5 kg (5,51 Ibs)

Taul. 1:  Tekniset tiedot

5 Lisavarusteet

Lisavarusteet Tuotenumero

Hydrauliikkaletku (3 m) 4055.807

Taul. 2:  Lisavarusteet

6 Laitteen kuvaus

Hydraulisylinteri CW 120 on monikayttdinen hydraulisylinteri, joka on tarkoitettu
kayttamaan levynrei’itystydkalua hydraulisesti. Sylinteri on yksitoiminen.
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Kuva 1:  Kokonaisndkyma

Kuvatekstit

Alusta

Manta

Jousiohjain, hylsy

Painejousi

O-rengas 48,9 x 2,62

O-rengas 25,07 x 2,62

Tukirengas SPR 49,3 x 45 x 2,5 PTFE
Tukirengas SPR 25,3 x 30 x 1 PTFE
Kiinnitysrengas DIN 471

Nippa %" NPT

Tarra

- 24 OO NOOOhWN =

—- O

o

140,5

Kuva 2: Mitat mm

7 Kayttdéonotto

Saat valmiiksi kootun hydraulisylinterin pikakytkennalla seka yksityiskohtaisen

kayttdohjeen.

m Kun saat tuotteen, tarkista, etta siina ei ole kuljetusvaurioita eika siita puutu
toimitettavia osia.

m Jos sinulla on ongelmia, ota heti yhteytté valmistajaan tai jalleenmyyjaan.

B |_ue aina ennen laitteen kayttoonottoa kayttdohjeet ja niiden mukana tulleet
asiakirjat kokonaisuudessaan.
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m Tarkista hydrauliikkaletku puristus- ja muiden vaurioiden varalta. Ala koskaan
kayta vaurioituneita hydraulisia syottdjohtoja.

W Liit3 hydraulisylinteri sy6ttdpaineeseen turvallisesti pikakytkennan valityksella.

W Tarkista jalkakytkimen hatapysaytystoiminto.

m Aseta talloin jalkakytkimen sydttojohto litantaan.

Q Varoitus!

Jos laitetta kaytettdessa esiintyy vaarallinen tilanne, pysay-
ta valittémasti kaikki laitteen vaaratilanteita aiheuttavat
toiminnot.

m Vaaratilanteessa paina liitetyn laitteen punaista hata-
pysaytyskytkintd pumpun moottorin pysayttamiseksi ja
magneettiventtiilin aktivoinnin poistamiseksi!

m Paina vaihtoehtoisesti jalkakytkin ensimmaisen pai-
nepisteen yli. My6s nadin toimimalla saat laitteen toi-
minnot pysahtymaan valittomasti.

Hatapysaytyskytkimen painamisen jalkeen:

m Kierrd liitetyn laitteen hatapysaytyskytkinta kevyesti, niin etté se siirtyy takaisin
alkuasentoonsa.
Pumppu palautuu valmiustilaan. Jalkapoljinta kayttamalla se voidaan talléin
aktivoida uudelleen.

m Jos hatapysaytys aktivoitiin jalkakytkimella: vapauta jalkakytkin painamalla si-
saan jalkakytkimen kyliessé olevaa sinista silikonisuojusta (vrt. Kuva 3).

Kuva 3:  Jalkakytkimen vapauttaminen
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8 Hydraulisylinterin liitanta

Kuva 5:  Liittdminen liikkuvaan virtakiskojen tyéstdasemaan CW 120-M
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9 Huolto ja tarkastus

Kayttajan velvollisuus on huoltaa ja hoitaa hydrauliikkaletkulla varustettua hyd-
raulisylinteria kayttbohjeen antamien tietojen mukaisesti ja kayttbmaassa sovel-
lettavia normeja ja saantdja noudattaen.

Huoltovalit jaetaan suosituksen mukaisesti.

Varo!
Kun laitteen virta on kytketty, se saattaa odottamatta

kaynnistya esimerkiksi jos jalkakytkinta kaytetaan ereh-

dyksessa. Tama merkitsee loukkaantumisvaaraa laite-

komponenttien alueella.

m Varmista ennen jokaista huolto- ja korjaustoimenpidet-
ta, etta laitteen virtakytkin on on asetettu niin, etta lait-
teen kaynnistdminen epadhuomiossa ei onnistu.

Aina ennen kayttéa ...

m ... tarkista siimamaéaraisesti, onko hydraulisylinterissa ja hydrauliikkaletkussa
havaittavissa vaurioita.

| ... tarkasta hydrauliikkakytkimen oikea, tukeva sijainti.

Viikoittain ...

m ... tarkista tyostévaunun hatapysaytyskytkimen oikea toiminta pumpun olles-
sa aktivoituna.

m ... tarkista jalkakytkimen turvakatkaisun oikea toiminta.

é Varoitus!
Vialliset turvavarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran.
® Jos huomaat turvakytkinta testatessa, ettd se ei sam-
muta laitetta, lopeta laitteen kaytto heti.
m Korjauta turvakytkimet valittémasti.

m Ota laite uudelleen kdytt66n vasta, kun korjaustyo6t on
saatu tehtya.

Kuukausittain ...
W ... tarkasta tydkalut ja runko silméamaaraisesti vikojen ja murtumien varalta ja
vaihda vauroituneet osat tarvittaessa.

W ... tarkasta laitteessa olevat merkinnat ja merkit luettavuuden ja vaurioiden
varalta ja vaihda ne tarvittaessa (katso 2.2 "Laitteessa olevat symbolit”).

m ... tarkista dljyn tayttdtaso ja lisdé tarvittaessa hydrauliliyd HLP 46 maksimi-
merkintddn asti (hydraulipumpulla).

Joka kuudes vuosi ...
| ... vaihda hydrauliikkaletkut.

Vain sdhkotydn patevat ammattilaiset saavat huoltaa, testata ja korjata laitteen
kunkin maan omien voimassaolevien direktiivien mukaisesti.
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10 Purkaminen ja havittaminen

m Kayta myds laitetta purkaessa ja havittdessa henkikdkohtaisia suojavarustei-
ta, erityisesti kasineita ja turvakenkia (katso 2.4 "Henkilokohtaiset suojavarus-
teet”).

Hydraulisylinterin ja hydraulikkaletkun jatehuollosta ja kierratyksesta on huoleh-
dittava maassa voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.
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11 Yhteystiedot

W Teknisissa kysymyksissa ota yhteytta:
— Puh.: +49(0)2772 505-9052
— Sahkoposti: info@rittal.com
— Kotisivu: www.rittal.com

m Ota yhteytta paikalliseen Rittal-organisaatioon myynti- ja huoltokysymyksissa
osoitteessa www.rittal.com/contact.
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