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3. Montage et implantation

3. Montage und Aufstellung
| St A A®

3.1 CMC Ill Zugangssensor VX an CMC Il CAN-Bus Sensor anschlieBen

Diese Betriebsanleitung enthélt aus Griinden der U ichtli it nicht séamtli Detaili i und kann auch mcht jeden
Fall der des Betriebes oder der licksichti i Anderungen j vor
In Zweifelsféllen gilt der deutsche Text.

CMC lll CAN-Bus Sensor 7030.100

Beschreibung: Einsatzbedingungen:
Der CMC Il Zugangssensor VX kann an die CMC Il CAN-Bus Sensoren m Der Sensor ist ausschlieBlich fur das Rittal CMC IIl System zu verwenden.
angeschlossen werden. Die Zugangssensoren kénnen aber auch zu einer m  Es gilt/gelten die Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise der CMC Il
Uberwachungslinie in Reihe geschaltet werden (max. 5 St.). Wichtig ist, dass Processing Unit bzw. des oben aufgefiihrten Sensors.
jede Linie von 1 -5 Sensoren immer mit dem beiliegenden RJ12 Briicken- m Die max. Leitungsléange zwischen dem CAN-Bus Sensor und ersten Sensor
stecker abgeschlossen wird (RJ12-Buchse x2). Der Sensor tibernimmt die betragt 2 m, zwischen den Sensoren untereinander ebenso. Zum Anschluss
Funktion einer Zugangstberwachung. Der Sensor enthélt eine Kennung, so kann das beigelegte Anschlusskabel 0,5 m oder das Verlangerungskabel
dass dieser automatisch vom CMC Il System erkannt und eingerichtet wird. 7320.814, 2 x 1 m verwendet werden. Fur Sonder-Applikationen/-Langen
Fur das Betreiben des Sensors sind folgende Komponenten notwendig wenden Sie sich an unsere Zentrale.
. ®m Der CMC Il Zugangssensor VX kann ebenso an dem Loschsystem

m CMC Il Processing Unit (7030.000) oder CMC Il Processing Unit Compact DET AC Ill angebunden werden. Bitte beachten Sie dazu die Anleitung des

(7030.010) mit Netzteil (z. B. 7030.060), landerspezifisches Anschlusskabel, Loschsystems.

Programmierkabel. ® Die Leitungen sind unbedingt getrennt von netzspannungsfiihrenden Leitungen
m CMC Il CAN-Bus Sensor (7030.100), CAN-Bus Verbindungskabel 2u verlegen.

(z. B. 7030.090). m Die Sensoren sind ausschlieBlich im Bereich der angegebenen Umgebungs-
m Verlangerungskabel 7320.814 zur Anbindung an den CMC Ill CAN-Bus Sensor bedingungen einzusetzen.

und ggf. zur Verschaltung der Sensoren untereinander, abhangig von der m Die Sensorgehause dirfen nicht gedffnet werden.

Montageposition. Es sind keine Teile enthalten, die gewartet werden mussen.

m Vor dem Anschluss ist sicherzustellen, dass der Sensor fur das/den
Gerat/Steckplatz geeignet ist.

Die Sensoren enthalten eine LED fur die Statusanzeige m Sicherheitseinrichtungen durfen nicht auBer Kraft gesetzt werden.

(LED an = Tur offen/LED aus = Tir geschlossen) m Direkter Kontakt des Sensors mit Wasser (z. B. durch Betauung), Olschmutz

. N . . oder aggressiven Stoffen ist untersagt.

Hinweis: Bei Reihenschaltung der Sensoren, im Zustand Tur geschiossen, m  Der Betrieb in Umgebungen mit entziindlichen Gasen oder Dampfen ist
erloschen die LEDs erst, wenn bei de[j dahmterhggenden Sensoren untersagt. Der Schutz vor Wasser, Stauben ist durch den Einbau in einen
bis zum letzten Sensor (Sensor mit Briicke) alle Tren geschlossen Schrank/ein Rack sicherzustellen.
sind. m Das CMC Il System muss spannungsfrei sein, wenn der Zugangssensor mit

dem CAN-Bus Sensor verbunden wird.

Technische Daten:
m 1 x Sensor mit Reedkontakt (Montage am Schrankrahmen)
m 1 x Magnet (Montage am beweglichen Teil)
m 1 x Briickenstecker RJ12 zum Abschluss einer Uberwachungslinie
1. Anschluss x1: RJ12-Buchse 6-polig (fur die Verbindung zum
CMC Il CAN-Bus Sensor)

2. Anschluss x2: RJ12-Buchse 6-polig (fur eine Reihenschal-
tung mit einem weiteren Zugangssensor oder
zum Abschluss mit dem Briickenstecker)

®m 1 x Anschlusskabel: Lange 0,5 m, RJ12-Stecker 6/6 beidseitig
45°C

m Temperatureinsatzbereich: +5 °C bis +
m Schutzart: IP 20
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3. Montage und Aufstellung
3. Assembly and siting
3. Montage et implantation
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3.1 Connecting the VX CMC Ill access sensor to the CMC Ill CAN bus sensor

AAMNAAS®

For reasons of clarity, these operatlng instructions do not contaln all information details, nor can they take into account every

col case of i or repair.

CMC Il CAN bus sensor 7030.100

Description:

The VX CMC Il access sensor can be connected to the CMC IIl CAN bus sensors.

The access sensors can also be connected in series to form a monitoring line
(max. 5 sensors). It is important that each line of 1 — 5 sensors always terminates
with the supplied RJ12 jumper plug (RJ12 socket x2). The function of the sensor
is to monitor access. The sensor is assigned a code by which it is automatically
identified and set by the CMC Il system. The sensor can be used if the following
components are available:

®  CMC Il Processing Unit (7030.000) or CMC Il Processing Unit Compact
(7030.010) with power pack (e.g. 7030.060), country-specific connection
cable, programming cable.

CMC IIl CAN bus sensor (7030.100), CAN bus connection cable

(e.g. 7030.090).

Extension cable 7320.814 for connection to the CMC Ill CAN bus sensor and,
if necessary, for interconnection of the sensors, depending on the mounting
position.

The sensors contain an LED for indicating the status of the door
(LED on = door open/LED off = door closed).

Note: When the sensors are connected in series, with the door closed, the LEDs
will not be extinguished until all doors have been closed for the sensors
behind them, right through to the final sensor (sensor with jumper).

CMC Il Zugangssensor VX / VX CMC Ill access sensor / Détecteur d'accés CMC 11l VX

mod ons reserved. In case of doubt, the German text prevails.

General conditions of use:

®m The sensor may only be used together with the Rittal CMC Il system.

®m  The operating instructions/safety instructions of the CMC Il Processing Unit
and of the above sensor apply.

® The max. cable length between the CAN bus sensor and the first sensor is
2 m, the same applies between the sensors. For the connection you can use
the connection cable 0.5 m or the extension cable 7320.814, 2 x 1 m.
For special applications/lengths please contact our central office.

m The VX CMC Il access sensor can also be connected to the DET AC |l
extinguishing system. Please follow the instructions of the extinguishing system.

m |t is absolutely imperative that these cables are installed separately from mains
power cables.

® The sensors may only be used in areas where the specified ambient conditions
apply.

®m The sensor housing must not be opened. The unit does not contain any parts
that need servicing.

m Before connection, ensure that the sensor is suitable for the device/slot.

m  Safety devices must not be deactivated.

m The sensor must not come into contact with water (e.g. dew), oil sludge or any
aggressive substances.

®m The unit must not be operated in environments with flammable gases or
vapours. Protection from water, dust, etc. must be ensured by installation in an
enclosure or rack.

m The CMC lIl system must not be live with voltage when the sensor is being
connected to the CAN bus sensor.

Technical data:
m 2 x sensors with reed contact (mounted on enclosure frame)
® 2 x magnets (mounted on the moving part)
® 2 xjumper plug RJ12 to terminate the monitoring line
1. Connection x1: RJ12 socket 6-pole (for the connection to the
CAN bus sensor)

2. Connection x2: RJ12 socket 6-pole (for a series circuit with
another access sensor or for finishing the line
with a jumper plug)

m 1 x connection cables: length 0.5 m, RJ12 socket 6/6 both ends
m Temperature range: +5 °C to +45 °C
m  Protection category: IP 20



3. Montage und Aufstellung
3. Assembly and siting
3. Montage et implantation
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3.1 Connection du détecteur d’accés CMC Ill VX au détecteur CAN-Bus CMC Ill

AAMNAAS®

Pour des raisons de clarté, cette notice d’utilisation ne contlent pas toutes les informations détaillées et ne peut pas non plus tenir

compte de chaque cas possible de mise en place, de

ou de

tout Le texte est

Détecteur CAN-Bus CMC lil 7030.100

Description :

Le détecteur d’accés CMC Il VX peut étre raccordé aux détecteurs CAN-Bus

CMC IIl. Mais les détecteurs d’'accés peuvent également étre raccordés en série

(max. 5 p.) pour constituer une ligne de surveillance. Il est important que chaque

ligne de 1 a 5 détecteurs soit toujours raccordée avec la fiche en pont RJ12 jointe

(prise RJ12 x2). Le détecteur assure la fonction d'un contréle d'acces. Doté d'un

code d'identification, le détecteur est automatiquement reconnu et installé par

Le systeme CMC IIl. Les composants suivants sont requis pour I'exploitation du
étecteur :

= Unité centrale CMC Il (7030.000) ou unité centrale compacte CMC I
(7030.010) avec bloc d’alimentation (p. ex. 7030.060), cable de raccordement
spécifique au pays, cable de programmation.

m Détecteur CAN-Bus CMC Il (7030.100), cable de connexion CAN-Bus
(p. ex. 7030.090).
m Rallonge 7320.814 pour le raccordement détecteur CAN-Bus CMC |l et si

nécessaire pour la connexion des détecteurs entre eux, en fonction de la
position de montage.

Les détecteurs possédent une LED pour I'affichage d'état
(LED allumé = porte ouverte / LED éteint = porte fermée).

Remarque : Lorsque les détecteurs sont raccordés en série, a I'état Porte fermée,
les LED ne s’éteignent que si toutes les portes sont fermées pour les détecteurs
en arriére-plan, jusqu'au dernier détecteur (détecteur avec pont).

Sous réserve de modifications techniques a

en cas de doute.

Conditions d’utilisation :

Le gets:‘:teur doit étre utilisé exclusivement avec le systeme CMC Ill

de Rittal

La notice d’utilisation / les prescriptions de sécurité de I'unité centrale CMC III
ainsi que du détecteur qui figure ci-dessus sont contractuelles.

La longueur max. du cable entre le détecteur CAN-Bus et le premier détecteur
est de 2 m, de méme que pour les détecteurs entre eux. Le cable de raccor-
dement 0,5 m joint ou la rallonge 7320.814, 2 x 1 m peuvent étre utilisés pour
le raccordement. Veuillez vous adresser a notre service aprés-vente pour les
applications et/ou longueurs spéciales.

Le détecteur d’acceés CMC Il VX peut également étre connecté au systeme
d’extinction DET AC Ill. Veuillez respecter pour cela la notice du systeme
d'extinction.

Les cables doivent absolument étre posés séparément des cébles
d'alimentation électrique.

Les détecteurs doivent étre mis en ceuvre exclusivement dans la plage des
conditions ambiantes indiquées.

Les boitiers de détecteur ne doivent pas étre ouverts. Aucune des pieces ne
nécessite de I'entretien.

Il faut s'assurer que le détecteur est compatible avec I'appareil / I'emplacement
avant son raccordement

Les dispositifs de sécurité ne doivent pas étre mis hors service.

Le contact direct du détecteur avec de I'eau (p. ex. par immersion), des résidus
d’huile ou des substances agressives est interdit.

Le fonctionnement dans des environnements avec des gaz ou des vapeurs
inflammables est interdit. La protection contre I'eau, la poussiére doit étre
assurée par intégration dans une armoire / une baie.

Le systeme CMC lII doit &tre hors tension lorsque le détecteur d’acces est
connecté au détecteur CAN-Bus.

Caractéristiques techniques :

1 x détecteur avec contact Reed (montage sur I'ossature de I'armoire)
1 x aimant (montage sur la partie mobile)
1 x fiche en pont RJ12 pour la terminaison de la ligne de surveillance
1. Raccordement x1 : Prise RJ 12, 6 pdles (pour la connexion
vers le détecteur CAN-Bus CMC Il

Prise RJ 12, 6 pdles (pour un raccorde-
ment en série avec un autre détecteur
d’accés ou pour la terminaison avec une
fiche pont)

2. Raccordement x2 :

1 x cable de raccordement : Longueur 0,5 m, fiches RJ 12 6/6 a chaque
extrémité

Température de fonctionnement : +5 °C a +45 °C

Indice de protection : IP 20
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3. Montage und Aufstellung

3. Assembly and siting

3. Montage et implantation

VX,

3.2 VX CMC lil access sensor, mounting options
3.2 Détecteur d’accés CMC lll VX, options de montage

AMMNAAD@

VX25/VX IT

VX25/VX IT

Platzsparend mit dem Halter in der Rahmenecke montieren.
Save space with the holder in the frame corner.

Economisez de I'espace avec le support dans le coin du cadre.

5

=

max.

18 mm

20 mm

Sperrfliiche
Keep clear area
Zone interdite

=

O Magnet/Aimant

Direkt am Rahmen montieren.
Mount directly on the frame.
Montez directement sur le cadre.

TS 8/TSIT
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° 3. Montage und Aufstellung
3. Assembly and siting
3. Montage et implantation

3.3 CMC Il Zugangssensor VX an VX25/VX IT mit

3.3 Mounting the VX CMC IIl access sensor to VX25/VX IT
with sheet steel door

3.3 Montage du détecteur d’accés CMC Il VX a VX25 / VX IT
avec porte en téle d‘acier

Sperrfliiche
Keep clear area
Zone interdite
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\ O
N

MagneVAmant
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TX10/30

K

mm

I

3. Montage und Aufstellung
3. Assembly and siting
3. Montage et implantation

3.4 CMC Il Zugangssensor VX an VX25/VX IT mit Sichttiir montieren

3.4 Mounting the VX CMC Ill access sensor to

VX25/VX IT with glazed door

3.4 Montage du détecteur d’accés CMC 1l VX

aVX25/VX IT avec porte vitrée

max. €
18 mm E
S
8
Sperrfliiche
Keep clear area
Zone interdite
Magnet/Aimant
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TX30 @

K

0| 3. Montage und Aufstellung
3. Assembly and siting
3. Montage et implantation

3.5 CMC Ill Zugangssensor VX an TS 8 mit Stahlblechtiir montieren
3.5 Mounting the VX CMC Ill access sensor to TS 8 with sheet steel door
3.5 Montage du détecteur d’accés CMC llIVX aTS 8

avec porte en tole d’acier

lo=O—0—=0=0a()

max.
18 mm

20 mm

Sperrfliiche
Keep clear area
Zone interdite

(\ Magnet/Aimant
\—/
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K

/ 3. Montage und Aufstellung
3. Assembly and siting
3. Montage et implantation

3.6 CMC Ill Zugangssensor VX an TS 8 mit Sichttiir montieren
3.6 Mounting the VX CMC Ill access sensor to TS 8 with glazed door
3.6 Montage du détecteur d’accés CMC Il VX a TS 8 avec porte vitrée

max.
18 mm

20 mm

Sperrfliiche
Keep clear area
Zone interdite
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