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Kunststoff-Flanschplatte, modular
Plastic gland plate, modular

Plaque passe-cables en plastique,
modulaire

AX 2561.200
AX 2562.200
AX 2563.200
AX 2564.200
AX 2565.200

656.200

AX 2567.200

Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage
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1. Montage und Aufstellung
1. Assembly and siting
1. Montage et implantation

1.1 Befestigung Kunststoff-Flanschplatte und Kabeleinfiihrung
1.1 Attachment of plastic gland plate and cable entry
1.1 Fixation de la plaque passe-cables en plastique et

de l'introduction de cables

|\ =
SZ 2411.6XX SZ 2411.8XX

Kabelverschraubung Messing
Cable gland, brass

Kabelverschraubung Polyamid
Cable gland, polyamide

Presse-étoupes en polyamide Presse-étoupes en laiton
GroBe Best.-Nr. SZ GréBe Best.-Nr. SZ
Size Model No. SZ Size Model No. SZ
Taille Référence SZ Taille Référence SZ
M12x 1,5 2411.601 M12x 1,5 2411.801
M16 x 1,5 2411.611 M16 x 1,5 2411.811
M20 x 1,5 2411.621 M20 x 1,5 2411.821
M25 x 1,5 2411.631 M25 x 1,5 2411.831
M32 x 1,5 2411.641 M32 x 1,5 2411.841
M40 x 1,5 2411.651 M40 x 1,5 2411.851
M50 x 1,5 2411.661 M50 x 1,5 2411.861
M63 x 1,5 2411.671 M63 x 1,5 2411.871

EMV-Kabelverschraubung
EMC cable gland
‘ Presse-étoupes CEM
GroBe Best.-Nr. SZ
g Size Model No. SZ
L Taille Référence SZ
SZ 2843.XX0 M16 2843.160
M20 2843.200
M25 2843.250
M32 2843.320
M40 2843.400
M50 2843.500 =~
M63 2843.630 SZ 2583.120
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1.2 Kombinationsméglichkeiten

1.2 Combination options

1.2 Possibilités de combinaison

1. Montage und Aufstellung
1. Assembly and siting
1. Montage et implantation

Kunststoff-Flanschplatte, modular fiir AX
Plastic gland plate, modular for AX
Plaques passe-cables modulaires en plastique pour AX

Rechteckausbriiche fUr Inlays und Dichteinsatze
[1] Rectangular cut-outs for inlays and seal inserts
Découpes rectangulaires pour inserts et éléments d’étanchéité

Metrische Vorpréagungen flr Kabelverschraubungen
Metric knockouts for cable glands
Empreintes préestampées métriques pour presse-étoupes

Kunststoff-Flanschplatte, modular
@ Plastic gland plates, modular
Plaque passe-cables modulaire en plastique

Kabelverschraubungen
Cable glands
Presse-étoupes

Dichteinsatze, klein
; Seal inserts, small
Eléments d’étanchéité petit format

Best.-Nr. SZ

Fur/For/Pour @ Model No. SZ

Référence SZ
gif)ﬁg'/‘;fl:ﬁ]”/ 2580.000
3 mm 2580.003
4 mm 2580.004
5mm 2580.005
6 mm 2580.006
7 mm 2580.007
8 mm 2580.008
9 mm 2580.009
10 mm 2580.010
11 mm 2580.011
12 mm 2580.012
13 mm 2580.013
SZ 2580.0XX/SZ 2580.1XX 14 mm 2580.014
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Eléments d’étanchéité grand format
Best.-Nr. SZ

Fur/For/Pour @ Model No. SZ

% + D + % Référence SZ
9‘22%2%?2%”/ 2580.100
15 mm 2580.115
SZ 2582.400 SZ 2582.100 SZ 2582.600 16 mm 2580.116
17 mm 2580.117
+ ‘% 18 mm 2580.118
ﬂ 19 mm 2580.119
20 mm 2580.120
SZ 2582.100 SZ 2582.600 21 mm 2580.121
22 mm 2580.122
23 mm 2580.123
D + [F 24 mm 2580.124
25 mm 2580.125

SZ 2582.100 SZ 2582.200
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You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.
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www.rittal.com/contact
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RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stuetzelberg - 35745 Herborn - Germany
Phone +49 2772 505-0

E-mail: info@rittal.de - www.rittal.com ﬂ
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