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Bodenbleche für Modulplatten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodenbleche mit Ausschnitten für Modulplatten für die Kabeleinführung bei ungünstigen Umgebungs-

bedingungen für das Schaltschranksystem VX25. 

Zur Erhöhung der Schutzart in stark staub- und ölhaltigen Umgebungsbereichen. 

Die Bodenbleche können im Austausch gegen serienmäßige Bodenbleche im Bodenrahmen von  

VX25-Schaltschränken montiert werden. Um eine sichere Kabeleinführung zu realisieren müssen die 

vorhandenen Ausschnitte 318 x 144 mm mit Modulblechen oder mit Kabeleinführungselementen 

individuell verschlossen werden.  
 

 

 

Material: 

- Stahlblech 
 

Oberfläche: 

- Lackiert 
 

Farbe:  

- RAL 7035 lichtgrau 
 

 

 

Für Schrankbreite mm 600 800 1000 1200 

Für Schranktiefe mm 600 600 600 600 

Anzahl der Ausschnitte 2 3 4 6 

VE 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 

Bestell-Nr. 7993.206 7993.208 7993.210 7993.212 

 

 

Hinweis: 

Die Bodenbleche werden von innen im Schrank montiert und müssen deshalb vor der Montage-

platte bzw. vor dem Lütze-Verdrahtungsrahmen eingebaut werden. 
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Zubehör 
 

 
 

Modulplatten für Bodenblech 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Modulplatten 
 

Material: 

- Stahlblech 
 

Oberfläche: 

- Verzinkt 

 

Geschlossen 

Zum Verschließen von nicht genutzten Aus-

brüchen. Kann für individuelle Ausbrüche 

einfach bearbeitet werden. 

 

Für Steckverbinder 

Mit 4 Ausbrüchen zur Aufnahme von 

Steckverbindern. 

 

Mit Kabeldurchführung 

Zum Durchführen von vorkonfektionierten 

Kabeln. Durch verstellbaren Winkel mit ein-

gesetztem, elastischem Klemmprofil wird 

eine dichte und feste Führung erzielt. 

Feststehender Winkel, gelocht, für 

Kabelabfangung. 

 

Mit Kabeltülle 

Für Kabel mit Durchmesser von 10 bis 

65 mm. Die flexible Tülle passt sich dem 

Biegeradius der Kabel an. 
 

 

 
 

VE: 

1 Stück 
 

Lieferumfang: 

- Inkl. Befestigungsmaterial 
 

 

 

Ausführung: Best.-Nr.: 

Geschlossen: 8609.160 

 

 

Ausführung: Best.-Nr.: 

16-polig 8609.150 

24-polig 8609.140 

 
 

Ausführung: Best.-Nr.: 

Durchführung 8609.170 

 
 
 
 
 
 

Ausführung: Best.-Nr.: 

Kabeltülle 8609.390 

 

 

 
 

 
 

 

Abdeckplatten 
Für Steckverbinder-Ausbrüche 

Für nicht genutzte Ausbrüche. 
 

Material: 

- Stahlblech 
 

Oberfläche: 

- Verzinkt 
 
 
 
 
 

  

Ausführung: Best.-Nr.: 

16-polig 2478.000 

24-polig 2477.000 
 

VE: 

- 20 Stück 
 

Lieferumfang: 

- Inkl. Befestigungsmaterial 
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Änderungsjournal 
 

 

Änderungen 
 

Version Änderung Datum 

1.0 Spezifikation erstellt 29.04.2021 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Ansprechpartner 

 

Key Account Manager: 
 
Markus Hülsmann 
Telefon:  +49 (0) 2772 505 2609 
Mobil:   +49 (0) 160 7492 532 
E-mail:  huelsmann.m@rittal.de 

Back Office: 
 
Stefan Pack 
Telefon:  +49 (0) 2772 505 2113 
E-mail:  pack.s@rittal.de  
 

 

 

 

Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Änderungen vorbehalten. 

Diese Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. 

Wir verweisen auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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