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Instrukcja montazu i obstugi

System ramienia nosnego CP 60
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m NIEBEZPIECZENSTWO!
Bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia.
Musza by¢ zachowane parametry obcigzenia podane na stronie 3.
Przestrzega¢ wszystkich podanych momentéw dokrecania. Przekroczenie podanych w niniejszej instrukcji momentéw dokrecania moze prowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia, powaznych obrazen lub nawet Smierci.
m Za pomocg odpowiednich srodkow nalezy zapewnic stabilne i trwate przymocowanie systemu ramienia nosnego na powierzchni montazowej!

®

® DANGER!
Immediate danger to life and limb.
@ Observe the load specifications given on page 3.
Observe all specified tightening torques. If screws or bolts are tightened with torques greater or less than those specified in these instructions, this
may result in damage and serious or even fatal injuries.
B Please ensure that the support arm system is securely and permanently fastened to the mounting surface!
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Obciagzalnosé/Load capacity

-

Permissible load ing on system
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Dtugos¢ systemowa B (mm)/System length B (mm)

(obudowa i pionowy odcinek ramienia nosnego)

Permissible static load [N]

(enclosure and vertical support arm section)
Il
I

Dopuszczalne obciazenie statyczne [N]

Mocowanie do Sciany/do podtogi, mate CP 6206.820 nie stosowac w potaczeniu z przegubem

posrednim 6206.620!

Przegub posredni 6206.620 mozna stosowac w systemie tylko raz!

Do not use wall/base mounting bracket, small CP 6206.820 together with intermediate hinge CP 6206.620!
Intermediate hinge CP 6206.620 only once per system!

SwW5 Sw6

II[ Budowa systemowa bez przegubu posredniego, CP 6206.620, Profil nosny zamkniety
System structure without intermediate hinge, CP 6206.620, support section solid

Izl Budowa systemowa bez przegubu posredniego, CP 6206.620, Profil nosny otwarty
System structure without intermediate hinge, CP 6206.620, support section open

IIl B maks. =

Izl B maks. = 1000 mm
C maks. = 1000 mm

C maks. = 1000 mm

Izl Budowa systemowa z profilem nosnym, otwartym/zamknietym i przegubem posrednim CP 6206.620
Otwarty profil nosny moze by¢ montowany tylko po przegubie posrednim!
System structure with support section, solid/open and intermediate hinge CP 6206.620
Open support section allowed only after intermediate hinge!

B maks. = 2000 mm
C maks. = 1000 mm

[X] Tu dozwolony tylko profil zamkniety!
Here only solid support section allowed!

[1] Bez nacinania gwintu! 165

[1] No threading!

250 mm CP 6206.025
500 mm CP 6206.050
1000 mm CP 6206.100
2000 mm CP 6206.200
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M8 x 25

[A] Wsunaé przed montazem
komponentéw!

Insert before assembly of the
components!

1000 mm | CP 6206.110 [{] Bez nacinania gwintu!

@ [d] No threading!
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SW5 SW6
[1.1] Odciazenie systemu
- @ System strain relief
CP 6206.380 =
CP 6206.600
CP 6206.620 ox
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[z (i3] M8 x 40
il
e —_—
|
e
s - et
‘A’ M8 x 25 M8 x 40
Mp = 30 Nm
g
g —
ﬁ L

(

\,\\
CP 6206.300/CP 6206.600/CP 6206.620/CP 6206.700 CP 6206.300/CP 6206.600/CP 6206.740
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CP 6206.300
CP 6206.380
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CP 6206.620
CP 6206.700
CP 6206.740
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CP 6206.820
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Attachment by means of pins

[A] Mocowanie za pomocag kotkdw/
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CP 6206.800
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TX25

CP 6206.740
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[A] Mocowanie za pomoca kotkdw/ 2w M12 x 20

Attachment by means of pins

o
2xM5x12

Mp =1 Nm
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2xMbx 12
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SW5

SW6
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CP 6206.620
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[2] 2xMbx 12

Strona/
Page 6

System ramienia no$nego Rittal CP 60 — Instrukcja montazu



SW5 SW6 TX25

(1]

[2] 2xMbx 12

CP 6206.600 2xM8x25 | &

= o] Strona/
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Mp = 30 Nm

TX25
Q|6 l 210

III 2xM5x 12 IZ'

CP 6206.900
CP 6212.900 SG 2372.120

SG 2368.000
CP 6206.900 CP 6212.900
CP 6206.380 CP 6212.380
CP 6206.600 CP 6212.600
CP 6206.620 CP 6212.620
CP 6206.700 CP 6212.700
CP 6206.740 CP 6212.740

CP 6218.600

CP 6218.700
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[2] 2xMbx 12
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Mp = 10 Nm

2xMb5x 12
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CP 6206.300
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CP 6206.320

CP 6206.360
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CP 6206.300
CP 6206.320
CP 6206.380
CP 6212.300
CP 6212.320
CP 6212.380
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SwW5 SW10

CP 6206.420

Mp = 10 Nm

CP 6206.300
CP 6206.320
CP 6206.380
CP 6212.300
CP 6212.320
CP 6212.380

CP 6206.460

Mp = 10 Nm

CP 6206.340
CP 6206.360
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CP 6212.640
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CP 6206.700
CP 6206.740
CP 6206.800
CP 6206.820

CP 6206.74 CP 6206.700

Wstepnie zmontowany system ramienia no$nego wymaga odpowiednich zabezpieczen podczas transportu!

Pre-assembled support arm systems must be stabilised securely and protected appropriately for transportation!

®
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Notatki/Notes
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Notatki/Notes
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