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Die Montage- und Bedienungsanleitung
richtet sich an Personen, die Einrichtungen
der Informations- und Telekommunikations-
technik unter Kenntnis der landerspezifischen
Sicherheitsvorschriften am Bestimmungsort
aufstellen, anschlieBen und betreiben.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Die Dokumentation ist Teil des Produktes. Sie
muss dem Anlagenbetreiber ausgehandigt
werden. Dieser tbernimmt die Aufbewahrung,
damit die Unterlagen im Bedarfsfall zur Verfu-
gung stehen.

1.2 Verwendete Symbole
Beachten Sie folgende Sicherheits- und
sonstige Hinweise in der Anleitung:

Sicherheits- und andere Hinweise:

Gefahr!
Unmittelbare Gefahr fiir
Leib und Leben.

Achtung!
Maogliche Gefahr fiir Produkt
und Umwelt.

Hinweis:
Niitzliche Informationen und
Besonderheiten.

A
A

Hinweis:

HE Front-/Riickansicht.

1.3 BestimmungsgeméaBe Verwendung

m Das Automatic Door Opening wird zur
Zwangsbe-/Entliftung des VX IT in Notfall-
situationen eingesetzt.

m Das Automatic Door Opening ist als
Zubehor nur fur das VX IT Schranksystem
zugelassen.

m Das Automatic Door Opening ist nur fUr eine
statische Aufstellung vorgesehen.

® Das Automatic Door Opening darf nicht in
einer Umgebung verwendet werden, die
eine hohere Schutzart als IP 20 erfordert.

m Uberprifen Sie die korrekte Funktion des
Systems einmal jahrlich.

1.4 Mitgeltende Unterlagen

Es gelten zusatzlich die Montage- und
Bedienungsanleitungen des Schranksystems
VX IT und des CMC IIl Door Control Moduls
(7030.501).
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1. Hinweise zur Dokumentation
1. Notes on documentation
1. Remarques relatives a la documentation

G,

These assembly and operating instruc-
tions have been written for personnel tasked
with assembling, connecting and operating

IT and telecommunications equipment at the
intended location and who are familiar with the
country-specific safety regulations.

1.1 Storing the documents

These assembly and operating instructions
are part of the product. They must be given to
the plant operator, who is then responsible for
the storage of the documents so that they are
readily available when needed.

1.2 Symbols used
Please observe the following safety
instructions and other notes in this guide:

Safety and other notes:

Danger!
Immediate danger to
life and limb.

Caution!
Potential threat to the product
and its environment.

Note:
Useful information and
special features.

A
A

Note:

EE Front/rear view.

1.3 Intended use

m Automatic Door Opening is used to force
ventilation of the VX IT rack in emergency
situations.

m Automatic Door Opening is only approved
as an accessory function for the VX IT rack
system.

m Automatic Door Opening is only intended for
non-mobile use.

m Automatic Door Opening must not be used
in environments which require a degree of
protection greater than IP 20.

m Check the correct functioning of the system
once a year.

1.4 Other applicable documents

The assembly and operating instructions of the
VXIT enclosure system and the CMC Il Door
Control Module (7030.501) also apply.

La notice de montage et d’emploi
s’adresse aux personnes qui installent,
raccordent et exploitent les installations IT et
de télécommunication, dans le respect des
prescriptions de sécurité spécifiques au pays
ou elles sont installées.

1.1 Conservation des documents

Cette notice de montage et d’emploi fait partie
du produit. Elle doit étre remise a I'exploitant
de I'installation. Celui-ci la conservera de
maniere a ce qu’elle soit disponible en cas de
besoin.

1.2 Symboles utilisés
Tenir compte des consignes de sécurité et
autres directives contenues dans cette notice :

Consignes de sécurité et
autres directives :

A
A

Danger !
Risque de blessure grave,
voire mortelle.

Attention !
Danger éventuel pour le
produit et ’environment.

Remarque :
Infomations utiles
et particularités.

Remarque :
F = vue frontale
R = vue arriére

K=

1.3 Utilisation correcte

| [ ’ouverture automatique des portes est
utilisée pour la ventilation / I'aération forcée
des baies VXIT en cas d’urgence.

| | ’ouverture automatique des portes est
homologuée comme accessoires unique-
ment pour les baies VX IT.

| [ ’ouverture automatique des portes est
uniguement congue pour une installation
statique.

| | ’ouverture automatique des portes ne doit
pas étre utilisée dans un environnement qui
nécessite un indice de protection supérieur
alP 20.

m \érifier le fonctionnement correct du
systeme une fois par an.

1.4 Autres documents applicables
Documents contractuels complémentaires :
les notices de montage et d’emploi du
systeme de baies VX IT et du module de
contréle des portes CMC Il (7030.501).



2. Sicherheitshinweise

2. Safety instructions

2. Consignes de sécurité
2. Veiligheidsvoorschriften
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2. Sakerhetsinstruktioner
2. Istruzioni di sicurezza

2. Instrucciones de
seguridad

2. Turvallisuusohjeet
2. Sikkerhedsanvisninger

2. Wskazéwki dotyczace
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2. Bezpecnostni pokyny
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2. Varnostni napotki
2. Bezpecnostné pokyny
2. Instrucoes de seguranca
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3. Geratebeschreibung
3. Device description
3. Description de I'ouverture automatique des portes

3.1 Lieferumfang / 3.1 Scope of supply / 3.1 Composition de la livraison

A A A

] 1 //

|~ | - /ﬁ/

7030.272 7030.282
Best-Nr 7030.262 7030.273 7030.283
e 7030.263 7030.274 7030.284
Model No. 7030.264 7030.275 7030.285
7030.265 7030.276 7030.286
7030.277 7030.287

@ 376018 - - 4

376019 - - 4

377860 3 _ _

341646 3 - -

345908 3 - -

338037 - 4 -

337979 4 4 -

338046 - - p)

M6 x 14
341690 7 8 8
W ST5,5 % 13 ~ ~ .
337474

3. Geratebeschreibung
3. Device description
3. Description de I'ouverture automatique des portes

@&

3.2 Zusétzliches Zubehor 3.2 Additional accessories

Zusitzlich wird benétigt: Additionally required:

m 1 Door Control Modul (DK 7030.501) ® 1 door control module (DK 7030.501)
pro Schrank per rack

m Kabelbinder m Cable ties

VX IT Automatic Door Opening / VX IT Automatic Door Opening / Ouverture automatique des portes (ADO) VX IT

3.2 Accessoires complémentaires

Accessoires indispensables :
m 1 module de contrble des portes

(DK 7030.501) par baie
m Collier de cablage
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4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.1 Montage ADO-Tiiren
4.1 Mounting ADO doors
4.1 Montage des portes ADO

Aluminium-Designttr
Aluminium designer door
Porte design en aluminium

Stahlblechtir
Sheet steel door
Porte en téle d’acier

Zur Demontage vorhandener Turen beachten Sie bitte die Hinweise in der Montage-
und Bedienungsanleitung VX IT.

Bei der Aluminium-Designtlr und Stahlblechtir kann der Turanschlag gewechselt
werden. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in der Montage- und Bedienungs-
anleitung VX IT.

When dismantling existing doors, please refer to the notes given in the VX IT
assembly and operating instructions.

The hinged side can be switched for the aluminium designer door and the sheet steel
door. To do so, follow the procedure described in the VX IT assembly and operating
instructions.

Pour le démontage des portes présentes, veuillez respecter les indications dans la
notice de montage et d’emploi VX IT.

Le sens d’ouverture de la porte peut étre modifié pour la porte design en aluminium
et la porte en téle d’acier. Veuillez respecter pour cela les indications dans la notice
de montage et d’emploi VX IT.

@ & &

AMAAADD

Stahlblechtr, vertikal geteilt
Sheet steel door, vertically divided
Porte en téle d’acier a séparation verticale

A

Die Aluminium-Designtiir darf
in einer Anreihung mit 1 mm
Anreihspalt nur mit gleichem
Turanschlag montiert werden.

Aluminium designer doors
must be mounted with the
hinges on the same side on
bayed suites with a 1 mm
baying gap.

En juxtaposition avec un
espace de juxtaposition de
1 mm, la porte design en
aluminium doit étre montée
uniquement avec le méme
sens d’ouverture de la porte.
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4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.2 Kabelwege und Steckverbindungen
4.2 Cable routing and connectors
4.2 Cheminements des cables et connecteurs

Aluminium-Designttr oder Stahlblechtur, vertikal geteilt
Stahlblechtur, einteilig Sheet steel door, vertically divided
Aluminium designer door or Porte en tole d’acier

sheet steel door, one-piece a séparation verticale

Porte design en aluminium ou
porte monobloc en téle d’acier CMC-Komponenten zur Ansteuerung des ADO miissen fest installiert sein und diirfen
nicht lose im Rack liegen.

The CMC components to control ADO must be mounted at a fixed position and must not
lie loose in the rack.

Les composants CMC pour la commande de PADO doivent étre installés de maniére fixe
et ne doivent pas étre disposés librement dans la baie.

@ & @

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting A

4. Montage et implantation

4.3 Transportsicherung entfernen
4.3 Removing the shipping tie
4.3 Enlever le blocage de transport

die Klappen. Der direkte Offnungsbereich der Klappen ist

Beim Entfernen der Transportsicherung (Kabelbinder) 6ffnen sich
freizuhalten.

When the shipping tie is removed, the flaps open. The direct area
of the flap opening must be kept clear.

Les volets s’ouvrent en enlevant le blocage de transport (collier
de cablage). La zone d’ouverture directe des volets doit étre libre.

2
I/
7
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5. Inbetriebnahme
5. Commissioning
5. Mise en service

Alimenter électriquement le module
de controle des portes !

.’-‘;-\_

Door Control Modul mit Spannung versorgen!
Connect the door control module to the power supply!

6. Function test

B Schranktdr 6ffnen (max. 60°).

Achtung: Der Offnungsbereich der Klappen
muss frei sein.

m C-Taste des Door Control Moduls 5 x
innerhalb von 2 Sekunden driicken, um die
Magnete stromlos zu schalten.

m Prifen, ob sich alle Klappen gedffnet haben.

m Die Magnete werden, abhangig von der
Konfiguration, spatestens nach 2 Minuten
wieder automatisch aktiviert (Status-LED
des Door Control Moduls hoért auf, rot zu
blinken). Die Klappen kdnnen jetzt geschlos-
sen werden (siehe Kapitel 5).

6. Funktionspriifung

6. Essai de fonctionnement

G,

m Open the enclosure door (max. 60°).
Caution: The flap opening area must be
Clear.

m Press the C key on the door control module
5 times within 2 seconds in order to discon-
nect the power supply to the magnets.

m Check whether all the flaps have opened.

® Depending on the configuration, the mag-
nets are reactivated automatically at the
latest after 2 minutes (status LED of the door
control module no longer flashes red). The
flaps can now be closed (see chapter 5).
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B Ouvrir la porte de I'armoire (max. 60°).
Attention : La zone d’ouverture des volets
doit étre libre.

m Actionner la touche C du module de
contréle des portes 5 x en I'espace de
2 secondes, pour mettre les aimants hors
tension.

m S’assurer que tous les volets sont ouverts.
m En fonction de la configuration, les aimants
sont a nouveau activés automatiquement
au plus tard apres 2 minutes (la LED d’état

du module de contrble des portes cesse
de clignoter en rouge). Les volets peuvent
maintenant étre fermés (voir chapitre 5).
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m Einsatztemperaturbereich:
+5 °C bis +45 °C

m | agertemperaturbereich:
-20 °C bis +80 °C

m | uftfeuchtigkeit:
5%r.Fbis95%r. F.

B Bemessungsspannung:
24V DC

B Bemessungsstrom pro Magnet:
130 mA

Headquarter Deutschland
Headquarters Germany
Siege en Allemagne
RITTAL GmbH & Co. KG

Auf dem Stuetzelberg

35745 Herborn

Germany

Phone +49(0)2772 505-1855
Fax +49(0)2772 505-1850
E-mail: service@rittal.de

Service-HUB USA

Service HUB USA 3
Plateforme de service aux Etats-Unis
RITTAL Corporation

801 State Route 55 Dock 25

Urbana, OH 43078

Phone +1 800 477 4000, option 3
E-mail: service@rittal.us
www.rittal-corp.com
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7. Technische Daten
7. Technical specifications
7. Caractéristiques techniques

G,

m Operating temperature range:
+5°C to +45 °C

| Storage temperature range:
-20 °C to +80 °C

B Humidity:
5% to 95% relative humidity

m Rated voltage:
24V DC

m Rated current per magnet:
130 mA

8. Kundendienstadressen
8. Customer services addresses
8. Coordonnées des services aprés-vente

Service-HUB Brasilien

Service HUB Brazil

Plateforme de service au Brésil
RITTAL Sistemas Eletromecanicos Ltda.
Av. Candido Portinari, 1174

Vila Jaguara

05114-001 Sao Paulo - SP

Phone +55 (11) 3622 2361

Fax +55 (11) 3622 2399

E-mail: service@yrittal.com.br

Service-HUB China

Service HUB China

Plateforme de service en Chine

RITTAL Electro-Mechanical Technology Co. Ltd.
No. 1658, Minyi Road

Songjiang District

Shanghai, 201612

Phone +86 21 5115 7799-213

Fax +86 21 5115 7788

E-mail: service@rittal.cn

m Plage de températures d’utilisation :
+5°Ca+45°C

m Plage de températures de stockage :
-20°Ca+80 °C

® Humidité de lair :
5% d’h.r.a95 % d’h.r.

m Tension nominale :
24V DC

m Courant nominal par aimant :
130 mA

Service-HUB Indien

Service HUB India
Plateforme de service en Inde
RITTAL India Pvt. Ltd.

Nos. 23 & 24, KIADB

Industrial Area Veerapura
Doddaballapur-561 203
Bengaluru District

Phone +91 (80) 22890792

Fax +91 (80) 7623 343

E-mail: service@rittal-india.com
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Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.

m Enclosures

m Power Distribution
m Climate Control

m [T Infrastructure

m Software & Services

You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.
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