
 

 
 
 
 

 Wentylatory dachowe Rittal – 
Efektywność na szczycie 
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Całość to zawsze coś więcej 
niż suma części 
Dotyczy to również „Rittal – The System.“ dlatego skupiliśmy nasze innowacyjne produkty z zakresu szaf 
sterowniczych, rozdziału mocy, klimatyzacji i infrastruktury IT w jednej platformie systemowej. 
Uzupełniając je o bogate oprogramowanie narzędziowe i serwis na całym świecie, tworzymy jedyną 
w swoim rodzaju wartość dodaną dla całego obszaru przemysłu i handlu: zakładów produkcyjnych, 
instalacji badawczych, automatyki budynkowej i centrów danych. Zgodnie z naszą zasadą „Faster – 
better – everywhere“ optymalnie łączymy innowacyjne produkty z wydajnym serwisem. 

Faster – dzięki modułowemu programowi rozwiązań „Rittal – The System.“, który poprzez 
kompatybilność systemową zapewnia szybsze projektowanie, montaż, przebudowę i uruchomienie. 

Better – dzięki szybszemu wdrażaniu trendów rynkowych do produktów. Nasza innowacyjność 
zapewnia Państwu konkurencyjność. 

Everywhere – dzięki światowej sieci: 

■ 13 zakładów produkcyjnych o łącznej powierzchni ok. 250 000 m² na całym świecie 

■ 58 spółek córek 

■ Około 90 magazynów regionalnych mieszczących ponad 180 000 palet i ponad 260 000 m² 
powierzchni magazynowej na całym świecie 
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Wentylator dachowy 

Jeden system do wszystkich 
wielkości 
 
 
Rozwiązania na najwyższym poziomie 

■ Tylko jedno wycięcie montażowe dla wszystkich klas mocy (258 x 258 mm) 

■ Optymalna efektywność dzięki specjalnemu prowadzeniu powietrza 
i niewielkim spadkom ciśnienia 

■ Wysoki stopień ochrony dzięki innowacyjnemu mocowaniu zatrzaskowemu 
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Wentylator dachowy 

Proste, innowacyjne mocowanie 
zatrzaskowe 
 
Łatwy montaż i konserwacja 

■ Innowacyjne mocowanie zatrzaskowe 
umożliwia elastyczne przymocowanie 
do wyboru – od zewnątrz lub od wewnątrz 

■ Łatwe podłączenie elektryczne za pomocą 
złącza wtykowego 

■ Szybka wymiana maty filtracyjnej  
dzięki dobrej dostępności 

 

Wysoki stopień ochrony 

■ Standardowo IP 55 dzięki specjalnemu 
systemowi labiryntowemu i wysokiej jakości 
uszczelnieniu piankowemu 

■ Międzynarodowe dopuszczenia i atesty  
 
Szeroki zakres mocy z dużą efektywnością 

■ Wariant pasywny bez wentylatorów do 
naturalnej konwekcji 

■ Zakres wydajności od 500 do 1000 m³/h 

■ Przy wydajności 1000 m³/h wentylatory EC 
zapewniają najwyższą efektywność 
energetyczną 
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Wentylator dachowy, wentylacja dachowa 

 
 Akcesoria do klimatyzacji strona 10  

 Kolor: 

 RAL 7035 
 
Stopień ochrony IP  
wg IEC 60 529: 

 IP 22 bez maty filtracyjnej 

 IP 55 z matą filtracyjną 

Zakres dostawy: 

 Kompletna jednostka  
wraz z matą filtracyjną 

Wskazówka: 

 Do energooszczędnej 
eksploatacji wentylatorów 
zaleca się zastosowanie 
regulatorów lub wskaźników 
temperatury 

 Parametr „wydajność 
powietrza swobodna” 
obowiązuje bez maty 
filtracyjnej 

  

Wydajność powietrza 500 – 800 m³/h
Nr kat. Opak. 3138.000 3139.100 3139.110 3140.100 3140.110 3140.140 Strona

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz – 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60

460, 3~, 60
Wydajność powietrza swobodna m³/h – 500 / 550 500 / 550 800 / 900 800 / 880 800 / 870
Prąd znamionowy A – 0,23 / 0,29 0,47 / 0,59 0,45 / 0,6 0,93 / 1,23 0,19 / 0,22
Zabezpieczenie wstępne A – 6 6 6 6 –
Wyłącznik silnikowy A – – – – – 6,3...10
Pobór mocy W – 52 / 65 53 / 66 102 / 135 105 / 140 98 / 130
Szerokość mm 400 400 400 400 400 400
Wysokość mm 133 133 133 133 133 133
Głębokość mm 400 400 400 400 400 400
Maksymalna głębokość zabudowy mm 27 30 30 30 30 30
Wymagany wykrój montażowy mm 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258

Wentylator bez wentylatora
promieniowy, 

silnik 
kondensatorowy

promieniowy, 
silnik 

kondensatorowy

promieniowy, 
silnik 

kondensatorowy

promieniowy, 
silnik 

kondensatorowy

promieniowy, 
silnik trójfazowy

Zakres temperatury pracy -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Temperatura składowania -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Akcesoria

Filtr wylotowy 1 szt. 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200
Kat. 34,

372
Zamienne maty filtracyjne 12 szt. 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 10
Regulator temperatury wewnętrznej w szafie 
sterowniczej

1 szt. – 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 11

Cyfrowy wskaźnik i regulator temperatury 
wewnętrznej szafy

1 szt. – 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 11

Higrostat 1 szt. – 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 11
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Wentylator dachowy 

 
 Akcesoria do klimatyzacji strona 10  

 Energooszczędny i wydajny 
wariant wentylatorów dachowych. 
Standardowo zintegrowany 
interfejs sterowania, z wyjściem 
sygnału obrotów, umożliwia 
sterowanie wentylatorem oraz 
monitorowanie prędkości 
obrotowej i działania wentylatora. 

Kolor: 

 RAL 7035 
 
Stopień ochrony IP  
wg IEC 60 529: 

 IP 22 bez maty filtracyjnej 

 IP 55 z matą filtracyjną 

Zakres dostawy: 

 Kompletna jednostka  
wraz z matą filtracyjną 

Wskazówka: 

 Do jeszcze bardziej 
energooszczędnej eksploatacji 
wentylatorów lub do 
monitorowania ich pracy zaleca 
się zastosowanie regulatora 
obrotów EC 

 Parametr „wydajność powietrza 
swobodna” obowiązuje bez 
maty filtracyjnej 

 

 
Wydajność powietrza swobodna 1000 m³/h, z technologią EC

Nr kat. Opak. 3140.500 3140.510 Strona
Interfejs sterowania ■ ■
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 200 - 240, 1~, 50/60 100 - 130, 1~, 50/60
Wydajność powietrza swobodna m³/h 1000 1000
Prąd znamionowy A 1.2 1.9
Zabezpieczenie wstępne A 6 6
Pobór mocy W 148 125
Szerokość mm 400 400
Wysokość mm 133 133
Głębokość mm 400 400
Maksymalna głębokość zabudowy mm 30 30
Wymagany wykrój montażowy mm 258 x 258 258 x 258
Wentylator promieniowy, silnik EC promieniowy, silnik EC
Zakres temperatury pracy -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Temperatura składowania -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Akcesoria

Filtr wylotowy 1 szt. 3243.200 3243.200
Kat. 34,

372
Zamienne maty filtracyjne 12 szt. 3174.100 3174.100 10

Regulator obrotów EC
1 szt. 3235.440 3235.440 10
1 szt. 3235.450 3235.450 10

Regulator temperatury wewnętrznej w szafie 
sterowniczej

1 szt. 3110.000 3110.000 11

Cyfrowy wskaźnik i regulator temperatury 
wewnętrznej szafy

1 szt. 3114.200 3114.200 11

Higrostat 1 szt. 3118.000 3118.000 11
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Akcesoria 
 

 

 

Zamienne maty filtracyjne 

Ze sprasowanej włókniny o budowie 
progresywnej. Odporność temperaturowa 
do 100°C, samogasnąca klasa F1 według 
DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: 
struktura otwarta. Strona czystego powietrza: 
struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie 
prawie każdego rodzaju pyłu powyżej wielkości 
ziarna 10 μm. 

Wersja do wentylatorów dachowych 

Pasuje do nr kat. 3138.../3139.../3140... 

Materiał Włókno chemiczne 

Szerokość mm 264 

Wysokość mm 95 

Głębokość mm 17 

Klasa filtra wg DIN EN 779 G3 

Opak. 12 szt. 

Nr kat. 3174.100 

 
 
 

 
 

 

 

Regulator obrotów EC 

Jednostka sterująca dla wentylatora EC 
Regulator obrotów wentylatorów EC, w zależności 
od temperatury, służący do redukcji hałasu 
i oszczędności energii. Dodatkowo możliwe jest 
monitorowanie działania wentylatora. 
 

Funkcje: 

 Sterowanie i monitorowanie do 4 wentylatorów 
filtrujących EC 

 Montaż na szynie nośnej 35 mm EN 50 022 

 Zewnętrzny czujnik temperatury do rejestracji 
temperatury RZECZYWISTEJ 

 Statusowa dioda LED do wskazywania stanu 
roboczego 

 Przekaźnik alarmowy do zgłaszania 
przekroczenia temperatury, uszkodzenia 
wentylatora, przerwania łącza i zerwania 
czujnika 

Zakres dostawy: 

 Czujnik NTC, długość 1,80 m 

Pasuje do nr kat. 
3240.500/3241.500/3243.500/ 
3244.500/3245.XXX/3140.500/ 

3140.510 

Napięcie znamionowe 
robocze (V) 

100 - 250 

Zakres nastawy +5°C...+55°C 

Nr kat. 3235.440 

 
 
 

 

 

 

Regulator obrotów EC 
Czujnik do regulatora obrotów 
Czujnik NTC do regulacji obrotów wentylatorów 
EC, w zależności od temperatury, w celu redukcji 
hałasu i oszczędności energii. Wysterowanie 
i zasilanie elektryczne odbywa się przez wentylator 
filtrujący EC. 

Dane techniczne: 

 Charakterystyka regulacji: stała wartość zadana 
35°C, z liniowym zakresem regulacji między 
+35°C (obroty maksymalne 100%) a +20°C 
(obroty minimalne 10%) 

Stopień ochrony IP wg IEC 60 529: 

 IP 40 

Zakres dostawy: 

 Zewnętrzny czujnik z przewodem (długość 3 m) 

Pasuje do nr kat. 
3240.500/3241.500/3243.500/ 
3244.500/3245.XXX/3140.500/ 

3140.510 

Napięcie znamionowe 
robocze (V) 

10 - 12 (DC) 

Zakres temperatury 
pracy 

-25°C...+80°C 

Nr kat. 3235.450 
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Akcesoria 
 

 

Regulator temperatury wewnętrznej 
w szafie sterowniczej 
Regulator temperatury polecany jest szczególnie do 
wysterowania wentylatorów, grzałek i wymienników ciepła, 
ale również jako nadajnik sygnału do monitorowania 
temperatury we wnętrzu szafy sterowniczej. 

Zalety: 

 Szybka technika podłączania, tzn. wtykowa kostka 
przyłączeniowa z przyłączem śrub od zewnątrz. 

 Uniwersalny montaż na pionowych lub poziomych 
szynach nośnych 35 mm według EN 50 022, jak 
również mocowanie zatrzaskowe na profilu szafy TS/SE 
lub na płycie montażowej za pomocą dołączonych 
adapterów 

Dane techniczne: 

 Regulator bimetaliczny jako organ czuły na temperaturę 
z termicznym sprzężeniem zwrotnym. 

 Wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk 
przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szybkiego 
działania. 

 Dopuszczalne obciążenie zestyku: zac. 5 – 3 
(ogrzewanie): AC 10 (4) A (obciążenie indukcyjne przy 
cos φ = 0,6) / zac. 5 – 4 (chłodzenie): AC 5 (4) A 
(obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6) / DC = maks. 
30 W 

 Różnica łączeniowa: ok. 1 K ± 0,8 K 

Kolor: 

 RAL 7035 

Szerokość mm 71 

Wysokość mm 71 

Głębokość mm 33,5 

Napięcie znamionowe 
V, ~ 

24 
48 - 60 
115, 1~ 
230, 1~ 
24 (DC) 

48 - 60 (DC) 

Zakres nastawy +5°C...+60°C 

Nr kat. 3110.000 

 
 
 

 

 

Higrostat 
Higrostat załącza grzanie lub wentylatory po 
przekroczeniu nastawionej wilgotności względnej w szafie 
sterowniczej. Dzięki niemu wilgotność względna jest 
powyżej punktu rosy i nie dochodzi do kondensacji na 
podzespołach lub komponentach elektronicznych. 

Zalety: 

 Szybka technika podłączania, tzn. wtykowa kostka 
przyłączeniowa z przyłączem śrub od zewnątrz. 

 Uniwersalny montaż na pionowych lub poziomych 
szynach nośnych 35 mm według EN 50 022, jak 
również mocowanie zatrzaskowe na profilu szafy TS/SE 
lub na płycie montażowej za pomocą dołączonych 
adapterów 

Dane techniczne: 

 Wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk 
przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szybkiego 
działania. 

 Dopuszczalne obciążenie zestyku: AC ~ 5 (0,2) A 
(obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6) / DC = maks. 
20 W 

 Zakres nastawy: 50 – 100% wilg. wzgl. 

 Różnica łączeniowa: ok. 4% 

Kolor: 

 RAL 7035 

Szerokość mm 71 

Wysokość mm 71 

Głębokość mm 33,5 

Napięcie znamionowe 
V, ~ 

24 - 230, 1~ 
12 - 75 (DC) 

Nr kat. 3118.000 

 
 
  

 

Cyfrowy wskaźnik i regulator 
temperatury wewnętrznej szafy 
Do montażu w drzwiach, wzgl. ścianie szafy sterowniczej. 

Dane techniczne: 

 Trójmiejscowy wskaźnik 7-segmentowy 

 Możliwość przełączania °C/°F 

 Z czujnikiem NTC o długości 1800 mm 

 Z dwoma wyjściami przekaźnika: jako zestyk przełączny 
i zestyk zwierny (maks. obciążenie styku 230 V, 6 A). 

 Dowolna histereza przełączania. 

Napięcie znamionowe 
robocze V, ~, Hz 

100 - 230, 1~, 50/60 
24 - 60 (DC) 

Głębokość montażowa 
mm 

100 

Aprobaty UR 

Zakres nastawy +5°C...+55°C 

Zakres temperatury 
pracy 

+0°C...+50°C 

Nr kat. 3114.200 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Łatwa zmiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela zmian dla wentylatorów dachowych 
 

 
 

 
 
 
 

Wydajność 
powietrza 
swobodna

500 m³/h 800 m³/h
1000 
m³/h

bez 
wentylatora

nowość 3138.000 – – –
dotychczas 8801.380 3148.007 – – –

230 V
nowość – 3139.100 3140.100 3140.500

dotychczas – 3149.007 3149.420 3149.820 –

115 V
nowość – 3139.110 3140.110 3140.510

dotychczas – 3169.007 3149.410 3149.810 –

400 V
nowość – – 3140.140 –

dotychczas – 3149.440 3149.840 –

Zamienne 
maty 

filtracyjne
nowość 3174.100

dotychczas – 3174.000 3174.000 3174.000 3174.000 –



 

 

 
 

 
 
 
 
 

■ Enclosures 

■ Power Distribution 

■ Climate Control 

■ IT Infrastructure 

■ Software & Services 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane kontaktowe wszystkich spółek Rittal  
na całym świecie są dostępne pod adresem: 
 

 
 
www.rittal.com/contact 
 
 

 
 

X
W

W
0
0
0
6
0
D

E
1
5
1
1

 




