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Blue e+ 칠러
세계에서 가장 효율적인 칠러 제품군

    원리

◾  효율성 – DC 인버터 기술로 최대 70%의 에너지 절감

◾  유연성 – 국제 인증, 멀티 전압 수용 능력, 높은 가용성 한도 및 사전 구성 옵션 패키지로 국제적 사용에 적합

◾  안전성 – 구성품 친화적인 냉각 및 통합 모니터링 센서 기술로 모든 구성품의 서비스 수명 연장 및 최적의 

공작물을 위한 높은 제어 정확도

◾  사용자 편의성 – 터치 스크린과 지능형 인터페이스로 직관적 작동이 가능



리탈 공조/Blue e+ 칠러 3



4 리탈 공조/Blue e+ 칠러



    원리

DC 인버터 기술을 통한
선도적인 에너지 효율성

놀랍도록 효율적인

◾  DC 인버터 기술을 표준(속도 제어 구성품)으로 

하고 전자 팽창 밸브를 사용하여 냉각 전력이 관련 

애플리케이션의 부하 프로파일에 자동으로 적용됨. 

결과적으로 실제로 필요한 만큼의 전력만 생성됨.

◾  선택적 HGBP (핫 가스 바이패스) 제어 장치 제거, 

즉 컴프레서가 더 이상 연속적으로 작동 할 필요가 

없음.

투명한 효율성 비교

◾  에너지 효율비 (EER): 에너지 효율 기준

◾  계절별 에너지 효율비 (SEER): 실제 에너지 소비를 

반영

친환경적

◾  마이크로 기술을 활용하여 냉매 55% 감소

◾  마이크로채널 열교환기는 100% 알루미늄으로 

이종금속간 접촉부식(galvanic corrosion)이 없음

놀라운 경제성

◾  최대 70%까지 에너지 절감

◾  구성품 친화적 냉각으로 서비스 수명 연장

◾  두 가지 조절 모드가 있는 수요 기반형 DC 인버터 

기술을 통한 높은 제어 정확성

◾  통합형 유동 센서, 오버플로 밸브(overflow valve) 

및 전자 보충 수위 모니터링으로 뛰어난 운영 

신뢰도

손쉬운 계산

◾  효율성 계산기로 적정 에너지 절감 결정

◾  정밀한 상각 계산

리탈 공조/Blue e+ 칠러 5

물온도 °C

목표 20 °C

편차, 구형: 4 K

편차: Blue e+

정밀한 계산을 위한 전력별 온도 변화를 반드시 고려해야만 하므로 칠러의 실제 효율성을 표시하기 위해 
리탈은 SEER을 명기합니다. EER을 결정 짓는 기준점은 부하 프로파일 내 온도의 실제 변동을 감안하지 
않습니다.

전자 인터페이스
마스터 스위치
물 연결
조절형 오버 플로 밸브(overflow valve)
배수

1 2

3

4

5
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    원리

쉬운 터치 디스플레이와
지능형 인터페이스

더 빠른 정보 습득

◾  USB 포트로 RiDiag III 소프트웨어를 이용한 빠른 

장비 분석

◾  이더넷(Ethernet)으로 원격 모니터링

Blue e+ 앱

◾  NFC 인터페이스를 통한 무접점 현장 정보 공유 및 

신속하고 직접적인 분석

◾  간단한 수리, 유지보수 및 예비 부품 등의 요청을 

사용자 스마트폰으로 바로 접수 가능

◾  장비의 데이터를 장비에 직접 저장

보다 쉬운 작동

◾  지능형, 다중언어, 산업 등급 디스플레이에 빠른 

매개변수화, 데이터 읽기 및 평문 시스템 메시지

Blue e+ 업데이트 기능

◾  Blue e+ 펌웨어 업데이트

◾  21개의 다양한 언어로 언어팩 업데이트

◾  www.rittal.com에서 다운로드

리탈 공조/Blue e+ 칠러 7
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    원리

손쉬운 조립을 통한 유연성

장착 및 설치

◾  플러그 앤 플레이로 손쉬운 장착

◾  측면 패널 및 아이볼트의 손잡이로 운반 단순화

◾  방사형 팬을 통한 맞춤형 폐기 라우팅은 벽면과 

기계에 유연한 설치를 보장

◾  모든 성능 등급에 대해 동일한 공간 차지

◾  표준형 물 연결 및 외부의 조율 오버 플로 밸브 

(바이패스 밸브)

◾  광범위한 시스템 액세서리

사전 구성 옵션 패키지, 예)

◾  속도 제어형 펌프

◾  통합형 프리 쿨러 (하이브리드 작동)

◾  수냉식 콘덴서

◾  www.rittal.com에 더 많은 정보

독보적인 멀티 전압 기능의 최대 유연성

◾  인버터 기술로 전 세계적인 사용에 적합한 모든 

전압과 네트워크에 맞는 단일 장비:

– 380 to 415 V, 3~, 50 Hz (±5%)

– 440 to 480 V, 3~, 60 Hz (±5%)

◾  국제 인증과 승인:

– cULus Listed

– EAC

– CCC

– TÜV Nord GS

– TÜV Nord-검증 출력 측정

디자인

◾  콤팩트한 모듈형 디자인트

◾  0.29 m² 최소 공간 차지

◾  모든 구성품의 최적 접근성으로 서비스 친화적

◾  손쉬운 구성품 대체

◾  높은 가용성 한도: -5°C to +50°C

리탈 공조/Blue e+ 칠러 9
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Blue e+ 칠러
 

이점:
– Blue e + 칠러는 높은 온도 
정확도와 혁신적인 DC 인버터 
기술로 액체 매체의 중앙 
집중적이고 효율적인 냉각 보장

– 독보적인 멀티 전압 기능 (재 
배선 불필요) 및 높은 가용성 
한도로 인해 국제적인 사용에 
적합

– 일체형 오버 플로 밸브(overflow 
valve) 및 모니터링 센서로 
최고의 안전성 제공

– 터치 디스플레이 및 지능형 
인터페이스로 인한 직관적인 
작동

– 최소 공간 차지를 보장하는 
콤팩트한 모듈형 레이아웃

– 고효율 IE3 모터의 펌프

온도 제어:
– e+ 제어기 (공장 설정 값 +20°C)

색상:
– RAL 7035 텍스처 처리

IEC 60 529에 준하는  
IP 보호 등급:
– IP 24

제공 범위:
– 배선을 완료하여 즉시 연결 
가능한 장치 (플러그인 단자 
스트립)

인증:
– 인터넷 홈페이지 참조

성능 곡선:
– 인터넷 홈페이지 참조

공조 액세서리 카탈로그 35, 454 페이지   칠러 컨피규레이터 카탈로그 35, 475 페이지

출력 등급 2500 – 6000 W
주문 번호 팩 3320.200 3334.300 3334.400 페이지

Tw = 18°C/Tu = 35°C에서 DIN EN 14511에 준하는  
총 냉각 출력 kW 2.5 4 6

정격 작동 전압 V, ~, Hz 380 - 415, 3~, 50
440 - 480, 3~, 60

380 - 415, 3~, 50
440 - 480, 3~, 60

380 - 415, 3~, 50
440 - 480, 3~, 60

폭 mm 450 450 450

높이 mm 820 820 1000

깊이 mm 710 710 710

작동 온도 범위 -5°C...+50°C -5°C...+50°C -5°C...+50°C

CO2 상당 (CO2e) t 0.75 1.15 1.57

지구온난화지수 (GWP) 1430 1430 1430

냉각제 g R134a, 530 R134a, 800 R134a, 1100

물 연결  ¾” 암나사 ◾ ◾ ◾

펌프 압력 bar 2.5 / 3.6 3 / 4.3 3 / 4.3

체적 유량 (냉매) l/min 6 15 15

온도 이력 ± 0.5 K ± 0.5 K ± 0.5 K

액체 온도 +5°C...+35°C +5°C...+35°C +5°C...+35°C

버전 밀폐형 개방 밀폐형 개방 밀폐형 개방

탱크 PE 플라스틱 PE 플라스틱 PE 플라스틱

탱크 용적량 l 12 12 12

액세서리

필터 매트 - 냉각 장치, 공기 대 공기 열교환기 및 칠러 용 3 개 3285.920 3285.920 3285.900 카탈로그 35, 454

필터 매트 -  Blue e+ 칠러 (인버터 하우징) 용 3 개 3285.940 3285.940 3285.940

금속 필터 1 개 3285.930 3285.930 3285.910 카탈로그 35, 455

온도 센서 1 개 3124.400 3124.400 3124.400 카탈로그 35, 470

깊이 받침대 2 개 8601.680 8601.680 8601.680 11

수평 조절 다리 페이지 참조 페이지 참조 페이지 참조 11

이중 캐스터 1 개 6148.000 6148.000 6148.000 11

냉매 (사전 혼합된 상태) 페이지 참조 페이지 참조 페이지 참조 카탈로그 35, 465
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액세서리

Blue e+ 칠러

더 자세한 기술 정보는 인터넷을 참조하시기 바랍니다.

수평 조절 다리
TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+ 칠러 용

이점:
−   바닥이 고르지 못할 때 높이 차이를 보정하기 위한 
용도

재료:
−   강판

조립

−   베이스/주추 어댑터는 TS 베이스/주추에 
장착하기 위해 필요

–   베이스/주추 어댑터는 Flex-Block 베이스/주추 
시스템에 장착하기 위해 필요

디자인
구성요소 당  

최대 허용(정적) 하중 kg 나사
조절 범위

mm 팩 주문 번호

육각 렌치 불포함 300 M12 x 40 18 - 43 4 개 4612.000

인클로저 내부로부터 조절을 
위한 육각 렌치 포함 300 M12 x 60 18 - 63 4 개 7493.100

이중 캐스터
색상:
−   검은색

나사:
−   M12 x 20

제공 범위:
−   이중 캐스터 4개, 고정 장치 포함 2개, 
고정 장치 미포함 2개

−   조립 부품

조립

−   베이스/주추 어댑터는 TS 베이스/주추에 
장착하기 위해 필요

적합한 인클로저 유형 구성요소 당  
최대 허용(정적) 하중 kg

바닥으로부터 간격
mm 팩 주문 번호

TS
SE
PC

TP 하부
IW

데이터 랙
칠러

75 85 1 개 6148.000

TS
SE
PC

TP 하부
IW

데이터 랙
칠러

120 125 1 개 7495.000

깊이 받침대
TS, SE, CM, TP, PC, IW, IW, Blue e+ 칠러 용
안정성을 높이기 위해 깊이 받침대는 인클로저의 
베이스 프레임보다 앞뒤로 138mm 더 튀어나와 있음. 
후면부를 잡아당겨 다시 스크루로 체결하면 깊이가 더 
깊은 인클로저에 사용할 수 있음.

이점:
−   안전성을 높이기 위한 용도
−   인클로저 깊이에 맞게 조정 가능

설치 옵션:
−   바닥과 인클로저에 스크루로 체결하기 위한 측면과 
전/후면에 조립 구멍이 있음

−   캐스터와 수평 조절 다리는 용접 고정된 M12 
너트에 조일 수 있음

−   Blue e+ 칠러 용 깊이 받침대는 베이스/주추로 
사용됨

재료:
−   강판

표면 처리:
−   도장 처리

색상:
−   RAL 7015

제공 범위:
−   깊이 받침대 1개, 좌측
−   깊이 받침대 1개, 우측

높이
mm

인클로저 깊이
mm 팩 주문 번호

70 600
800 2 개 8601.680



◾ 인클로저
◾ 배전
◾ 공조
◾ IT 인프라
◾ 소프트웨어 및 서비스
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www.rittal.com/contact

전세계에 분포한 리탈의 모든 기업
연락 정보는 여기에 있습니다.




