Rittal - Das System.

Schneller - besser - liberall.

VX25 Ri4Power ISV

Das Installations-Verteiler-System fur VX25 und AX

1 |

> SCHALTSCHRKNKE> STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE ;

FRIEDHELM L OH GROUP




VX25 Ri4Power ISV Installations-Verteiler



Ri4dPower Installations-Verteiler

Die Vorteile sprechen fiir sich: Noch mehr Méglichkeiten:

® Durch die Verwendung des VX25 bzw. ® Ausbaumodule fir 4 Breiteneinheiten
des neuen AX Schranksystems baut das m Die Reitersicherungselemente kdnnen mit
ISV Produktportfolio auf ein vielfach den schaltbaren D-Switch-Geréaten und den
bewéahrtes System. NH-Sicherungslasttrennern Gr. 000 in einem
— Einfacher Aufbau Ausbaumodul kombiniert werden.
— Schnelle und ergonomische Montage m Erweiterte Auswahl an ISV-Ausbaumodulen

— GroBe Auswahl an Schranktypen
- Mit standardméBig verfligbaren Edelstahl-
Schranktypen auch fur raue und aggressive
Umgebungsbedingungen bestens geeignet
®m Bauartnachweis nach IEC 61 439
m Fabrikatsunabhangige Gerateauswahl
- ABB
— Eaton
— Schneider Electric
— Siemens
m Mit der Planungssoftware Rittal Power
Engineering kann das ISV System schnell und
einfach konfiguriert werden. Planungs-, Bestell-
und Montageaufwand reduziert sich erheblich.
Das spart aktiv Zeit und Geld.

VX25 Ri4Power ISV Installations-Verteiler




Anreih-Schranksystem VX25

Material und Oberflache: Farbe:

— SchrankgerUst: Stahlblech, - RAL 7035
1,5 mm, tauchgrundiert

— Dach: Stahlblech, 1,5 mm,
tauchgrundiert, auBen pulver-

Priifgrundlage:
- |IEC 61 439-1/-2

beschichtet, Strukturlack Schutzart IP nach IEC 60 529:

— Tur: Stahlblech, 2 mm, tauch- - IP55
grundiert, auBen pulverbe- .
schichtet, Strukturlack Seputzart NEMA:
— Ruckwand: Stahlblech,
1,5 mm, tauchgrundiert, auBen
pulverbeschichtet, Strukturlack
— Bodenbleche: Stahlblech,
1,5 mm, verzinkt

Installations-Verteiler

Lieferumfang: Hinweis:

— SchrankgerUst — Fur 800 mm breite Installations-

— Tur(en) (Anschlag rechts, auf Verteiler Basisschranke ver-
links wechselbar) wenden.

— Bodenbleche

— Dachblech

— Rickwand

— Verschluss: 3 mm Doppelbart

Breite mm VE 850 1100 850 1100 Seite
Hoéhe mm 2000 2000 2000 2000
Tiefe mm 400 400 600 600
Best.-Nr. 1 St 9666.956 9666.966 9666.916 9666.926
Gewicht ca. kg 111,0 146,0 117,0 156,0
Produktspezifischer Lieferumfang
Tur(en) 1 2 1 2
Zusétzlich wird benétigt
Einbausatz 1St 9666.912 9666.922 9666.912 9666.922 9
Montageprofil 2 St. 9666.712 9666.712 9666.712 9666.712 15
Tiefentraverse 2 St. - 9666.732 - 9666.732 15
Zubehor
Sockel-Eckstlicke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm 2 St. 8620.004 8620.006 8620.004 8620.006
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm 2 St. 8620.031 8620.031 8620.033 8620.033
Sockel-Eckstlicke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm 2 St. 2 x 8620.004 2 x 8620.006 2 x 8620.004 2 x 8620.006
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm 2 St. 2 x 8620.031 2 x 8620.031 2 x 8620.033 2 x 8620.033
NivellierfiBe 4 St. 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000
Seitenwande, verschraubbar, Stahlblech 2 St. 8104.245 8104.245 8106.245 8106.245
Anreihlasche, innen 6 St. 8617.500 8617.500 8617.500 8617.500
Anreihblock, innen 6 St. 8617.501 8617.501 8617.501 8617.501
Anreihverbinder, auBen 6 St. 8617.502 8617.502 8617.502 8617.502
Dachblech fir Kabeleinfiihrungsflansche 1St 9681.594 9681.514 9681.596 9681.516
14 x M25/32 1St 9665.750 9665.750 9665.750 9665.750
2 X M20/32/40. 1 x M32/40/50, 1st. 9665.760 9665.760 9665.760 9665.760
Kabeleinfirungsfiansche | g3t S STEmOSER, o o 18t 9665.770 9665.770 9665.770 9665.770
3x @ 14 -26 mm
mit Einflhrungsstutzen bis @ 66 mm 18t 9665.780 9665.780 9665.780 9665.780
geschlossen 4 St. 9665.785 9665.785 9665.785 9665.785
4 Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. VX25 Ri4Power ISV Installations-Verteiler
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Material und Oberflache:
— Schrankgerust: Stahlblech,
1,5 mm, tauchgrundiert

— Dach: Stahlblech, 1,5 mm, links wechselbar) o
tauchgrundiert, auBen pulver- — Dachblech >
beschichtet, Strukturlack — Ruckwand

— Tur: Stahlblech, 2 mm, tauch- — Bodenbleche
grundiert, auBen pulverbe- — Montageplatte o
schichtet, Strukturlack — 2 Montageschienen m

— Ruckwand: Stahlblech, 18 x 39 mm T
1,5 mm, tauchgrundiert, auBen  — Verschluss: 3 mm Doppelbart L
pulverbeschichtet, Strukturlack q ) o

— Bodenbleche: Stahlblech, fpp[obatlonen. I~
1,5 mm, verzinkt

- Montageplatte: Stahlblech, - oUL. \/

3 mm, verzinkt

Farbe:
— RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:
- IP55

Schutzart NEMA:
- NEMA 12

Lieferumfang:
— SchrankgerUst
— Tur(en) (Anschlag rechts, auf

— Weitere Approbationen finden
Sie im Internet

Basisschrank, Stahlblech

Anreih-Schranksystem VX25

A
-
° “ 77

Breite (B) mm VE 600 600 600 600 600 Seite
Hohe (H) mm 1800 1800 1800 2000 2000

Tiefe (T) mm 400 500 600 400 600
Montageplattenbreite (F) mm 499 499 499 499 499
Montageplattenhéhe (G) mm 1696 1696 1696 1896 1896

Best.-Nr. 1St 8684.000 8685.000 8686.000 8604.000 8606.000

Gewicht ca. kg 91,3 93,8 96,8 99,0 104,0
Produktspezifischer Lieferumfang

Tur(en) 1 1 1 1 1

Zusatzlich wird benétigt

Einbausatz 1St 9666.932 9666.932 9666.932 9666.902 9666.902 9
Montageprofil 2 St. 9666.711 9666.711 9666.711 9666.712 9666.712 15
Zubehor

fggkneilr%EckstUcke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, o st 8620.002 8620.002 8620.002 8620.002 8620.002
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm 2 St. 8620.031 8620.032 8620.033 8620.031 8620.033
gggknewlr:nEckstUcke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, o st 8620.022 8620.022 8620.022 8620.022 8620.022
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm 2 St. 8620.041 8620.042 8620.043 8620.041 8620.043
NivellierfiBe 4 St. 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000
Seitenwande, verschraubbar, Stahlblech 2 St. 8184.245 8185.245 8186.245 8104.245 8106.245
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Kompakt-Schaltschrdnke AX

Material: Farbe: Approbationen:

— Gehause: Stahlblech - RAL 7035 - UL

— Tur: Stahlblech, umlaufend ein- . ) - cUL
geschaumte PU-Dichtung = TR - CSA

— Gehause mit Tur(en)

— Montageplatte: Stahlblech Weitere Approbationen finden Sie

Flanschplatte(n) im Gehause-

Oberfliche: boden e
— Gehause und Tur: tauchgrun- — Montageplatte

diert, auBen pulverbeschichtet, — Turlochleiste

Strukturlack — Verschluss: 3 mm Doppelbart

— Montageplatte: verzinkt

Beachten Sie den produktspe-
zifischen Lieferumfang.

Basisschrank AX, Stahlblech

Breite (B) mm VE 380 500 600 600 600 1000 Seite
Hohe (H) mm 600 700 760 1000 1200 1200
Tiefe (T) mm 210 250 210 250 300 300
Montageplattenbreite (F) mm 330 450 550 545 545 945
Montageplattenhéhe (G) mm 575 675 735 975 1175 1175
Materialstarke Gehause mm 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Materialstarke Tur mm 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Materialstarke Montageplatte mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Best.-Nr. 1St 1038.000 | 1057.000 | 1076.000 | 1090.000 | 1260.000 | 1213.000
Gewicht ca. kg 15,6 31,2 32,1 50,5 55,0 85,0
Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 55
Schutzart NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 | NEMA 12
Produktspezifischer Lieferumfang

Tur(en) 1 1 1 1 1 2
Turanschlag rechts, auf links wechselbar L] u L] L] u
Vorreiberverschluss 2 2 2 2 -
3-Punkt-Verschluss-System - - - - u ]
Flanschplatte, GroBe 2 @ 4 4 7 6
Flanschplatte, Anzahl 1 1 1 1 1 2
Zusatzlich wird benétigt

Einbausatz 18t 9666.801 | 9666.811 | 9666.821 | 9666.831 | 9666.841 | 9666.851 9
Zubehor

V&g?gﬁggﬂ%“’ﬁ:gggg;gg A Stahiblech, 4st. | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020
Kunststoff-Kabelflanschplatte fir Kabeldurchflihrung, modular 1St 2562.200 | 2563.200 | 2564.200 | 2564.200 | 2567.200 | 2566.200
Kabeldurchftihrung, modular s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite
Schiene flr Innenausbau 4 St. 2393.210 | 2393.250 | 2393.210 | 2393.250 | 2393.300 | 2393.300
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Hohe 4 St. - 8619.760 | 8619.790 | 8619.750 | 8619.770 | 8619.770
ET&M?;E”J%%”J AXflir Verschluss-Einsatze oder 1St | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 - -
Komfortgriff AX flr Verschluss-Einsatze oder Profilhalbzylinder 18t - - - - 2435.100 | 2535.100
Scharnier 180° 3 St. 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010
TUrarretierung 5 St. 2519.010 | 2519.010 | 2519.010 | 2519.010 | 2519.010 | 2519.010
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Material und Oberflache:
— Schrankgerust: Edelstahl
1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

— Dach: Edelstahl 1.4301
(AISI 304), 1,5 mm, auBen
Strichschliff, Korn 400

— Tur: Edelstahl 1.4301
(AISI 304), 2 mm, auBen Strich-
schiliff, Korn 400

— Ruckwand: Edelstahl 1.4301
(AISI 304), 1,5 mm, auBen
Strichschliff, Korn 400

— Bodenbleche: Edelstahl 1.4301
(AISI 304), 1,5 mm

— Montageplatte: Stahlblech,
3 mm, verzinkt

Schutzart IP nach IEC 60 529:
- IP55

Schutzart NEMA:
- NEMA 12

Basisschrank, Edelstahl

Anreih-Schranksystem VX25, Edelstahl

Lieferumfang:
— Schrankgerust
— Tur(en) (Anschlag rechts, auf
links wechselbar)
— Dachblech
— Bodenbleche
— Ruckwand
— Montageplatte
— Verschluss: 3 mm Doppelbart
— 2 Montageschienen
18 x 39 mm

Hinweis:

— Aufgrund der Materialharte
empfehlen wir, flir den Innen-
ausbau die Innensechsrund-
Blechschraube 2486.400 ein-
zusetzen

Approbationen:

- UL

- cUL

— Weitere Approbationen finden
Sie im Internet

=3

Breite (B) mm VE 600 600 Seite
Hohe (H) mm 1800 2000

Tiefe (T) mm 500 600

Montageplattenbreite (F) mm 499 499

Montageplattenhéhe (G) mm 1696 1896

Best.-Nr. 1St 8457.000 8452.000

Gewicht ca. kg 92,5 104,4
Produktspezifischer Lieferumfang

Tur(en) 1 1

Zusétzlich wird benétigt

Einbausatz 1St 9666.932 9666.902 9
Montageprofil 2 St. 9666.711 9666.712 15
Zubehor

Sockel-Eckstlicke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm 2 St. 8620.050 8620.050

Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm 2 St. 8620.071 8620.072

Sockel-Eckstlicke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm 2 St. 8620.060 8620.060

Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm 2 St. 8620.081 8620.082

NivellierfiBe 4 St. 8100.780 8100.780

System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl, in Tiefe 4 St. 8100.731 8100.732

Seitenwande, verschraubbar, Edelstahl 2 St. 8700.040 8700.050

VX25 Ri4Power ISV Installations-Verteiler
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Kompakt-Schaltschranke AX,

Material: Lieferumfang:
— Gehéause: Edelstahl — Gehause mit Tur(en)
— Tur: Edelstahl, umlaufend ein- — Montageplatte
geschaumte PU-Dichtung — Verschluss: 3 mm Doppelbart
— Montageplatte: Stahlblech Beachten Sie den produktspezifi-
— Verschluss: Zink-Druckguss schen Lieferumfang.
vernickelt, Doppelbart-Einsatz
Edelstahl
Oberflache:
— Gehause und Tur: Strichschliff,
Korn 400

— Montageplatte: verzinkt

Basisschrank AX, Edelstahl

Edelstahl

Approbationen:

- UL

- cUL

- CSA

Weitere Approbationen finden Sie
im Internet.

Breite (B) mm VE 380 600 1000 1000 Seite
Hohe (H) mm 600 760 1200 1200
Tiefe (T) mm 210 210 300 300
Montageplattenbreite (F) mm 330 550 945 945
Montageplattenhéhe (G) mm 575 735 1175 1175

) Edelstahl 1.4301 (AISI 304) ] ] ] -
Material

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) - - - [ ]

Best.-Nr. 1St 1008.000 | 1012.000 | 1019.000 | 1305.000
Gewicht ca. kg 15,1 30,2 76,0 76,0
Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 66 IP 66 IP 55 IP 55

Schutzart NEMA

NEMA 4X | NEMA 4X | NEMA 12 | NEMA 12

Produktspezifischer Lieferumfang

Tur(en) 1 1 2 2
Vorreiberverschluss 2 2 - -
3-Punkt-Verschluss-System - - n L]

Zusatzlich wird benétigt

Einbausatz 1St 9666.801 | 9666.821 | 9666.851 | 9666.851 9
Zubehor

Wandbefestigungshalter, fir AX Edelstahl, KX Edelstahl, Wandabstand 15 mm

4 St 2433.010 | 2433.010 | 2433.010 | 2433.510

Schiene flr Innenausbau

4 St 2393.210 | 2393.210 | 2393.300 | 2393.300

System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Hohe

4 St 8619.720 - 8619.770 | 8619.770

Systemleuchte LED

1St 2500.100 | 2500.110 | 2500.110

Mini-Komfortgriff AX fur Verschluss-Einsatze oder Profilhalbzylinder

1St 2537.100 | 2537.100 - -

Komfortgriff AX flr Verschluss-Einsétze oder Profilhalbzylinder

18t - - 2435.100 | 2435.100

Vorreiberverschluss AX mit Doppelbart-Einsatz, Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

1St 2304.100 | 2304.100 2304.100

Turarretierung

5 St. 2519.010 | 2519.010 | 2519.010 | 2519.010

Schaltplantaschen aus Stahlblech, breitenvariabel

18t - 256156.300 | 25156.200 | 2515.200

8 Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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ISV Installations-Verteiler

Einbausatze
Einbausatz
fiir VX25
Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
Lieferumfang:
— MontagegerUsthalter
— BerUhrungsschutz
— Inkl. Befestigungsmaterial
Zubehor:
— Querprofil, siehe Seite 15
— Montageprofil, sieche Seite 15
— Tiefentraverse, siehe Seite 15
— Geratetragerverbinder, siehe Seite 15
Flr Schrankbreite mm 600 600 850 1100
Fir Schrankhéhe mm 1800 2000 2000 2000
400
. . 400 400 400
Flr Schranktiefe mm 500 600 600 600
600
. 8457.000/8684.000/ | 8452.000/8604.000/
Passend fur Best.-Nr. 8685.000/8686.000 8606.000 9666.916/9666.956 9666.926/9666.966
Breiteneinheiten (BE) a
250 mm 2 2 3 4
Hoheneinheiten (HE) a
150 mm 11 12 12 12
Zusatzlich wird bendtigt
Zusatzlich wird benétigt |Zusétzlich wird bendtigt |Zusétzlich wird bendtigt Montageprofil
Hinweis zur Best.-Nr. Montageprofil Montageprofil Montageprofil 9666.712 und
9666.711 9666.712 9666.712 Tiefentraverse
9666.732
VE 1 8t. 1St 18t 1St
Best.-Nr. 9666.932 9666.902 9666.912 9666.922
Einbausatz
fiir AX
Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
Lieferumfang:
— Aufnahmesatz
— Tragschienen
— Berlhrungsschutz
— Inkl. Befestigungsmaterial
Zubehor:
— Montageprofil, siehe Seite 15
Flr Schrankbreite mm 380 500 600 600 600 1000
Fir Schrankhéhe mm 600 700 760 1000 1200 1200
Fir Schranktiefe mm 210 250 210 250 300 300
1019.000/
Passend fir Best.-Nr. | 1008000/ [ yo57 000 | 1012000/ 1 4590000 | 1260.000 | 1305.000/
1038.000 1076.000
1213.000
Breiteneinheiten (BE)
2950 mm 1 1 2 2 2 3
Hoheneinheiten (HE)
2150 mm 8 4 4 6 7 !
VE 1St 1St 1St 1St 1St 1St
Best.-Nr. 9666.801 9666.811 9666.821 9666.831 9666.841 9666.851
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ISV Installations-Verteiler

Ausbaumodule

Beriihrungsschutz-Module Material:

® Zur Abdeckung freier Einbauflachen — Abdeckung: Polystyrol (PS)
m Abdeckung plombierbar Farbe:
- RAL 7035

I Montageplatten-Module

Mit Montageplatte aus 2 mm verzinktem
Stahlblech

® Abdeckung plombierbar

® Mdgliche Einbautiefe 105 — 140 mm

BaugréBe Beriihrungsschutz Montageplatte
Birenenemr:i:[ Hthenemr:enl: VE Innenausbau Best.-Nr. M orﬁgg]:;:?tnegmm Best.-Nr.
1 250 1 150 1 St 9666.000 188 x 116 9666.080
1 250 2 300 1 St 9666.010 188 x 266 9666.090
1 250 3 450 1 8t 9666.020 188 x 416 9666.100
1 250 4 600 1 8t. 9666.030 188 x 566 9666.110
2 500 1 160 1 St 9666.040 438 x 116 9666.120
2 500 2 300 1 St leeres Modul 9666.050 438 x 266 9666.130
2 500 3 450 1 8t 9666.060 438 x 416 9666.140
2 500 4 600 1 8t. 9666.070 438 x 566 9666.150
3 750 2 300 1 8t. 9666.053 688 x 266 9666.133
3 750 3 450 1 St 9666.063 688 x 416 9666.143
3 750 4 600 1 S8t 9666.073 - -
1 BE 2 250 mm
1HE 2 150 mm

Geratetragschienen-Module e sl (P
® FUr den Einbau von Reihenklemmen, - eckung: Polystyrol (PS)

Schaltgeraten etc. Farbe:
® Tragschienen 35/15 mm - RAL 7035
B Im 25 mm-MaBraster verschiebbar
® Abdeckung plombierbar Zubehér:

Reiheneinbaugeréite-Module — Abdeckstreifen fur Reiheneinbaugerate-Module,

iehe Seite 14
® Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeréten siene seite
®m Tragschienen 35/15 mm
m Abdeckung plombierbar

BaugréBe [1] Geritetragschienen Reiheneinbaugeréte
Breiteneinheit Hoheneinheit VE Anzahl der Mechanischer
BE mm HE mm Tragschienen Best.-Nr. Innenausbau’ Best.-Nr.
12 Teilungseinheiten
1 250 1 150 1St 1 9666.160 (1x12 x 18 mm) 9666.240
24 Teilungseinheiten
1 250 2 300 18t 2 9666.170 2% 12 x 18 mm) 9666.250
36 Teilungseinheiten
1 250 3 450 18t 3 9666.180 (3x 12 x 18 mm) 9666.260
48 Teilungseinheiten
1 250 4 600 18t 4 9666.190 (4x 12 18 mm) 9666.270
24 Teilungseinheiten
2 500 1 150 18t 1 9666.200 @ x12x 18 mm) 9666.280
48 Teilungseinheiten
2 500 2 300 18t 2 9666.210 @ x12x 18 mm) 9666.290
72 Teilungseinheiten
2 500 3 450 18t 3 9666.220 6x12x 18 mm) 9666.300
2 500 4 600 18t 4 9666.230 - -
72 Teilungseinheiten
3 750 2 300 1St 2 9666.213 6x12x 18 mm) 9666.293
108 Teilungseinheiten
3 750 3 450 18t 3 9666.223 ©x 12 x 18 mm) 9666.303
1 BE 2250 mm
1HE 2 150 mm
1) Anzahl Felder x Teilungseinheiten x Breite

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. VX25 RidPower ISV Installations-Verteiler
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ISV Installations-Verteiler

Ausbaumodule
Anschluss-Klemmblocke Mageria'f ieoher Kunststoft
: — Dur i r Kun
® Zum Anschluss von Cu- und Alu-Leitern uropiastischer Bunststo
® Fir eindrahtige und mehrdrahtige Leiter mit ver- Farbe:
presster Aderendhtilse sowie lamellierte Kupfer- - RAL 7035
schienen
. Klemmraum fur
Ausflhrung Anschluss \r/T?rrTwszundlenem lamellierte Kupferschienen, VE Best.-Nr. Seite
B xHmm
250 A, 5-polig 16 E_’%’der 17 x 21 1St | 9666.340
1 x50 - 240 od
400 A, 5-polig X2 DT 200 er 25 x 21 1 St. 9666.350
Zusatzlich wird benétigt
BaugroBe
Beschreibung Breiteneinheit Hoheneinheit VE Best.-Nr.
BE mm HE mm
Montageset fur
Anschluss-Klemmblock ! 280 3 450 1St 9666.310
Berthrungsschutz-Module 1 250 3 450 1St 9666.020 10
1 BE 2 250 mm
1HE 2 150 mm
NH-Sicherungslasttrenner- Material:
Module g — Abdeckung: Polystyrol (PS)
) . Farbe:
"] - -
Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslast _ RAL 7035

trenner fUr Montageplattenaufbau
® Abdeckung plombierbar Hinweis:
— Zum VerschlieBen von nicht bendtigten Aus-
schnitten fur NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 ist
die Blindabdeckung 9666.665 zu verwenden

Passend fur NH-Trenner BaugroBe
. Breiteneinheit Héheneinheit VE Best.-Nr. Seite
BaugroBe Best.-Nr.
BE mm HE mm

2 St. Gr. 00 9344.000/.010/ 1 250 2 300 1St 9666.380

4 St. Gr. 00 .020/.030/.040/.050 2 500 2 300 15t 9666.390
9344.100/.110/

18t Gr. 1 130/.150 1 250 3 450 1 St 9666.400
9344.200/.210/

1St.Gr.2 '930/.250 1 250 3 450 18t 9666.410

1 St. Gr. 3 oder 9344.300/.310/ 18t 9666.060" 10

2S8t.Gr. 2 .330/.350 2 500 3 450 1 St. 9666.420" 11

1 BE 2 250 mm

1 HE 2 150 mm

) Moduleinheit besteht aus Trennertraverse 9666.420 und Berihrungsschutz-Modul 9666.060

Trennertraverse

fiir NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2/3

® Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslast-
trenner fUr Montageplattenaufbau

Passend fur NH-Trenner BaugroBe
N Breiteneinheit Héheneinheit VE Best.-Nr. Seite
BaugroBe Best.-Nr.
BE mm HE mm
1 St. Gr. 3 oder 9344.300/.310/
2 St Gr 2 '330/.350 2 500 3 450 1St 9666.420
Zusatzlich wird benétigt
Beriihrungsschutz-Module | 1st. | 9666.060 10

VX25 RidPower ISV Installations-Verteiler Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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ISV Installations-Verteiler

Ausbaumodule
NH-Sicherungs-Lastschalt- Higweis= o o nicht i Lisferum .
- — Sammelschienen sind nicht im Lieferumfang ent-
leisten-Module it 9
Fir NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis — Um einen problemlosen Kabelanschluss zu
Gr. 3 (100/185 mm Schienenmittenabstand). gewahrleisten, muss ober- oder unterhalb der
Material: Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Beriih-
= y . rungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-
Abdeckung: Polystyrol (PS) Modul N/PE installiert werden
Farbe:
— RAL 7035
Passend flr BaugroBe
o NH-Sicherungs- - P - - )
Ausfihrung Lastschaltleisten Breiteneinheit Hoheneinheit VE Best.-Nr. Seite
Best.-Nr. BE mm HE mm
100 mm Modul,
3-polig, 1 250 3 450 1St 9666.570
max. 3 x Gr. 00
100 mm Modul,
3-polig, 00 2 500 3 450 | 1St. | 9666.580
max. 6 x Gr. 00 '
100 mm Modul,
3-polig, 3 750 3 450 1St 9666.583
max. 10 x Gr. 00
185 mm Modul,
3-polig,
max. 8 x Gr. 00/ 2 500 5 750 1St 9666.550
4xGr.1,2,3
9677 XXX
185 mm Modul,
3-polig,
max. 12 x Gr. 00/ 3 750 5 750 1St 9666.560
6xGr.1,2,3
Zusatzlich wird benétigt
Berlihrungsschutz-Module 10
Sammelschienen-Module N/PE 13
1 BE 2250 mm
1 HE £ 150 mm
Leistungsschalter-Module Hinweis:

— Die Befestigung der Leistungsschalter und die
dazugehdrigen AusschnittmaBe flr die Abde-
ckung sind in der beigefligten Montageanleitung

B Geeignet zur Aufnahme marktgéngiger Leis-
tungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton,
Schneider Electric und Siemens

= Abdeckung plombierbar - Eggiitgggchalter sind nicht im Lieferumfang ent-
Material: halten
— Abdeckung: Polystyrol (PS)
Farbe:
— RAL 7035
BaugroBe
Flr Leistungsschalter Breiteneinheit Hoheneinheit VE Best.-Nr.
BE mm HE mm
bis 250 A 1 250 2 300 18t 9666.430
bis 630 A 2 500 3 450 1St 9666.440
1 BE 2250 mm
1 HE 2 150 mm

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. VX25 RidPower ISV Installations-Verteiler



http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9666570&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9666580&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9666583&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9666550&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9666560&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9666430&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9666440&locale=de-de

ISV Installations-Verteiler

Ausbaumodule

Zahlerplatz-Modul Hinweis:

m Offenes Modul fiir interne Messunaen — Das Zahlerplatz-Modul entspricht nicht der Zah-

Lot Zanmroinbauticte 170 g lerplatznorm DIN 43 870/VDE 0603 und erfillt
nicht die Bedingungen der Schutzisolierung. Ein-

Material: satz im ungemessenen Bereich nur nach Abspra-

— Zéhlertragplatte: Polystyrol (PS) che mit dem ortlichen Energieversorger.

— Ober- und unterhalb des Moduls wird je 1 Berlh-

fag’AT_: 7035 rungsschutz-Modul/Reiheneinbaugerate-Modul
oder Geratetragschienen-Modul mit 1 BE und
mind. 1 HE bendtigt.
BaugroBe
Breiteneinheit Hoheneinheit VE Best.-Nr. Seite
BE mm HE mm
1 250 3 450 1St 9666.640
Zusatzlich wird benétigt
Berthrungsschutz-Module 10
Geratetragschienen-Module 10
Reiheneinbaugerate-Module 10
1 BE 2 250 mm
1HE 2150 mm

Sammelschienen-Module N/PE Hinweis: o
B Zur Befestigung der Sammelschienen fiir — Sammelschienen sind nicht im Lieferumfang

nthalten
N und PE entnae
® Abdeckung plombierbar
Material:
— Abdeckung: Polystyrol (PS)
Farbe:
- RAL 7035
BaugroBe
Fir Sammelschienen mm Breiteneinheit Hoheneinheit VE Best.-Nr.
BE mm HE mm
1 250 2 300 18t 9666.590
12 x 5 bis 30 x 10 2 500 2 300 18t 9666.600
3 750 2 300 1St 9666.603
1 BE 2 250 mm
1HE 2 150 mm
Sammelschienen-Module Hinweis: o
. - — Sammelschienen sind nicht im Lieferumfang ent-
Fur den Aufbau von Reitersicherungselementen halten
E18, E27, E33 und D-Switch sowie NH-Sicherungs-
lasttrenner Gr. 000 und Gr. 00 (3-polig, 60 mm
Schienenmittenabstand).
Material:
— Abdeckung: Polystyrol (PS)
Farbe:
— RAL 7035
BaugroBe Passend fur
Breiteneinheit Hoheneinheit Sicherungselemente NH-Trenner VE Best.-Nr. Seite
BE mm HE mm Best.-Nr. Best.-Nr.
9343.000"
9343.020‘;
9343.040!
1 250 2 300 3431.020 1St 9666.520
3431.030
3418.010
3427.010 3431.035
3433.010 3431.020
2 500 2 300 9340.950 3431.030 1St 9666.530
3431.035
3431.020
3 750 2 300 3431.030 1St 9666.533
3431.035
Zubehor
Blindabdeckung | 10st. | 9666.660 14
1 BE 2 250 mm
1 HE 2 150 mm

1) Zusétzlich ist ein Erhdhungsrahmen 9666.680 zu verwenden, um den uneingeschrankten Anschluss zu gewahrleisten.
NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 kénnen nicht mit anderen Geraten kombiniert werden.

VX25 RidPower ISV Installations-Verteiler Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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ISV Installations-Verteiler

Zubehor

Abdeckstreifen

fir Reiheneinbaugerate-Module
Zum VerschlieBen von nicht bendtigten Gerate-
ausschnitten in Reiheneinbaugerate-Modulen, max.

12 Teilungseinheiten (12 x 18 mm), alle 9 mm teilbar.

Material:
- ABS

Farbe:
— RAL 7035

VE Best.-Nr.

5 St. 9666.650

Blindabdeckung

Zum VerschlieBen von nicht bendtigten Aus-
schnitten

m Passend fUr Reitersicherungselement, D-Switch
und NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 (3-polig,
60 mm Schienensysteme) in Sammelschienen-
Modulen (9666.520/.530/.533)

m Breite: 16 — 34 mm variabel

Material:
— Polypropylen (PP)

Farbe:
- RAL 7035

VE Best.-Nr.

10 St. 9666.660

Blindabdeckung

fiir Trenner Gr. 00

® Zum VerschlieBen von nicht bendtigten Aus-
schnitten bei NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00
in NH-Sicherungslasttrenner-Modulen
(9666.380/.390)

® Breite: 117 mm

Material:
- PVC

Farbe:
— RAL 7035

VE Best.-Nr.
1St 9666.665

Verdrahtungsdsen

Zum werkzeuglosen Anbau an die Tragschienen
TS 35/15 flr die Kabelfihrung auf der Rlckseite der
Geratetragschienen-Module.

Material:
— Polyamid (PA 6.6)

VE Best.-Nr.
10 St. 9666.670

Erh6hungsrahmen

Zum Vorsetzen der BerUhrungsschutzabdeckung.
Ermoglicht uneingeschrankten Anschluss der NH-
Sicherungslasttrenner Gr. 00 (3-polig, 60 mm Schie-
nensysteme).

Material:
— Polystyrol (PS)

Farbe:
— RAL 7035

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.

BaugroBe
Breiteneinheit Hoheneinheit VE
BE mm HE mm
1 250 2 300 1St

Best.-Nr.

9666.680

Hinweis:

— Der Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00
mit Abdeckungen und Erhdhungsrahmen ist nicht
in Verbindung mit anderen Geraten moéglich
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ISV Installations-Verteiler

Zubehor
i Breiteneinheit
guerproflle reiteneinhei VE Best.-Nr.
fir vX BE mm
FUr die horizontale Unterteilung des Tragrahmens im 2 500 2 St. 9666.722
Schrank. 3 750 2 St 9666.723
Material: 4 1000 2 St 9666.724
— Stahlblech 1 BE 2 250 mm
Oberflache:
— Verzinkt
i Hoheneinheit
IYIontageproflle ISV éheneinhei e BestNr.
fiir vX HE mm
FUr die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im 2 300 2 St. 9666.702
Schrank. 3 450 2 8. 9666.703
Material: 4 600 2 St 9666.704
— Stahlblech 5 750 2 st. 9666.705
Oberflache: 6 900 2 St. 9666.706
— Verzinkt 7 1050 2 St. 9666.707
11 1650 2 St. 9666.711
12 1800 2 st. 9666.712
1 HE 2 150 mm

Zubehor:

— Gerétetréagerverbinder, siehe Seite 15

Montageprofile ISV Hoheneinheit e BestNr.
far AX HE mm
FUr die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im 3 450 2 St. 9666.753
Schrank. 4 600 2 5t 9666.754
Material: 6 900 2 St. 9666.756
- Stahlblech 7 1050 2 St. 9666.757
Oberflache: 1HE 2 150 mm
— Verzinkt
Tlefentr?verse Futri ;gk;;arlgk— P?ésess?rl('i\l Iur VE Best.-Nr.
fir Einbausatze ISV ik
Zur Befestigung des Einbausatzes im Schrank. 400 9666.902

500 9666.912 | 55t | 9666.732
Material: 600 9666.922 : .
— Stahlblech 9666.932
Oberflache:
— Verzinkt
Geratetragerverbinder VE Best.-Nr.
® Zur Verbindung von 2 Montageprofilen 48t 9666.740
m Erhoht die Stabilitdt der Rahmenkonstruktion
Material:

— T-Profil: Aluminium

VX25 RidPower ISV Installations-Verteiler Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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