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SR IT 랙
IDC, 통신실에 최적화된 IT 랙

코로케이션, 클라우드, 빅데이터, 하이퍼 스케일 데이터 센터, 통신실에 최적화된 랙입니다.

표준화된 환경을 제공하고 컨테인먼트와 같은 냉각 환경을 구축할 수 있으며, 

네트워크 케이블링에 효과적인 형태와 구조를 가졌습니다.

Simple한 디자인의 부품과 옵션으로 가격경쟁력을 확보하고,

Reliable한 품질을 보장하기 위해 리탈의 상징인 TS 8 전체 용접 프레임을 적용합니다.
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고강도 프레임 기반 안정성
◾  수직 하중 강도 1500 KG 제공

◾  고강성 19" 마운팅 앵글

◾  U 단위 번호 실크스크린 인쇄

Vented door 타입의 루프
◾  플라스틱 캡이 덮여 있는 두 개의 케이블 홀

◾  뒷 부분에 케이블 보호용 브러쉬 적용

◾  밀폐형 루프도 선택 가능

Glazed door 타입의 루프
◾  플라스틱 캡이 덮여 있는 네 개의 케이블 홀

◾  환기용 팬을 설치할 수 있는 컷팅홀과 커버판

◾  개스킷을 적용하여 적절한 보호등급 제공

전면 도어 디자인
◾  Vented door(환기형): 130° 힌지 편개 도어, 컴포트 핸들, 

4 포인트 잠금 장치, 도어 개구율 78%

◾  Glazed door(밀폐형): 130° 힌지 편개 도어, 컴포트 핸들, 
4 포인트 잠금 장치, 강화유리 적용

후면 도어 디자인
◾  Vented door(환기형): 130° 힌지 양개 도어, 크랭크 핸들, 

3 포인트 잠금 장치, 도어 개구율 78%

◾  Glazed door(밀폐형): 130° 힌지 편개 도어, 컴포트 핸들, 
4 포인트 잠금 장치 또는 강판 플레이트 마감

사이드 패널
◾  철판 재질로 프레임에 스크루로 고정

◾  외부에 설치하는 사이드 패널(side panel)과 내부에 
설치하는 디바이드 패널(divided panel) 선택 가능
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제품 특징:
– 컴포트 핸들과 4 포인트 잠금 장치가 있는  
편개 강철 통풍 전면 도어, 130° 경첩

– 크랭크 핸들과 3 포인트 잠금 장치가 있는  
양개 강철 통풍 후면 도어, 130° 경첩

– 78% 환기율
– 수직 하중 강도: 1,500 KG

재료 및 마감:
– 프레임: 고강도 강철, 전기 영동 전 처리
– 도어 및 루프: 냉연 강판, 전기 영동 전 처리, 
분체 도장

– 19” 장착 앵글: 아연 도금 강판

색상:
– RAL 9005

제공 범위:
– 제공 범위는 아래 표 참조

U 개수 42 42 42 42 42 42 42

폭 mm 600 600 600 800 800 800 800

높이 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

깊이 mm 1000 1100 1200 1000 1100 1200 800

사전 장착된 19” 레벨 사이의 거리 mm 645 745 745 645 745 745 545

주문 번호 1개 1194.453 1194.454 1194.455 1194.456 1194.457 1194.458 1194.459

제공 범위

19” 장착 앵글 2쌍 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

컴포트 핸들과 4 포인트 잠금 장치가 있는 
편개 전면 도어, 130° 경첩 1개 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

크랭크 핸들과 3 포인트 잠금 장치가 있는 
양개 후면 도어, 130° 경첩 1개 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

루프 (캡이 있는 케이블 홀과 케이블 
가이드용 고밀도 헤어 브러시 포함) 1개 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

액세서리 패키지 (접지 와이어,  
중앙 접지 지점, 스크루 및 너트) 1개 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

액세서리

측면 패널 9 페이지

분할형 패널 9 페이지

베이스 패널 9 페이지

열반 커넥터 10 페이지

가림 패널 11 페이지

L자형 서포트 레일 11 페이지

장치 선반 12 페이지

수직 케이블 정리 루트 13 페이지

수직 케이블 정리 덕트 15 페이지

수평 케이블 정리 패널 15 페이지

이동 캐스터 16 페이지

수평 조절 다리 16 페이지

통풍 도어 랙

SR IT 서버 랙

6 SR IT 랙 – Simple & Reliable



U 개수 47 47 47 47 47 47

폭 mm 600 600 600 600 800 800

높이 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200

깊이 mm 1000 1100 1200 1000 1100 1200

사전 장착된 19” 레벨 사이의 거리 mm 645 745 745 645 745 745

주문 번호 1개 1194.460 1194.461 1194.462 1194.463 1194.464 1194.465

제공 범위

19” 장착 앵글 2쌍 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

컴포트 핸들과 4 포인트 잠금 장치가 있는 
편개 전면 도어, 130° 경첩 1개 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

크랭크 핸들과 3 포인트 잠금 장치가 있는 
양개 후면 도어, 130° 경첩 1개 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

루프 (캡이 있는 케이블 홀과 케이블 
가이드용 고밀도 헤어 브러시 포함) 1개 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

액세서리 패키지 (접지 와이어,  
중앙 접지 지점, 스크루 및 너트) 1개 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

액세서리

측면 패널 9 페이지

분할형 패널 9 페이지

베이스 패널 9 페이지

열반 커넥터 10 페이지

가림 패널 11 페이지

L자형 서포트 레일 11 페이지

장치 선반 12 페이지

수직 케이블 정리 루트 13 페이지

수직 케이블 정리 덕트 15 페이지

수평 케이블 정리 패널 15 페이지

이동 캐스터 16 페이지

수평 조절 다리 16 페이지

통풍 도어 랙

리탈 코리아
송도 사옥 / 공장 / 물류센터 : 
인천광역시 연수구 인천타워대로 25 번길 10 (우 : 22013)
Tel: 070 4900 9900 • Fax: (02) 577 6526
Email: rittal@rittal.co.kr • Website: www.rittal.co.kr
부산 지점 :
부산광역시 사상구 새벽로 223 번길 129 [괘법동 ] (우 : 47971)
Tel: 070 4900 9800 • Fax: (051) 327 6528

SR IT 서버 랙
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제품 특징:
– 컴포트 핸들과 4 포인트 잠금 장치가 있는  
편개  유리  모니터링  전면  도어, 130°  경첩

– 컴포트 핸들과 4 포인트 잠금 장치 또는 후면 
패널이 있는 편개 강철 후면 도어, 130° 경첩

– 수직 하중 강도: 1,500 KG

재료 및 마감:
– 프레임: 고강도 강철, 전기 영동 전 처리
– 도어 및 루프: 냉연 강판, 전기 영동 전 처리, 
분체 도장

– 19” 장착 앵글: 아연 도금 강판

색상:
– RAL 9005

제공 범위:
– 제공 범위는 아래 표 참조

U 개수 42 42 42 42

폭 mm 600 600 600 800

높이 mm 2000 2000 2000 2000

깊이 mm 600 800 1000 800

사전 장착된 19” 레벨 사이의 거리 mm 345 545 645 545

주문 번호 1개 1194.466 1194.467 1194.468 1194.469

제공 범위

19” 장착 앵글 2쌍 ◾ ◾ ◾ ◾

컴포트 핸들 잠금이 있는  
편개 유리 모니터링   전면 도어, 130° 경첩 1개 ◾ ◾ ◾ ◾

컴포트 핸들 잠금이 있는  
편개 후면 도어, 130° 경첩 1개 ◾ ◾ ◾

강철 후면 패널, 스크루 체결 1개 ◾

루프 패널 1개 ◾ ◾ ◾ ◾

액세서리 패키지 (접지 와이어,  
중앙 접지 지점, 스크루 및 너트) 1개 ◾ ◾ ◾ ◾

액세서리

측면 패널 9 페이지

분할형 패널 9 페이지

베이스 패널 9 페이지

열반 커넥터 10 페이지

가림 패널 11 페이지

L자형 서포트 레일 11 페이지

장치 선반 12 페이지

수직 케이블 정리 루트 13 페이지

수직 케이블 정리 덕트 15 페이지

수평 케이블 정리 패널 15 페이지

이동 캐스터 16 페이지

수평 조절 다리 16 페이지

SR IT 네트워크 랙

유리 모니터링 도어 랙
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시스템 액세서리

측면 패널
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
스크루 체결

재료:
–  탄소강

색상:
–  RAL 9005

제공 범위:
– 2개의 측면 패널 및 설치 액세서리

분할형 패널
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
스크루 체결

재료:
–  아연 도금 강판

제공 범위:
– 2개의 측면 패널 및 설치 액세서리

베이스 패널
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
랙에 배치 후 설치 가능

재료:
–  아연 도금 강판

제공 범위:
– 2개의 측면 패널 및 설치 액세서리

랙
팩 개수 주문 번호

높이 mm 깊이 mm

2000 600 2개 1194.470

2000 800 2개 1194.471

2000 1000 2개 1194.472

2000 1100 2개 1194.473

2000 1200 2개 1194.474

2200 1000 2개 1194.475

2200 1100 2개 1194.476

2200 1200 2개 1194.477

랙
팩 개수 주문 번호

높이 mm 깊이 mm

2000 1000 2개 1194.478

2000 1100 2개 1194.479

2000 1200 2개 1194.480

2200 1000 2개 1194.481

2200 1100 2개 1194.482

2200 1200 2개 1194.483

랙
팩 개수 주문 번호

높이 mm 깊이 mm

600 600 2개 1194.494

600 800 2개 1194.495

600 1000 2개 1194.496

600 1100 2개 1194.497

600 1200 2개 1194.498

800 600 2개 1194.499

800 800 2개 1194.500

800 1000 2개 1194.501

800 1100 2개 1194.502

800 1200 2개 1194.503
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시스템 액세서리

추가 체결 고정 장착 앵글
폭 800 mm SR IT 랙 장착 앵글의 추가 체결용
고정 키트를 이용하면, 하중이 균일하지 않을 
경우 설치 브래킷에 조립되어 있는 장착 앵글에 
생길 수 있는 비틀림 현상을 막을 수 있음.
이 고정 키트는 19"(482.6 mm) 장착 앵글과 
깊이로 조립된 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 
(내부 장착레벨)에 직접 고정함.

재료:
–  강판

제공 범위:
–  조립 부품

적용 가능한 랙 폭
mm 팩 개수 주문 번호

800 2개 7284.135

열반 커버, 상부
2개의 인클로저 사이의 실링 위에 추가로 2개의 
마감용 캡이 있는 커버를 클립식으로 끼울 수 
있음. 이렇게 하면 열반 실링에 오물이 적체되고 
액체가 고이는 현상을 막을 수 있음.

제공 범위:
–  조립 부품
–  2개의 엔드 캡 (색상: RAL 9005)

참고 사항:
–  배면 결합 열반 인클로저에서는 폭에 맞출 수 
있음.

적용 가능한 깊이 
mm 주문 번호

600 1194.452

800 1194.451

1000 1194.450

1100 1194.449

1200 1194.448

–  내부 장착 레벨용 TS 시스템 프로파일

장착 플랜지가 있는 
17x73 mm TS 천공 프로파일
내부 확장을 위한 5개 열의 구멍이 있음.

TS 프레임에 간단히 매달고 고정.

재료:
–  강판

표면:
–  아연 도금

제공 범위:
–  스크루 세트

적용 가능한 깊이 
mm 팩 개수 DK 주문 번호

600 4개 8612.060

800 4개 8612.080

1000 4개 8612.000

1100 4개 1194.661

1200 4개 8612.020

추가 필요 구성품:
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시스템 액세서리

가림 패널, 2U
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
도구가 필요 없는 설치
각각의 2U 가림 패널은 2개의 1U 가림 패널로 
분해할 수 있음.

재료:
–  ABS

색상:
–  RAL 9005

내화 등급:
–  UL94– V0

제공 범위:
–  5개의 2U 가림 패널 포함

팩 개수 주문 번호

5개 1194.506

가림 패널, 19” (482.6 mm)
빈 영역 또는 개별 옵션을 덮음.

재료:
–  강판

색상:
–  RAL 9005

U 설치 높이
mm 팩 개수 색상 DK 주문 번호

1 44 2개 RAL 9005 7187.119

2 88 2개 RAL 9005 7187.118

L자형 가이드 레일
TS IT 및 SR IT에 적용 가능

재료:
–  아연 도금 강판

정적 부하:
–  80 KG

제공 범위:
–  한 쌍의 가이드 레일 및 설치 액세서리

19” 설치면 간격 
mm 팩 개수 주문 번호

345 2개 1194.490

545 2개 1194.491

645 2개 1194.492

745 2개 1194.493

L자형 가이드 레일, 고정형
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
하나의 19"(482.6 mm) 장착 레벨에 장착하기 
위한 용도
◾  장착 액세서리 및 냉각 액티브 구성품을 
위한 시스템 천공

부하 용량:
–  30 kg, 정적

재료:
–  강판

표면 처리:
–  아연 도금

제공 범위:
–  조립 부품

U 길이 mm 팩 개수 DK 주문 번호

2 150 2개 5501.400
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열반, 외부
재료:
–  탄소강

표면 처리:
– 아연 도금

제공 범위:
– 6개의 열반 및 설치 액세서리

팩 개수 주문 번호

6개 8800.490

고정 선반
SR IT에 적용 가능                     
재료:
–  탄소강

색상:
–  RAL 9005

정적 부하:
–  100 KG

제공 범위:
–  하나의 구성품 선반 및 설치 액세서리

적합한
19” 설치면 간격 

mm
높이 팩 개수 주문 번호

345 1U 1개 1194.484

545 1U 1개 1194.485

645 1U 1개 1194.486

745 1U 1개 1194.487

구성품 선반 깊이 
mm 팩 개수 DK 주문 번호

250 1개 5501.615

400 1개 5501.625

선반 2U, 고정 설치
19”(482.6 mm)
19”(482.6 mm) 장착 앵글 사이 장착용              

부하 용량:
–  25 kg 표면 하중, 정적

재료:
–  강판

표면 처리:
–  분체 도장

색상:
–  RAL 9005

제공 범위:
–  조립 부품

선반 고정 설치
19”(482.6 mm), TS IT 및 SR IT용 깊이 가변형 
(L자형 장착 앵글, 19" 장착 프레임)
19”(482.6 mm) 장착 레벨 사이 장착용
◾  레벨 사이의 개별 거리에 맞게 깊이 가변
◾  도구가 필요 없는 시간 절약형 1인 조립

재료:
–  강판

표면 처리:
–  분체 도장

색상:
–  RAL 9005

제공 범위:
–  조립 부품

적합한
전면 및 후면
앵글 레일
거리 계획

mm

정적 
베어링

kg

높이
U 팩 개수

DK

주문 번호

400–600 50 1/2 1개 5501.655

600–900 50 1/2 1개 5501.665

400–600 100 1 1개 5501.695

600–900 100 1 1개 5501.705

시스템 액세서리
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케이블 트레이
SR IT에 적용 가능
강한 전류와 약한 전류를 분리하기 위해 상부에 고정              

재료:
–  강판

색상:
–  RAL 9005

제공 범위:
–  유형 1: 상부 와이어 정리 홀더 및 체결장치 1개 포함
–  유형 2: 1세트(2개) 상부 와이어 정리 홀더 및 
체결장치 포함

유형
랙 폭
mm 팩 개수 주문 번호

1 600 1개 1194.446

1 800 1개 1194.447

2 600 1세트 (2개) 1194.754

2 800 1세트 (2개) 1194.755 1

2

수직 케이블 루트
SR IT에 적용 가능
케이블 서포트, 네트워크 및 서버 필드 배치 및 
PDU 설치용              

재료:
–  아연 도금 강판

제공 범위:
–  유형 1: 폭 600 mm 랙용, 2개의 와이어 정리 
플레이트 및 체결장치 포함

–  유형 2: 폭 800 mm 랙용, 1개의 와이어 정리 
플레이트 및 체결장치 포함

유형
랙 높이

mm
랙 폭
mm 팩 개수 주문 번호

1 2000 600 2개 1194.504

1 2200 600 2개 1194.505

2 2000 800 1개 1194.441

2 2200 800 1개 1194.442

나일론 타이
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
랙 내부의 10.5 mm * 12.5 mm 사각형 구멍에 고정 가능              

재료:
–  플라스틱

제공 범위:
–  10개의 나일론 타이 및 스냅 클립

팩 개수 주문 번호

10개 5502.155

시스템 액세서리
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케이블 매니지먼트 패널, 2U
19”(482.6 mm)
케이블 라우팅 공간의 위쪽에는 컷아웃이 있고, 
여기를 통해서 패치 케이블을 인입할 수 있음. 
케이블 매니지먼트 패널 전면에는 뚜껑과 퀵 
릴리즈 체결장치가 있어서 케이블 접근이 용이함. 
후면에서는 브러시 스트립이 있는 컷아웃을 통해서 
케이블을 집어넣을 수 있음.              

재료:
–  강판

색상:
–  RAL 9005

U 깊이 
mm 팩 개수 주문 번호

2 55 1개 5502.235

케이블 라우팅 채널, 1U
19”(482.6 mm)
패치 케이블 지지용              

재료:
–  강판

색상:
–  RAL 9005

U 깊이 
mm 팩 개수 주문 번호

1 85 1개 5502.245

케이블 인입 패널
19”(482.6 mm)
컷 아웃 390 x 40 mm (2U) 또는 390 x 20 mm (1U), 
브러시 인서트 포함              

재료:
–  패널: 강판, 분체 도장
–  브러시 스트립: 플라스틱

색상:
–  RAL 9005

U 컷 아웃
mm 팩 개수 주문 번호

1 390 x 20 1개 5502.255

2 390 x 40 1개 5502.265

시스템 액세서리
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수직 케이블 덕트
적용 가능한 폭 800 mm SR IT 랙
폭 800 mm 랙의 19" 장착 앵글의 측면에 설치하여 
고밀도 레이아웃 및 케이블 매니지먼트 실현              

재료:
–  강판, 플라스틱 (UL94– V0)

색상:
–  RAL 9005

제공 범위:
–  배선 덕트, 커버 플레이트, 핑거 와이어 정리 홀더 
및 체결장치

금속 고리가 있는  
케이블 매니지먼트 패널
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
수평 케이블 매니지먼트를 위해 19” 장착 앵글에 설치              

재료:
–  패널: 강철
–  금속 고리: 강철

표면 처리:
–  금속 고리: 아연 도금

색상:
–  운영 패널: RAL 9005RAL 9005

제공 범위:
–  운영 패널 1개, 케이블 우회 고리 5개 및 체결장치

케이블 라우팅 바가 있는  
케이블 매니지먼트 패널
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
수평 케이블 매니지먼트를 위해 19” 장착 앵글에 설치              

재료:
–  패널: 강판, 분체 도장
–  케이블 라우팅 바: 플라스틱

색상:
–  패널: RAL 9005
–  케이블 라우팅 바: 검정색

랙 높이
mm

와이어 정리 
덕트 길이

U
팩 개수 주문 번호

2000 36 1개 1194.488

2200 42 1개 1194.489

U 고리 크기 
mm 팩 개수 주문 번호

1 43 x 55 1개 5502.205

1 43 x 105 1개 7257.005

2 85 x 125 1개 7257.105

U 바 깊이
mm

바 개수 / 
U 팩 개수 주문 번호

1 약 80 5 1개 5502.225

PDU 장착 브라켓
TS IT 및 SR IT에 적용 가능

재료:
–  아연 도금된 강판

제공 범위:
–  4개의 장착 패널 및 설치 액세서리

팩 개수 주문 번호

4개 1194.507

시스템 액세서리



16 SR IT 랙 – Simple & Reliable

케이블 우회 고리
TS IT 및 SR IT에 적용 가능)

재료:
–  아연 도금 탄소강

제공 범위:
–  10개의 와이어 정리 고리 및 장착 액세서리 포함

우회 고리
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
우회 고리는 많은 수의 케이블을 수용하기 위해 
측면이 19” 장착 앵글 및 폭 800 mm 네트워크 랙에 
고정된 프레임 장착에 사용됨.              

재료:
–  아연 도금 탄소강

제공 범위:
–  조립 부품

치수
mm 팩 개수 주문 번호

125 x 65 10개 7111.000

125 x 85 10개 7111.900

85 x 43 10개 7112.000

치수
mm 팩 개수 DK 주문 번호

330 x 90/70 4개 7220.600

캐스터
TS IT 및 SR IT에 적용 가능

재료:
–  탄소강, 나일론

정적 부하:
–  500 KG

제공 범위:
–  캐스터 4개 (가이드 캐스터 2개) 및 체결장치

팩 세트 주문 번호

1개 1194.443

수평 조절 다리
TS IT 및 SR IT에 적용 가능
체결 스크루 M12, 나사산 길이 35 mm              

조정 범위:
–  +18 mm ~ +43 mm

재료:
–  탄소강

제공 범위:
–  4개의 수평 조절 다리

팩 세트 주문 번호

1개 1194.575

35
53

시스템 액세서리
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M6 스크루 세트
TS IT 및 SR IT에 적용 가능

재료:
–  탄소강, 플라스틱

제공 범위:
–  50 세트의 M6 플로팅 너트, M6 스크루 및 
플라스틱 와셔 포함

팩 세트 주문 번호

50개 7187.137

접지 레일, 수평
TS, TS IT, SE, SR IT에 적용 가능

제공 범위:
–  DIN EN12163 및 DIN EN 13601에 기반한 

E-Cu 57로 구성된 접지 레일, 15x5 mm
–  M5 스크루가 있는 접속점 20개
–  25 mm2 접지 연결부 2개
–  아이솔레이터 2개
–  조립 부품

적용 가능한 
랙 폭
mm

폭
mm

높이
mm

길이
mm

팩
개수

주문 번호

600, 800 15 5 450 1개 7113.000

접지 레일, 수직
TS, TS IT, SR IT에 적용 가능
25 mm DIN 장착 구멍 열 또는 19”(482.6 mm) 
장착 앵글에 편리하게 설치할 수 있음.
액세서리 접지 도선은 패널 스냅 클립을 
접지하는 데 사용할 수 있음.
접지 단자는 다양하게 조정 
레일의 전류 용량: 약 200A             

제공 범위:
–  DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 

E– Cu 57로 구성된 15 x 5 mm 접지 레일
–  2.5 ~ 16 mm2의 도체 연결 클램프 16개
–  6 mm2 접지 도선 15개, L = 500 mm
–  조립 부품

적용 가능한 
랙 폭
mm

길이
mm 팩 개수 주문 번호

1200 945 1개 7543.000

1800 1545 1개 7546.000

2000 1745 1개 7547.000

2200 1945 1개 7548.000

시스템 액세서리
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컨테인먼트
적용 및 운영 모드:
컨테인먼트 시스템은 도어와 루프 구성품의 조합으로 
데이터 센터 내 온기와 냉기를 일관되게 분리할 수 있음. 
이러한 분리는 보유 공조 시스템의 에너지 절감 및 
효율성을 높이는데 매우 중요한 역할을 함.
이 시스템은 CRAC과 결합하여 냉 복도 또는 열 복도 
용으로 사용할 수 있음.

◾  인입구(냉기)와 배출구(열풍)가 섞이지 않음. 전체 
냉각 시스템은 더 높은 설정 온도에서 작동할 수 있음.

◾  CRAC은 냉기와 열기의 온도 차이가 크기 때문에 
최대 효율로 작동 할 수 있음.

◾  복도는 확장 및 전환이 가능한 유사한 모듈형 구조를 
가지고 있음.

◾  간편한 설치
◾  최상의 냉각 결과를 위해 보유 데이터 센터를 위한 
경제적이고 합리적인 솔루션

이중마루 (냉 복도):
◾  비용 효율성이 높은 CRAC 장치로 서버 영역 외부에 
설치할 수 있음.

◾  룸 높이가 매우 낮더라도 흐름 손실 없이 이중마루를 
통해 충분한 냉기 제공 가능

◾  냉 복도에서 제공되는 난류 없는 균형 잡힌 냉기 덕에 
높은 효율성이 보장됨.

◾  비교적 낮은 온도, 합리적 기류 편성 및 저소음으로 
모든 장비가 적절한 환경에서 작동할 수 있음.

◾  닫히지 않은 랙으로 인한 냉각 효율 저하가  
냉 복도에서는 발생하지 않음.

이중마루 없음 (냉 복도):
◾  지지대에 편리하게 배관 설치
◾  냉 복도에 분산된 냉기가 고효율을 보장함.
◾  비교적 낮은 온도, 합리적 기류 편성 및 저소음으로 
모든 장비가 적절한 환경에서 작동할 수 있음.

◾  닫히지 않은 랙으로 인한 냉각 효율 저하가  
냉 복도에서는 발생하지 않음.

◾  룸 높이의 유연한 요구사항

이중마루 없음 (열 복도):
◾  쉽게 설치되는 컨테인먼트 부품
◾  지지대에 편리한 배관 배치
◾  열 방출이 큰 경우
◾  내부 열 방출도 제거 가능

 
참고 사항:
특정 공급 모드 및 적합 시스템 관련은 
리탈에 문의 요망
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제품 특징:
– 유연한 설치를 위한 콤팩트한 구조의 PDU
– 선택된 모든 재료 ROHS 준수
– 다양한 출력 단위에 대한 강력한 확장 기능
– 482.6 mm (19 '') 표준 랙 및 비표준 랙의 설치 
및 작동에 널리 사용

재료 및 마감:
– 압출 알루미늄 프로파일, 양극산화 처리

표준:
– IEC 60320, IEC 60309
– IEC 60950-1, GB 1002

인증:
– DEKRA 테스트 통과

보호 등급:
– IP20

제공 범위:
– 8 자릿수 및 12 자릿수 출력
표준 구성: 3 m 입력 케이블 및 플러그

– 16 자릿수 이상 (16 포함) 출력
표준 구성: 2 m 입력 케이블 및 플러그

GB 표준

IEC 표준
전원 공급 소켓 유형 치수 (mm)

장착 방법 색상 주문 번호
위상 전류 입력부 출력부 103 출력부 13A 길이 폭 깊이

단상 16A GB1002 10 2 607 44 44 0U 수직 장착 RAL 9005 7187.110

단상 32A IEC60309 14 2 827 44 44 0U 수직 장착 RAL 9005 1194.520

단상 32A IEC60309 16 4 997 44 44 0U 수직 장착 RAL 9005 1194.522

전원 공급 소켓 유형 치수 (mm)
장착 방법 색상 주문 번호

위상 전류 입력부 출력부 10A 출력부 16A 길이 폭 깊이

단상 16A GB1002 8 -- 437 44 44 1U 수평 랙 장착 RAL 9005 7187.114

단상 16A GB1002 10 2 627 44 44 0U 수직 장착 RAL 9005 1194.515

단상 32A IEC60309 10 2 677 44 44 0U 수직 장착 RAL 9005 1194.516

단상 32A IEC60309 20 4 1227 44 44 0U 수직 장착 RAL 9005 1194.523

PDU(전원 분배 장치)

SR IT 랙 – Simple & Reliable 19



◾  인클로저

◾  배전

◾  공조

◾  IT 인프라

◾  소프트웨어 및 서비스
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4전세계에 분포한 리탈의 모든 기업
연락 정보는 여기에 있습니다.

www.rittal.com/contact

 




