








Hygienestandards fur hohe
Produktivitat und Sicherheit

»Rittal — Das System.” heif3t: durchdachte Systemlésungen fir hygienegerechte Produktion in der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Gerade in offenen Prozessen, wo Bestéandigkeit der Dichtung
gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sehr wichtig ist, sind optimierte Schaltschranke,
Klemmenkasten und Bediengehduse an den Fertigungsanlagen ein Muss.




Das Rittal Hygienic Design
fur die Lebensmittelsicherheit
orientiert sich an:

Européaischen Normen und Richtlinien

EN 1672-2:2020 Nahrungsmittel-
maschinen/Allgemeine Gestaltungs-
leitsatze/Teil 2: Hygieneanforderungen

EN ISO 14 159 Sicherheit von Maschinen-
Hygieneanforderungen an die Gestaltung
von Maschinen

EN 16001:2009-06 Energiemanagement
zur Verbesserung der Energieeffizienz

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

verbindlich

— Anhang 1, Punkt 2.1: Nahrungs-
mittelmaschinen und Maschinen fir
kosmetische oder pharmazeutische
Erzeugnisse

Dokument 13 EHEDG Guideline Hygienic
Design von Apparaten fiir offene Prozesse,
das in Zusammenarbeit mit 3-A und NSF
International erstellt wurde, sowie Doku-
ment 8 EHEDG - Hygienic Equipment
Design Criteria

Verordnungen der EU
852/2004 Uber Lebensmittel-Hygiene

853/2004 spezifische Hygienevorschriften
fur Lebensmittel tierischen Ursprungs

854/2004 besondere Verfahrens-
vorschriften fiir die amtliche Uber-
wachung von zum menschlichen Verzehr ®

bestimmten Erzeugnissen tierischen
Ursprungs

1935/2004 uber Materialien und Gegen-

stande, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen

FDA-konforme Dichtung
Die FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
des Amtes flr Lebens-und Arzneimittel
(Food and Drug Administration) in den
USA regelt die Verwendung von
»~Gummierzeugnissen, die zur wieder-
holten Verwendung bestimmt sind“

Entscheiden Sie selbst, was lhnen wichtig ist.

Das Rittal Hygienic Design
zur Steigerung der Betriebshygiene

Reduziert den Einsatz
von RuD-Mitteln

Optimiert das Reinigungsergebnis
Sorgt fir hdhere Produktivitat -

Minimiert die Risiken J 4 a :

- Erhoht die Energie-Effizienz | ! .

s &4 (CO2-Footprint) " 4

- #’3»* v
~— Die Approbation cULus listed gilt fir 4

Tastergehduse HD, Klemmenké&sten HD, ..

Kompakt-Schaltschranke HD und
Systemschréanke HD.




Mit Sicherheit mehr Sauberkeit!

Klemmenkasten, Tastergehause und Kompakt-Schaltschranke im Hygienic Design (HD) sind
wesentliche Bausteine zur reinigungsgerechten Ausstattung von offenen Prozessen der Nahrungs-
und Genussmittelindustrie und von Reinrdumen. Passendes Zubehér wie Wandabstandshalter und
HD-gerechte Kabelverschraubungen runden das Programm ab. Sollten Sie spezielle Wiinsche haben,

hat ,,Rittal — Das System.“ auch dafur sicherlich eine passende L6sung.

Rittal Hygienic Design



Rittal Hygienic Design

Klemmenkasten HD und
Tastergehause HD
Silikondichtung

Rundum auf3enliegende spaltfreie
Silikondichtung

Einfach wechselbar

Fiihrt und fixiert den Deckel
zu den Schraubverschliissen

Umlaufende Neigung bei Klemmenkéasten
und Tastergehausen
— Gehduse 3°
— Deckel 10°
Schraubverschluss
Unverlierbar
AuRen mit Dichtung
Sechskant flr perfekte Sauberkeit

Innenausbau

Hohere Flexibilitéat durch Einbaulochraster
von 6,25 mm

Tragschienen und Montageplatten des
Klemmenkastens kdnnen direkt eingebaut
werden

Kompakt-Schaltschranke HD

Scharniere und Dichtung

Scharniere innerhalb des Dichtungsbe-
reiches ermdglichen auflen ein besonders
reinigungsgerechtes Design

Die rundum auRenliegende, bestandige
Silikondichtung lasst keinen Spalt zu

Eingesteckter Dichtungsrahmen einfach
auszuwechseln

Kein aufenliegender Hohlraum zwischen
Gehause und Tur

Durch die blaue Einfarbung klar von
Lebensmitteln zu unterscheiden
Verschluss und Verschluss-Einsatz
AufRen aus Edelstahl
Material und Form bieten eine einfache
und sichere Reinigung
Dach geneigt

Neigung um 30° bei Kompakt-Schalt-
schranken verhindert das Abstellen
von Gegenstéanden

Ermdglicht eine gute Einsehbarkeit
Lasst Flissigkeiten schnell abflielien
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Hygienegerechtes Steuern
und Uberwachen

Bedien- und Druckergehéause erfillen wesentliche Aufgaben bei der dezentralen Steuerung

und Uberwachung von offenen Prozessen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.

Durch ihre funktionale Ausstattung konnen handelsiibliche PC-Komponenten wie Rechner,
Monitore oder z. B. Etikettendrucker einfach und sicher im Produktionsprozess integriert werden.

14 Rittal Hygienic Design



Silikondichtung

Rundum auf3enliegende spaltfreie
Silikondichtung

Einfach wechselbar

Fiihrt und fixiert den Deckel
zu den Schraubverschliissen

Umlaufende Neigung
— Bediengehause 30°
— Druckergehause 3°

Einfache Uberwachung

GroRe Sichtflache mit eingelassener
und abgedichteter Polycarbonatscheibe
in der Tar

Eingeschraubte Montageplatine mit
Bohrungen fir VESA-Anschluss
75 und 100

Befestigung von Monitoren bis zu 24"

Benutzerfreundlicher Aufbau

Gehauseneigung 3°

— fur den sicheren Ablauf von Fliissig-
keiten wahrend der Reinigung

— fur die Ablage von Tastaturen wahrend
der Produktionszeiten

Gerateboden mit Teleskopschienen
zur einfachen Integration von Rechnern
oder z. B. Etikettendruckern

Innenausbauschienen bieten die Méglich-
keit, weitere Geratebdden einzubauen

Modulare Kombination

Verbindungselement zur Kombination
von Bedien- und Druckergehéuse zu
einem vollstdndigen PC-Schrank

Integrierte Bohrungen mit 40 mm
Durchmesser fiir die einfache
Kabeldurchfiihrung mit Stecker

Rittal Hygienic Design
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Systemschrank HD -
Systempartner der Nahrungs- und
Genussmittelindustrie

Der Systemschrank HD ist die flexible, anreihbare GroRRschrankldsung fur hygienisch sensible
Bereiche, welche regelméaliigen Reinigungen unterzogen werden. Der Schrank mit Standard

VX Montageplatte und Beschlagteilen innerhalb des Dichtungsbereiches ist mit entsprechendem
HD Zubehdr und VX Systemzubeh6ér fur alle Hygienic Design Anwendungen bestens geristet.

18 Rittal Hygienic Design



Dichtung

Silikondichtungs-Profil zwischen Tir,
Seitenwanden und Gehause

Dichtungsrahmen rundum auRenliegend
und spaltfrei, einfach wechselbar

Durch die blaue Einfarbung klar von
Lebensmitteln zu unterscheiden

Silikondichtung zum Aufsatz mit Schrége
und Anreihrahmen

Tar

Scharniere innerhalb des Dichtungsberei-
ches ermdglichen auen ein besonders
reinigungsgerechtes Design

Stangenverschliisse fir die sichere und
dichte Verriegelung

Hygienic Design Verschluss-Einsatz aus
Edelstahl leicht reinigbar — kann gegen
Knebelgriffe ausgetauscht werden

Konstruktion

Innen- und Bodenausbau mit
VX Systemzubehor

Tur und Schrankrahmen innen umlaufend
mit VX25 Systemlochung fur den Ausbau
mit VX25 Zubehor

Turanschlag von rechts auf links
wechselbar

Montageplatte vom Anreih-System VX25

Rickwand integriert, nicht abnehmbar,
garantierte Sicherheit fiir Hygiene und

Abdichtung an schwer kontrollierbarer
Stelle

Seitenwande von innen verschraubt

Umlaufend abgeschragte Umkantungen
der Tir und Seitenwande leisten einen
wichtigen Beitrag zur einfachen Reinigung

Dach mit 30°-Neigung im Lieferumfang
enthalten

Boden geschlossen

Sichere Anreihung mit dem
Anreihrahmen HD

Rittal Hygienic Design
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Luft/Wasser-Warmetauscher
Hygienic Design

Fur hygienekritische Produktions-
bereiche der Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie ist jetzt eine reinigungs-
freundliche L6sung zur Schaltschrank-
Klimatisierung verfugbar.

Hygienegerechte Konstruktion verein-
facht Reinigungsabléufe und garantiert
Lebensmittelsicherheit

Schutzart IP56/59 bei sachgerechter
Montage — geeignet fur Hochdruck-
und Dampfstrahlreinigung

Gehéause aus Edelstahl 1.4301
(AISI 304) mit einer Dachneigung von
30° nach vorne

Wasseranschliisse aus Edelstahl
1.4301 (AISI 304)

Geeignet fur den Einsatz im
Lebensmittelbereich geman
DIN EN 1672-2:2009

Rittal Hygienic Design
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Hygienic Design

Zubehor
NivellierftRe HD Verstell-
i Ausfuhrung | Gewinde | bereich VE Best.-Nr.
Vorteile: mm
— Minimierung von Reinigungszeiten durch kom- ohne
plett abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Bodenbe- M12 122-175| 4St. | 4000.240
Gewinde festigung
— Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem mit Boden-
Winkel von 10° durch flexible FuBplatte befestigung M12 | 122-175| 4St | 4000.250

— Anreihungen auch bei Bodenschragen realisier-
bar durch groBen Nivellierbereich
— Design nach EHEDG-Vorschriften

Material:
— Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Belastbarkeit:
— Max. 7000 N statisch je Nivellierfu3

Lieferumfang:
- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen

Druckausgleichstopfen, VE Best.-Nr.
Edelstahl 5t 4000.300

Speziell wenn Gehéuse wechselnden Klimabedin-
gungen ausgesetzt sind, kann sich in geschlosse-
nen Gehdusen durch Druckunterschiede Kondens-
wasser bilden. Durch die integrierte Dichtmembran
im Druckausgleichstopfen, werden diese Druck-
unterschiede und somit die Kondensatbildung weit-
gehend verhindert, zusétzlich schitzt sie vor ein-
dringender Feuchtigkeit von auBen. Zum Schutz
vor Verschmutzung erfolgt der Einbau in vertikalen
Flachen.

Technische Daten:

— Lange 10 mm

— Anschlussgewinde M12 x 1,5

— Luftdurchlass bis 60 Liter/Stunde bei einer
Druckdifferenz von 70 mbar

Material:
— Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Type rating nach UL 50E:
- Type 4X
— Type 13

Schutzart IP nach IEC 60 529
- |P66
- IPX8
- IPX9

Lieferumfang:
— Inkl. Gegenmutter

Rittal Hygienic Design Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.



http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=4000300&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=4000240&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=4000250&locale=de-de

Hygienic Design

Zubehor

Sichtfenster HD . ) . Sicht-
Breite | Hohe Tiefe fl‘cl'\((::he VE Best.-Nr.

Zum Schutz von Tastern oder Displays. mm mm mm mm

Vorteile: 518 | 436 23 |410x320| 1St |4000.080

- GroRes Sichtfeld

— Spaltfreier Ubergang zwischen Sichtfenster und
Rahmen

— AuRenliegende Scharniere

- Mit Knebelgriff zum einfachen Offnen ohne
Schltssel

Material:

— Rahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

— Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie
21 CFR 177.2600

— Sichtscheibe: Polycarbonat

Lieferumfang:
— Inkl. 2 Scharniere
- Inkl. Knebelgriff

Knebelg riff HD Ausfiihrung VE Best.-Nr.

Zum einfachen Offnen ohne Schliissel. Zum Aus- ohne Schloss 1St 4000.065
tausch fur alle Gehduse mit Vorreiberverschluss.

Material:
— Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Knebelgriff, Edelstahl Ausfilhrung VE Best.-Nr.
Alternative zum Standard-Vorreiber-Verschlussein- mit Sicherheitszylinder-Einsatz, | 4 4000.067
satz mit Sicherheitszylinder-Einsatz in hygienege- SchlieBung Nr. 333 ) )

rechter Ausfiihrung.

Material:
— Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:
— Mit 2 Schlusseln

— Inkl. Dichtung

Schaltschrank-Schlissel HD VE Best.-Nr.
Fur Vorreiberverschluss HD. 1St 2549.600
Hinweis:

— Gehé&use, Schrank und SchlieRsysteme werden
standardmafig mit passendem Schliissel geliefert

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. Rittal Hygienic Design
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Hygienic Design

Zubehor
Blt HD VE Best.-Nr.
fur Universalschlissel 2549.500 1St 2549.510
Wandabstandshalter HD Wandabstand mm VE Best-Nr.
Vorteile: 50 1St. 4000.100
— Schafft Raum fir die Reinigung auch hinter dem
Gehause.

— Verkirzte Montagezeit durch Entfall einer sonst
notwendigen umlaufenden Abdichtung.

— Mehr Hygienesicherheit durch Vermeiden eines
nicht kontrollierbaren Totraums bzw. Spaltes zwi-
schen Gehé&use und Wand.

— Montage an der Wand wahlweise von der
Gehduseinnenseite Uber Durchgangsloch (max.
M8) oder von hinten uber integriertes Gewinde
M10.

Material:
— Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen

Hinweis:

— Fur eine ausreichend stabile Wandmontage wer-
den je nach GroRe des Gehauses bis zu 4 Wand-
abstandshalter bendtigt

Befestigung von auflen

Verbindungselemente HD VE Best.-Nr.
fur Bediengeh&use HD, Druckergehause HD 1St 4000.066
Zur Kombination von Bediengehduse HD und
Druckergehduse HD zu einem PC-Schrank.

Material:
— Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:

— 2 Verstarkungsbleche fur Schrank oben

— 4 Verstarkungsbleche fur Schrank unten (2 fir
das Dach, 2 zur Montage von NivellierfiRen oder
Untergestell)

— 2 Abstandshalter mit Bohrung, @ 40 mm zur
Kabeldurchfiihrung, Hohe 50/45,8 mm

- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen

Rittal Hygienic Design Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Hygienic Design

Zubehor

Tastaturablage HD [ TAuflage- | Aufiage-

Zur Ablage von handelstiblichen Tastaturen, inkl. BrLer'rt]e T”']er;e fg‘%‘g ﬂ?g;g' VE |Best.-Nr.
Wasserablauf-Loch. mm mm

Material: 573 250 570 190 1 St. | 4000.072
— Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:

— Inkl. Abstandshalter zum Gehéause

Silikondichtung Lange m VE Best-Nr.
Zum Austausch einer beschadigten PU-Dichtung. 25 1St. 5001.380

Damit wird eine hohere Bestandigkeit gegen Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel erreicht.

Material: Montagehinweis:

Silikon-Schaumprofil — Die eingeschdumte PU-Dichtung ist rickstands-
Farbe: frei zu entfernen und die Oberflache zu reinigen.
- weil} Die selbstklebende Silikondichtung muss passge-

nau angedriickt werden. Dabei sollte der obere,
waagerechte Dichtstreifen die senkrechten Strei-
fen ohne Spalt Uberragen.

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. Rittal Hygienic Design
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Hygienic Design

Zubehor
Strahlwasserhaube
zur Erh6hung der Schutzart
Fir Filterlifter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung
durch auRenliegende, lebensmittelechte Silikondich-
tung.
Material:
— Edelstahl AISI 304 - 1.4301 (V2A)
— Silikon
Schutzart IP nach IEC 60 529:
— IP56 bei Montage Uber Filterltfter/Austrittsfilter mit
Filtermatte
Passend fiir Best.-Nr. BxHxTmm Schutzart VE Best.-Nr.
NEMA 1
NEMA 12
3237.... 150 x 230 x 40 NEMA 3 1st. 3237.080
NEMA 3R
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
3238.... 176 x 245 x 55 NEMA 4 1 St. 3238.080
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
3239.... 233 x330x55 NEMA 4 1St 3239.080
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
3240..../3241.... 282 x 390 x 85 NEMA 4 1st. 3240.080
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
3243..../3244.... 350 x 480 x 110 NEMA 4 1st. 3243.080
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 1
NEMA 12
3245.... 350 x 480 x 160 NEMA 3 1St 3245.080
NEMA 3R
Steckerdurchfuhrung, klein Passend fur VE Best.-Nr.
Fur vorkonfektionierte Kabel mit Stecker. 2 Kabel 15t 2400.300
Verwendbar fiir Materialstarken bis 4 mm g6-8mm
Mit Kabelbindern kann eine Zugentlastung der 3 Kabel 5 st 2400.500
konfektionierten Kabel durchgefiihrt werden @ 4-6mm ' '
Material:
— Kunststoff
Farbe:
— RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:
— |P65 bei sachgerechter Montage

Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial

Rittal Hygienic Design Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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]

Dichtung
Hutmutter
Klemmbacken

Schirmfeder
(nur EMV-Ausfuhrung)

Klemmring

Gehéusedichtung

Unterteil mit Aufnahme
fur Montagewerkzeug

Hygienic Design

Zubehor

Kabelverschraubung HD

Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist
bereits im Lieferumfang enthalten.

Einsatzgebiete:

— Herstellung und Verpackung von Nahrungs- und
Genussmitteln

— Reinraumtechnik (z. B. Pharma)

— Biotechnologie

— Chemische Industrie

Nutzen:

— Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von
schadlichen Mikroorganismen durch nach auBRen
hin glatte und geschlossene Oberflache

— Wesentlich leichteres und somit kostensparen-
des Reinigen im Vergleich zu herkdmmlichen
Kabelverschraubungen

Material:
— Multter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
— Dichtung: EPDM, konform zu

FDA 21 CFR 177.2600

Schutzart IP nach IEC 60 529:
- P69
— IPX8 (5 bar, 30 Min.)

Lieferumfang:
— HD-Kabelverschraubung
— Gegenmutter

Standard-Ausfuhrung

Kabel-
GroRe durchmesser VE Best.-Nr.
mm
M12x 1,5 3-6,5 5 St. 2410.001
M16 x 1,5 5-10 5 St. 2410.011
M20 x 1,5 6-12 5 St. 2410.021
M25x 1,5 12 -17 5 St. 2410.031
EMV-Ausfihrung
Kabel-
GroRe durchmesser VE Best.-Nr.
mm
M16 x 1,5 5-10 5 St. 2410.111
M20 x 1,5 6-12 5 St. 2410.121
M25x 1,5 12 -17 5 St. 2410.131

Warum hygienegerechte Kabelverschraubungen?

Kritische Stellen
bei herkdmmlichen
Losungen

Kabeleingang vor
der Dichtung

Keine Mindest-

Hygienegerechte
Gestaltungsmerkmale

Dichtung direkt am
Kabeleingang

Einhaltung von
Mindestradien am

radien am Sechs- Sechskant
kant Keine aufRenliegen-
AurSe_nIiegende den Gewinde
Gewinde Bundiger Abschluss
Spalt durch O-Ring zwischen Hutmutter
an der Gehéause- und Geh&use
Auflage i

Montagewerkzeug VE Best.-Nr.

fir Kabelverschraubung HD 1st 2410.290

Zum Befestigen der Kabelverschraubungen HD in
einem Innengewinde bzw. iber Gegenmuttern. Mit-
tels Schlussel fiir Innensechskantschrauben kann
dies wahlweise von innen oder auf3en erfolgen.

Lieferumfang:
— 1 St. = Adapter fur die GréRen von M12 — M25

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Hygienic Design

Zubehor
Schienen fur Innenausbau Lange VE Best-Nr.
fur Kompakt-Schaltschranke HD mm
Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. 510 4St. 5001.050
Mit Systemlochung an drei Seiten. 710 4 St. 5001.051
Material: 910 4st. 5001.052
— Stahlblech, verzinkt 1110 4 St 5001.053
Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial
Innenausbau, Tur
Gehause
Best.-Nr. Best.-Nr.
1312.600 5001.050 - -
PECTa 5001.052 5001.050 5001.050
1317.600 5001.051 5001.051
1319.600 5001.053 5001.050 5001.050
j’ Innenausbau, Schrank
(R
\\\ \\ Gehause
— - Schienen fir TS System- Montage-
_— Innenausbau Chassis platinen
17 x 73 mm
Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
( 1308.600
\ 1310.600
__ 1311.600 5001.050 - -
ﬁ / 1312.600
9] | 1315.600
/
| 8612.130
/ 1316.600 | 5001.052 (nur auf T
| Verschluss-Seite) ’
\
\ 8612.130
) 1317.600 | 5001.053 (nur auf gol2.00
// Verschluss-Seite) )
/ 8612.030
( 1318.600 5001.052 (nur auf T
| Verschluss-Seite) ’
\ 8612.030
‘ .
\ 1319.600 5001.053 (nur auf ST
| Verschluss-Seite) :
|
|
|
/
[
\
\
—

Rittal Hygienic Design Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Hygienic Design

Zubehor fur Systemschrank HD

System-Chassis 14 x 39 mm

Sicheres Einhéngen und schnelle Montage
am Turrohrrahmen.

Zum Befestigen von

— Kabelkanalen

— Kabelschlauchhalter
— Tireinbauten etc.

Einbaumadglichkeiten:
— In Systemschrank HD am Tiirrohrrahmen

Material:
— Stahlblech

Oberflache:
— Verzinkt

Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial

Far Abstand

Tarbreite Befestigungspunkte VE Best.-Nr.
mm mm
500 375 4 St. 8619.710
600 475 4 St. 8619.720
800 675 4 St. 8619.730

Zubehor:

— Blechschrauben und gewindeformende Schrau-
ben M5 zum Ausbau von eigenen Komponenten
am System-Chassis, siehe HB 36, Seite 1004

System-Chassis 18 x 64 mm

Fir variablen und individuellen Innenausbau des
Schrankgerusts auf der ulReren Montageebene.
Einfach von auen in die Systemlochung einhdngen
und verschrauben. Systemlochung an allen vier
Seiten. Bei bereits angereihten Schranken kann

die Montage der System-Chassis auch von der
Schrankinnenseite aus erfolgen.

Einbaumdglichkeiten:
Systemschrank HD
— Auf duBerer Montageebene am Schrankprofil

Systemausbau
— Auf auBerer Montageebene zwischen zwei
System-Chassis 23 x 64 mm

Material:
— Stahlblech

Oberflache:
— Verzinkt

Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.

Schrankbrei';g/r—hbhe/—tiefe VE Best.-Nr.
mm
300 4 St. 8617.000
400 4 St. 8617.010
500 4 St. 8617.020
600 4 St. 8617.030
800 4 St. 8617.040
1000 4 St. 8617.050
1200 4 St. 8617.060

Zubehor:

— Schrauben, siehe HB 36, Seite 1004
— Kabelbinder 2597.000, siehe HB 36, Seite 1061
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Zubehor fur Systemschrank HD

System-Chassis 23 x 64 mm

Fir variablen und individuellen Innenausbau. Ein-
fach in die Lochung einhangen und verschrauben.
Systemlochung an allen vier Seiten. Oben und unten
mit Lochung fur Kafigmutter zur Befestigung eige-
ner Komponenten iber metrische Schrauben.

Einbaumaoglichkeiten:
Systemschrank HD
— Auf innerer Montageebene am Schrankprofil

Systemausbau
— An baugleichen System-Chassis untereinander

Material:
— Stahlblech

Oberflache:
— Verzinkt

Lieferumfang:
- Inkl. Befestigungsmaterial

Schrankbrei':-laj/r-hbhe/-tiefe VE Best.-Nr.
mm
300 4 St. 8617.100
400 4 St. 8617.110
500 4 St. 8617.120
600 4 St. 8617.130
800 4 St. 8617.140
1000 4 St. 8617.150
1200 4 St. 8617.160
1400 4 St. 8617.170
1600 4 St. 8617.180
1800 4 St. 8617.190
2000 4 St. 8617.200

Zubehor:

— Schrauben, siehe HB 36, Seite 1004
— Kabelbinder 2597.000, siehe HB 36, Seite 1061
— Kafigmutter, siehe Seite 33

Montage-Chassis 23 x 64 mm

Fir variablen und individuellen Innenausbau des
Schrankgerusts auf der inneren Montageebene.
Montage biindig zum Schrankrahmen. Dank zusétz-
licher Montagehalterungen auch bei bereits einge-
bauter Montageplatte einsetzbar und vorbereitet fur
das individuelle Ablangen. Systemlochung an allen
vier Seiten. Oben und unten mit Lochung fiir Kéfig-
mutter zur Befestigung eigener Komponenten tiber
metrische Schrauben.

Einbaumaoglichkeiten:
Systemschrank HD
— Auf innerer Montageebene am Schrankprofil

Systemausbau
— Zwischen zwei Chassis untereinander auf innerer
Montageebene

Material:
— Stahlblech

Oberflache:
— Verzinkt

Lieferumfang:

- 1VE=
2 Montage-Chassis 23 x 64 mm
4 Montagehalterungen

Rittal Hygienic Design

Fir Schrankbreite/-hohe/-tiefe VE Best.-Nr.
mm
400 2 St. 8100.740
500 2 St. 8100.741
600 2 St. 8100.742
800 2 St. 8100.743
1200 2 St. 8100.745

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Zubehor fur Systemschrank HD

Montageschiene 18 x 39 mm Far
Fur variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgrrf]lte/-nefe VE Best.-Nr.
Schrankgerists auf der inneren Montageebene, 500 a5t 8617710

auch in Kombination mit anderen Chassis nutzbar.

Ruickseitig vorbereitet zur Aufnahme von Kabel- 600 4 St 8617.720
schellen fur eine optimale Kabelfilhrung im Schrank. 800 4 St. 8617.730
Einbaumdglichkeiten:

Systemschrank HD . Hinweis:

— Aufinnerer Montageebene am Schrankprofil — Bei Schranken mit Montageplatte sind zwei Mon-
Material: tageschienen (als Montageplatten-Gleitschiene)
— Stahlblech bereits im Lieferumfang enthalten

Oberflache: Zubehsr:

— Verzinkt

Lieferumfang: — Schrauben, siehe HB 36, Seite 1004

— Inkl. Befestigungsmaterial - Kabelbinder 2597.000, siehe HB 36, Seite 1061
— Kabelschellen, siehe HB 36, Seite 1060

Mont t Material:
O. ages eg — Stahlblech
Zur einfachen Kabelfiihrung von der Montageplatte

zur Tur. Oberflache:

Einbaumdglichkeiten: - Verzinkt

— Auf der inneren Montageebene am Schrankprofil Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial

Zubehor:

— Schrauben, siehe HB 36, Seite 1004
— Kabelbinder 2597.000, HB 36, siehe Seite 1061

Fiir Schienen-

Schrankbreite/-tiefe Befestigungsabstand VE Best.-Nr.
mm mm
500 425 20 st. 4695.000
600 525 20 st. 4696.000
800 725 20 st. 4697.000

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. Rittal Hygienic Design


http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8617710&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8617720&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8617730&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=4695000&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=4696000&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=4697000&locale=de-de

Hygienic Design

Zubehor fur Systemschrank HD

Kafigmutter

Zur metrischen Befestigung umlaufend am
Schrankprofil.

Vorteile:
— Montage umlaufend am Schrankprofil
— Die als Einfiihrungshilfe gestaltete Druckfeder

sorgt fur eine sichere mechanische und elektri-

sche Verbindung in der Systemlochung

— Einfaches seitliches Einschieben

— Sicheres und einfaches Lésen mit Schrauben-
dreher

Einbaumdglichkeiten:

— Am vertikalen und horizontalen HD Schrankprofil

— An System-Chassis 23 x 64 mm

— An Montage-Chassis 23 x 64 mm

— An Schranken und Schienen mit Rechteck-
Systemlochung 12,5 x 11 mm

Gewinde VE Best.-Nr.

M5 20 St. 4166.500

M6 20 St. 4164.500

M8 20 St. 4165.500

Kabelabfangschiene

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinfiihrung.
Tiefenvariable Montage im 25 mm-Malraster am
horizontalen Schrankprofil.

Material:
— Stahl

Oberflache:
— Verzinkt

Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial

Winkeleisenschelle

fur Kabelabfangschienen
Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfang-
schienen.

Material:
— Stahlblech

Oberflache:
— Verzinkt

Lieferumfang:
— Inkl. Kunststoff-Gegenwanne

Rittal Hygienic Design

Schrankbreite

mm VE Best.-Nr.

600 2 St. 8619.410

800 2 St. 8619.420

1200 2 St. 8619.440

Zubehor:

— Sockel-Ausbauwinkel, siehe HB 36, Seite 885

Kabelduigamesser VE Best.-Nr.
mm
6-12 25 St. 2350.000
12-16 25 St. 2351.000
14 -18 25 St. 2352.000
18-22 25 St. 2353.000
22-26 25 St. 2354.000
26 - 30 25 St. 2355.000
30-34 25 St. 2356.000
34-38 25 St. 2357.000
38-42 25 St. 2358.000
42 - 46 25 St. 2359.000
46 - 50 25 St. 2360.000

Alternativ kann
| eingesetzt werden:

— Schiene fur EMV-Schirmbuigel und Zugent-
lastung, siehe HB 36, Seite 1029

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Zubehor fur Systemschrank HD

Seitenwande HD Fir Fur_

fiir Systemschrank HD Schrml:]hohe Schrrarllr:ﬁtlefe VE Best.-Nr.
Material: 1800 500 2 St. 4000.205
— Edelstahl 1.4301 (A|S| 304), 2,0 mm 2000 600 2 St. 4000.206
Oberflache:

— Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 um

Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial zum Verschrauben von
innen

Hinweis:
— Je montierter Seitenwand erhéht sich die
Gesamtbreite des Schranks um 25 mm

Anreihrahmen HD Fir Fr

fiir Systemschrank HD Schr?:rlghohe Schrﬁ]r:rljuefe VE Best.-Nr.
Material: 1800 500 1st. 4000.718
Lieferumfang:

— Inkl. Dichtung

— Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:
— Je montiertem Anreihrahmen erhoht sich die
Gesamtbreite der Anreihkombination um 44 mm

Montageplatten-Zwischen- Fiir Schrankhéhe mm VE Best-N.
stick HD 1800 18t 4000.518
fur Systemschrank HD 2000 1st 4000.520

Fur die durchgehende Montageflache in Anreih-
kombinationen, wenn die Montageplatte in vorge-
zogener Position eingebaut ist.

Material:
— Stahlblech, 2 mm

Oberflache:
— Verzinkt

Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. Rittal Hygienic Design
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Zubehor fur Systemschrank HD

Schaltplantasche T=90mm
aus Stahlblech Passend fir Lichte InnenmaRe
. Tlrbreite mm Best.-Nr.
far Systemschrank HD mm B H
Zur Befestigung am Tirrohrrahmen in beliebiger
Hohe. 600 455 210 4116.000
800 655 210 4118.000
Farbe:
- RAL 7035
Lieferumfang: T=35mm
— Inkl. Befestigungsmaterial Passend fiir Lichte InnenmaRe
Tlrbreite mm Best.-Nr.
mm B H
600 455 210 4116.500
800 655 210 4118.500

Rittal Hygienic Design Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Systemleuchte LED

Zubehor

Steckdosenbox

fur Systemleuchte LED

In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft
die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten fiir
den internationalen Einsatz.

Vorteile:

— Gleiches Anschlusszubehor wie
Systemleuchte LED

— Kaskadierbar mit Systemleuchte LED

— Flexible Montage im ganzen Schrank und am
Tarrohrrahmen méglich

— Kein zusétzlicher Verdrahtungsaufwand durch
einfache Anschlusstechnik und Integration in den
Stromkreis der Systemleuchte LED

Material:
— Kunststoff

Farbe:
- RAL 7016

Schutzklasse:
— |l (schutzisoliert)

Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial

Ausbaubeispiele:
Siehe HB 36, ab Seite 1020

Einspeisung
Steckdosenbox
Durchgangsverdrahtung
Systemleuchte LED
T-Verteiler

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.

Steckdose UL VE Best.-Nr.

fesel) | D, Schuko - | 1st. | 2500.720

u GB - | 1st 2500.711
m .

F/B - | 1st. | 2500712
@ CH - | 1st. | 2500713
)0 us 1St | 2500.714
oe CcN - | 1st. | 2500.715

Zusétzlich wird
benotigt:
— Je nach Anwendung ist eine Durchgangs-

verdrahtung oder eine Einspeisung 3-polig
notwendig, siehe Seite 41

Zubehor:

— T-Verteiler, siehe Seite 41

— Durchgangsverdrahtung, 3-polig,
siehe Seite 41

— Einspeisung, 3-polig, siehe Seite 41
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Systemleuchte LED

Zubehor

Anschlusszubehor

fur Systemleuchte LED

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der
Leuchten kdnnen folgende Komponenten verwen-
det werden:

Zubehor:

— Kabelbinder fir Schnellmontage,
siehe HB 36, Seite 1061

Anschlussleitung ENEC | UL | Lange VE Best.-Nr.
far mm orange schwarz
Einspeisung, 3-polig, 100 — 240 V AC 3000 1st. 2500.500 -
Einspeisung, 3-polig, 100 — 240 V AC - 3000 | 5St. | 2500.400 -
Einspeisung, 2-polig, 100 - 240 V AC - 3000 1st. 2500.520 -
Einspeisung, 2-polig, 100 — 240 V AC - 3000 5 St. 2500.420 -
Einspeisung, 2-polig, 24 V DC 3000 5 St. - 2500.410
Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100 — 240 V AC - 200 1st 2500.435 -
Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100 — 240 V AC 1000 1st. 2500.530 -
Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100 — 240 V AC - 1000 5 St. 2500.430 -
Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 100 — 240 V AC - 3000 1st. 2500.550 -
Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 100 — 240 V AC - 1000 5 St. 2500.450 -
Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 24 V DC 1000 5 St. - 2500.440
Anschlussleitung fiir Einspeisung
Anschlussleitung fur Durchgangsverdrahtung
Turpositionsschalter mit Anschlussleitung
(fur Systemleuchte LED mit integriertem
Bewegungsmelder nicht erforderlich)
J_@
° ] e~ =
£ O 0
% L -
T-Verteiler VE Best.-Nr.
mit zwei Buchsen und einem Stecker 5 St. 2500.680
Zur berihrungsgeschutzten und sicheren Herstel-
lung von Abzweigungen bei der Verdrahtung von
Systemleuchten LED und Steckdosenboxen.
Turpositionsschalter
mit Anschlussleitung fur Systemleuchte LED
Schutzart:
- P40
Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial
Lange passend Best.-Nr.
ENEC| UL > VE
mm fur schwarz
- 800 1 St. 2500.460
Anschlussleitung 230V AC/24V DC,
- 800 1A 1St 2500.470
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Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Hygienic Design-Gehause bel
Landgefllgel

Auch in der Peripherie
verlasst man sich auf den
speziellen Schutz der
HD-Gehause.

In den mit modernster Technik ausgestatteten Betrieben

von ,,Emsland Frischgefligel” in Haren und ,,Celler Land
Frischgefliigel” im niedersachsischen Wietze werden Hahn-
chenteile — vom Fliigel tGiber Unter- und Oberschenkel bis
zum Filet — fur den Lebensmitteleinzelhandel und die
industrielle Weiterverarbeitung gefertigt.

Taglich verlassen tiber 500.000 Packungen mit frischem
Hahnchenfleisch die beiden Schlacht- und Zerlegebetriebe
des norddeutschen Unternehmens Landgefliigel. Um bei der
Herstellung des Frischgefligels auf Nummer sicher zu gehen,
sind ausgefeilte Technik, hochste Hygienestandards und eine
luckenlose Kuhlkette erforderlich. Fir zuséatzliche Prozess-
und Betriebssicherheit sorgen spezielle Hygienic Design-

42

Gehéuse HD, die Schutz fur die sensible Steuerungs-
elektronik der automatisierten Produktionsanlagen bieten.
Installiert sind sie mitten in der Fertigung, wo samtliche
Anlagenteile jede Nacht komplett gereinigt und desinfiziert
werden.

Trotz heftigster Wasserattacken halten die HD-Geh&use beim
téglichen ,Wash Down* absolut dicht.

Ein Garant fur die dauerhafte Dichtheit der HD-Geh&use ist
die blaue Silikondichtung, die bestéandig gegen Reinigungs-
mittel aller Art ist. Sie ist auBenliegend und dichtet Tur und
Gehause spaltfrei und sicher ab.
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Abfangschiene fur Kabel
Anreihrahmen HD
— fir Systemschrank HD
Anschlusszubehor
— fir Systemleuchte LED

Bediengehause HD
Bit HD

Druckausgleichstopfen, Edelstahl
Druckergehduse HD

Feuerléschgehause HD

Kabelabfangschiene

— Winkelprofil
Kabelverschraubung HD
Kafigmutter
Klemmenké&sten HD
Knebelgriff

— Edelstahl

- HD
Kompakt-Schaltschranke HD
— eintdrig

— zweitlrig

LED Systemleuchte
Luft/Wasser-Warmetauscher

Rittal Hygienic Design

33  Montage-Chassis 23 x 64 mm
Montageplatten-Zwischenstiick HD

34 - flr Systemschrank HD
Montageschiene 18 x 39 mm

41  Montagesteg

Montagewerkzeug
— fur Kabelverschraubung HD
Mutter
16
25
Nivellierfiie
23
17

Schaltplantasche aus Stahlblech
Schaltschrank-Schliissel HD
Schienen fiir Innenausbau HD
Seitenwande HD
Sichtfenster HD
Silikondichtung
Steckdosenbox
— fur Systemleuchte LED
Steckerdurchfihrung

13 Strahlwasserhaube
— fir Filterlufter/Austrittsfilter
System-Chassis
- 14 x 39 mm
- 18 x 64 mm
- 23 x64 mm
Systemleuchte LED
Systemschrank HD
— Anreihrahmen HD

— Montageplatten-Zwischenstick HD

33

28

33

9
24
24
10,11 Tastaturablage HD

12  Tastergehéuse
Tlrpositionsschalter
— fur Systemleuchte LED
T-Verteiler

— fir Systemleuchte LED

36-41
22

Verbindungselemente HD
— fir Bediengehause HD,
Druckergehause HD

Sachwortverzeichnis

31

34
32
32

28
33

23

35
24
29
34
24
26

40
27

41

25

Wandabstandshalter HD 25

Warmetauscher HD

— Luft/Wasser 22

Winkeleisenschelle

— fiir Kabelabfangschienen 33

Zubehor 23-41
43
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